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JSME CONTEG

Predni vrobce feSeni pro IT, datova centra a primysl

Nase ryze €eska vyrobni spolecnost byla zaloZena v roce 1998. Dnes patfime mezi predni virobce komplexnich feSeni
v oblasti datovych center, telekomunikaci a primyslu.

Disponujeme globalnim obchodnim a technickgm zdzemim, naSe vyrobni zdvody jsou vybaveny nejnovéjsimi
technologiemi i vlastni testovaci laboratofi.

Produkty dodavame jak malgm firmam, tak i velkgm korporacim a primyslovgm podnikm.




CONTEG
V CISLECH

Rok zaloZeni: 1998

Mezinarodni pobo¢ky a showroomy: 10

Partnefi: v 60 zemich na 3 kontinentech

Centrala: Praha, Ceska republika

V{robni zavod a centralni sklad: Pelhrimov, Ceskd republika

TruPunch 5000

Vgrobni zavod a centrdlni sklad: Pelhfimov, Ceska republika
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PRUMYSLOVE ROZVADECOVE SKRINE
A JEJICH POUZITI

v{ch provozech. V nabidce mdme nejen kompaktni oceloplechové rozvadécové skfing, ale i velké stojanové rozvadécoveé skfiné vhodné pro fadové
spojeni. Vybrat si mdzete z mnoha velikosti a Ctyr typl materidld, zalezi pouze na oblasti pouziti. Obé fady rozvadécovych skfini spliuji vysoké
ndroky na stupen kryti. Primyslové rozvadécoveé skfiné jsou vyrabény v naSem vyrobnim zavodé v Pelhfimove za pouziti nejmoderngjSich tech-
nologickych postupt, diky ktergm maji prvotfidni funk&ni vlastnosti, mechanickou odolnost a dlouhou Zivotnost.

Pouziti

Material

Provedeni

IP kryti

Mechanickd
odolnost

Barva

Povrchova
uprava

FSE
oceloplechové

y\
M

(viz strana 8)

Vnitfniinstalace

Ocelovy plech

Jednodverfové
Dvoudverové

IP55

IK10

RAL7035

Epoxi-polyesterova
praskova barva

FSM
oceloplechové

[

(viz strana 29)

Vnitfniinstalace

Ocelovy plech

Jednodvefové
Dvoudverové

IP5S5

IK10

RAL 7035

Epoxi-polyesterova
praskova barva

FSM-X
nerezové

g

(viz strana 48)

Vnitfniinstalace
Venkovniinstalace
Potravinarsky a che-
micky pramysl
Nerez ocel 1.4301
(AISI 304)
Nerez ocel 1.4404
(AISI 316L)

Jednodvefové
Dvoudverové

IP55

IK10

Jemné zbrouseny
povrch

PRUMYSLOVE ROZVADECOVE SKRINE

WME
oceloplechové

(viz strana 66)

Vnitfniinstalace

Ocelovy plech

Jednodverfové
Dvoudverové

IP66
IP55

IK10

RAL 7035

Epoxi-polyesterova
praskova barva

WME-G

s prosklengmi dvermi

(viz strana 66)

Vnitfniinstalace

Ocelovy plech
s prosklengmi dvermi

Jednodvefové
Dvoudverové

IP66
IP55

IK10
IK8

RAL7035

Epoxi-polyesterova
praskova barva

WME-X
nerezové

¥

(viz strana 88)

Vnitfniinstalace

Venkovniinstalace
Potravindrsky a che-

micky pramysl

Nerez ocel 1.4301
(AISI 304)

Nerez ocel 1.4404

(AISI 316L)

Jednodverové
Dvoudverové

IP66
IP55

IK10

Jemné zbrouseny

povrch

Mnoho aplikaci v oblastech méreni a regulace,
automatizace, fizeni stroju a zarizeni vyzaduje

regulaci teploty uvnitr rozvadecovych skrin.

Spocitdme nutny vykon chlazeni/topeni pro udrZeni stabilniho tepelného komfortu
pro instalované prvky uvniti rozvadéovych skfini a doporu¢ime Vam vhodny typ chlazeni.

» Klimatizacni jednotky nasténné a stfesni — chladici vikon od 320 W do 4 000 W
» Termoelektricka jednotka — chladici a tepelny vgkon az 800 W
» Ventildtory s filtrem — prdtok vzduchu 12 az 800 m3/h

» Topné jednotky — trvaly topny vikon 45 az 800 W



FSE, FSM, FSM-X -
STOJANOVE
ROZVADECOVE
SKRINE

-



FSE - stojanové rozvadécové skriné
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FSE - STOJANQOVE

ROZVADECOVE SKRINE

Q@ > Stojanové rozvadécové skriné FSE z oceloplechu vhodné pro fadové spojeni obstojii v nejnaroc-
: néjSich prdmyslovych provozech. Svafovany rdm rozvadécoveé skfiné FSE je vyroben ze spe-
cidlniho profilu valcovaného za studena. Tento technologicky postup vyroby spolecné s paten-
tovanym tvarem profilu spliiuje maximalni poZzadavky na tuhost a nosnost. Rozvadécové skfiné
FSE je moZné pouzivat bez pfidavného podstavce diky designu spodniho rému, toto feSeni ne-
zmensuje prostor pro vnitfni instalace. K vytvoreni rdzngch montaznich ploch a rovin nabizime

bohatou Skalu systémoveého pfisluSenstvi navrzeného pro optimalni vyuziti profilu rému.

HLAVNI VYHODY

» Svarovana rdmova konstrukce ze specidlniho valcovaného profilu — povrchova Gprava
praskovou barvou

Uzavreny vélcovany profil je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu a je svafeng laserem
Nosnost 1500 kg

Jednodverové a dvoudverové provedeni rozvadécoveé skfiné

Moznost instalace rozvadécoveé skfiné bez pfidavného podstavce

Designova vyklopna klika

Snadné zavreni dveri diky specialnimu uzamykacimu systému

Maximalni vyuziti vnitfniho prostoru — moznost umisténi montazni desky mezi zadni sloupky
Lehké nasazeni bocnic diky moZnosti zavéseni

MozZnost spojeni do fady

46 velikosti od rozmeéru 1800 x 400 x 500 mm az po 2 200 x 1200 x 800 mm

Sirok( sortiment dodavaného pfislusenstvi

Regeni na miru - v{fezy dle zakaznickych poZadavk( pred i po finalni povrchové dpravé
Normy EN 61439, EN 62208, UL

FSE-200804
H US LISTED

V V V V V V V V V V V V YV

Velky vybér systémovych list pro vytvareni dalsich mon-
taznich rovin a pozic pro instalace vnitfniho vybaveni

Maximalni vyuZiti vnitfniho prostoru — moznost umisténi
montazni desky mezi zadni sloupky

FSE-200804



FSE - STOJANOVE ROZVADECOVE SKRINE

OCELOPLECHOVE

.. FSE-208004

- oTE——— e ey
FSE-301204
BARVA: RAL 7035
FSE-301204
Material Barva Rozsah dodavky pravé strang (moZnost zmény

* Ram: elektrolyticky pozinkovany
materidl DC1+ZE25/25APC

¢ Rozvadecova skrifn: ocelovy plech

* Montazni deska: zarové
pozinkovany ocelovy plech

* RAL 7035 pro vnitfni pouziti

Stupen kryti

¢ |P55 dle normy EN 60529
(stupen kryti se mGze sniZit po
montazi nékterého prislusenstvi)

* Svarovana ramova
konstrukce rozvadécoveé skfiné

* Plné dvere s vyklopnou klikou
(jednodvefové/dvoudveroveé),
dvere jsou opatfeny ¢tyrbodovgm
uzaviracim systémem

otevirani dvefi z pravych na levé)
¢ Zadni a stfedni panel
¢ Vicedilné kabelové dno
¢ Montazni deska s rastrem v zadni
pozici rdmu

Povrchova Gprava
* Epoxi-polyesterova
praskova barva

o e Zavésy dvefi jsou u jednodvefové
Mechanicka odolnost rozvadé&ové skiiné umisténé na

* K10 dle [EC 62262

- STOJANOVE ROZVADECOVE SKRINE, VYSKA 1800 mm

Rozva-
décova

Mont
deska 3

Tloustka
[ ELEE

{mam) tazni deska

Kabelové dno, pocet dili 2 3 2 2 3 2 3
M 71,2 721 912 92,3 959 12,3 157 181 1205
[ked [tk | FSE-180405 | FSE-180406 | FSE-180604 | FSE-180605 | FSE-180606 | FSE-180804 | FSE-180805 | FSE-280805 | FSE 6

PRISLUSENSTVIi
ID-F-51804

2

2

Bocnice ID-F-S1805  ID-F-S1806 ID-F-S1805  ID-F-S1806  ID-F-S1804  ID-F-S1805  ID-F-S1805  ID-F-S1806

I —— BB oFRrOW  ID-FROW  ID-FROW  IDFROW IDFROW  IDFROW  IDFROW  ID-F-ROW  ID-F-ROW
celn
Podstavec ID-F-PFO4  ID-F-PFO4  ID-F-PFO6  ID-F-PFOB  ID-F-PFOB  ID-F-PFO8  ID-F-PFO8  ID-F-PFO8  ID-F-PFO8
100 mm
| botnidily | ID-F-PSO5  ID-F-PSO6  ID-F-PSO4  ID-F-PSO5  ID-F-PSO6  ID-F-PSO4  ID-F-PSO5  ID-F-PSO5  ID-F-PS06
LI ID-F-FO402 ID-F-FO402 ID-F-FOB02 ID-F-FOB02 ID-F-FOB02 ID-F-FO802 ID-F-FO802 ID-F-FO802  ID-F-FO802
Podstavec | 3 zadnidil
200 mm
| botnidily | ID-F-S0502  ID-F-S0B02 ID-F-S0402 ID-F-S0502 ID-F-S0602  ID-F-S0402  ID-F-S0502  ID-F-S0502  ID-F-S0602

Pro objednani rozvadécové skiiné bez montazni desky pouzijte objednaci €islo FSE-xxxxxx-01.



FSE - STOJANOVE ROZVADECOVE SKRINE, VYSKA 1800 mm

Rozvadé- &
Montazni Vi(mm)
Zadni a stresSni panel

Tloustka
materialu

PRISLUSENSTVI

ID-F-S1806 ID-F-S1804 ID-F-S1804 ID-F-S1805 ID-F-S1806 ID-F-S1804 ID-F-S1805 ID-F-S1806
Spojovaci sada m ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW

celnl azadni dil ID-F-PFO8 ID-F-PF10 ID-F-PF10 ID-F-PF10 ID-F-PF10 ID-F-PF12 ID-F-PF12 ID-F-PF12

Podstavec

100 mm ID-F-PS06 ID-F-PS04 ID-F-PS04 ID-F-PS05 ID-F-PS06 ID-F-PS04 ID-F-PS05 ID-F-PS06

T €elni a zadni dil H ID-F-PFO802 ID-F-PF1002  ID-F-PF1002  ID-F-PF1002  ID-F-PF1002  ID-F-PF1202  ID-F-PF1202  ID-F-PF1202

200 mm ID-F-PS0602 ID-F-PS0402 ID-F-PS0402 ID-F-PS0502 ID-F-PS0602 ID-F-PS0402 ID-F-PS0502  ID-F-PS0602

Pro objednani rozvadécové skfiné bez montazni desky pouzijte objednaci €islo FSE-xxxxxx-01.

FSE - STOJANOVE ROZVADECOVE SKRINE, VYSKA 2000 mm

Rozvadé- &
Montszni | V1(mm)

materialu

anel
(mm)
s
o T | mammn | bt | oo | s | oo | e | e
PRISLUSENSTVIi
m ID-F-S2005 ID-F-S2006 ID-F-S2004 ID-F-S2005 ID-F-S2006 ID-F-S2008 ID-F-S2004
m ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW
Podstavec ID-F-PFO4 ID-F-PFO4 ID-F-PFO6 ID-F-PFO6 ID-F-PF06 ID-F-PFO6 ID-F-PFO8

100 mm m ID-F-PS05 ID-F-PS06 ID-F-PS04 ID-F-PS05 ID-F-PS06 ID-F-PS08 ID-F-PS04

e H ID-F-PF0402 ID-F-PF0402 ID-F-PF0602 ID-F-PF0602 ID-F-PF0602 ID-F-PF0602 ID-F-PFO802

200 mm ID-F-PS0502 ID-F-PS0602 ID-F-PS0402 ID-F-PS0502 ID-F-PS0602 ID-F-PS0802 ID-F-PS0402

Pro objednani rozvadécové skiiné bez montaZni desky pouZijte objednaci ¢islo FSE-xxxxxx-01.



FSE - STOJANOVE ROZVADECOVE SKRINE, VYSKA 2 000 mm
V (mm)

Rozvadé- &

Tloustka

(mm)

1 1 1 1 2 1 2

125,5 1315 144,4 148,9 148,4 154,5

PRISLUSENSTVI
ID-F-S2005 ID-F-S2006 ID-F-S2008 ID-F-S2004 ID-F-S2004 ID-F-S2005 ID-F-S2005
Spojovaci sada m ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW

celnl azadnidil ID-F-PFO8 ID-F-PFO8 ID-F-PFO8 ID-F-PF10 ID-F-PF10 ID-F-PF10 ID-F-PF10

Podstavec
100 mm

Podstavec | celniazadnidil H

ID-F-PS05 ID-F-PS06 ID-F-PS08 ID-F-PS04 ID-F-PS04 ID-F-PS05 ID-F-PS05

ID-F-PF0802 ID-F-PF0802 ID-F-PF0802 ID-F-PF1002 ID-F-PF1002 ID-F-PF1002 ID-F-PF1002

200mm ID-F-PS0502 ID-F-PS0602 ID-F-PS0802 ID-F-PS0402 ID-F-PS0402 ID-F-PS0502 ID-F-PS0502

Pro objednani rozvadécové skfiné bez montazni desky pouZijte objednaci tislo FSE-xxxxxx-01.

FSE - STOJANOVE ROZVADECOVE SKRIiNE, VYSKA 2 000 mm

Rozvadé- &

Montézni | V1(mm)

deska 2 (mm)

ont deska

materialu

3 3 6 8

PrisluSenstvi

a ID-F-S2006 ID-F-S2006 ID-F-S2008 ID-F-S2004 ID-F-S2005 ID-F-S2006 ID-F-S2008

Spojovaci s a ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW
ID-F-PF10 ID-F-PF10 ID-F-PF10 ID-F-PF12 ID-F-PF12 ID-F-PF12 ID-F-PF12

Podstavec

U] m ID-F-PS06 ID-F-PS06 ID-F-PS08 ID-F-PS04 ID-F-PS05 ID-F-PS06 ID-F-PS08

Podstavec €elnia zadni dil ID-F-PF1002 ID-F-PF1002 ID-F-PF1002 ID-F-PF1202 ID-F-PF1202 ID-F-PF1202 ID-F-PF1202

AL ID-F-PS0602 ID-F-PS0602 ID-F-PS0802 ID-F-PS0402 ID-F-PS0502 ID-F-PS0602 ID-F-PS0802

Pro objednani rozvadécové skiiné bez montazni desky pouZzijte objednaci ¢islo FSE-xxxxxx-01.



FSE - STOJANOVE ROZVADECOVE SKRINE, VYSKA 2200 mm

2200

Rozvadé-

= o o | S(mm) 400 600 600 800 800 1000 1200 1200
€ova skfif

600 600 800 600 800 600 600 800
MontZni V1(mm) 2091 2091 2091 2091 2091 2091 2091 2091
ontazni
desks $2(mm) 297 497 497 697 697 897 1097 1097
Zadni a streSni panel 15 15 1,5 15 15 15 15 15
Tloustka
materidlu 2 2 2 2 2 2 2 2
(mm)
Montazni deska 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2
Kabelové dno, pocet dili 3 3 4 8 4 3 6 8

Hmotnost (kg) 81,5 108,2 12,5

FSE 406 | FSE-220606 | FSE-22060

ID-F-S2206

Bocnice

ID-F-S2206 ID-F-S2208 ID-F-S2206 ID-F-S2208 ID-F-S2206 ID-F-S2206 ID-F-S2208

Spojovaci sada ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW ID-F-ROW

€elni a zadni dil ID-F-PFO4 ID-F-PFO6 ID-F-PFO6 ID-F-PFO8 ID-F-PFO8 ID-F-PF10 ID-F-PF12 ID-F-PF12

Podstavec
L) ID-F-PS06 ID-F-PS06 ID-F-PS08 ID-F-PS06 ID-F-PS08 ID-F-PS06 ID-F-PS06 ID-F-PS08

€elni a zadni dil ID-F-PF0402 ID-F-PFOB02 ID-F-PFOB02 ID-F-PFO802 ID-F-PFO802 ID-F-PF1002  ID-F-PF1202  ID-F-PF1202

Podstavec
AL ID-F-PS0602 ID-F-PS0602 ID-F-PS0802 ID-F-PS0602 ID-F-PS0802 ID-F-PS0602 ID-F-PS0602 ID-F-PS0802

viz str.14-16

Pro objednani rozvadécové skfiné bez montazni desky pouZijte objednaci €islo FSE-xxxxxx-01.

Doporuceneé prislusenstvi

Klimatiza¢ni jednotky Ventilatory s filtrem Horizontdlni a vertikalni liSty




FSE - STOJANOVE ROZVADECOVE SKRINE

PRISLUSENSTVI

BOENICE e rosttovcestinacenan |

ID-F-S1804 1800 x 400 1sada
ID-F-S1805 1800 x 500 1sada
ID-F-S1806 1800 x 600 1sada
ID-F-S2004 2000 x400 1sada
ID-F-S2005 2000x500 1sada
ID-F-S2006 2000 x 600 1sada
ID-F-S2008 2000x800 1sada
ID-F-S2206 2200x600 1sada
ID-F-S2208 2200x800 1sada

* Materidl: 1,5mm ocelovy plech
* Barva: RAL7035
¢ Rozsah dodavky: v€etné montazniho pfisluSenstvi

vysky 100 mm | vgsky 200 mm skfin@ (mm)

Podstavec - €elni a zadni sada

*1sada - 2 kusy

ID-F-PFO4 ID-F-PF0402 400 1sada
ID-F-PFO6 ID-F-PF0602 600 1sada
ID-F-PFO8 ID-F-PF0802 800 1sada
ID-F-PF10 ID-F-PF1002 1000 1sada
ID-F-PF12 ID-F-PF1202 1200 1sada

* Materidl: rohové dily 2mm, ostatni 1,5mm ocelovy plech Podstavec - boéni sada

* Barva: RAL 9005 ID-F-PS04 ID-F-PS0402 400 1sada

» Nutno spolu objednat Celni a bo&ni sadu ID-F-PSO5 ID-F-PS0502 500 p—

* MoZnost instalace i dvou podstavct vgsky 100 mm na sebe

* Rozsah dodavky: vEetné montazniho prisludenstvi [BHFPE0E o) = el el Tsada
ID-F-PS08 ID-F-PS0802 800 1sada

SPOJOVACI SADY

° E ID-F-REB ID-F-AKI

¢ Material spojek: 3mm (5mm pro oka) Zarové pozinkovany ocelovy plech
* Materidl tésnéni: polyethylenova péna PE-01, hustota 30-35 kg/m?

* Rozsah dodavky: )

montazni pfisluSenstvi ID-F-ROW 4 ks rohovych a 6 ks plochuch spojek, tésnéni
—-ID-F-REB: 4 ks plochgcr'uerabc.)vgch ok, !'nv0|:1.tazrv1lwplrlslust%rjstw \D-E-REB 4ks plochgch jefabovich ok
-ID-F-AKI: 4 ks stahovacich spojek pro vnitfnii vnéjsi montaz, ) :

montazni prisludenstvi ID-F-AKI 4ks stahovacich spojek

ID-F-ROW

MONTAZNI DESKA - MEZIKUS

“ Pro v{sku skfin& (mm)

ID-F-MMP18 1800
L. s . } } ID-F-MMP20 2000

* Materidl: 1,5mm zarové pozinkovany ocelovy plech
ID-F-MMP22 2200

¢ Rozsah dodavky: véetné montazniho prislusenstvi a drzakd



HORIZONTALNI' A VERTIKALNI' ngTY Pro skfiné Nosnost Nosnost ve

ovysce/sifce/| vhorizontlni | vertikalni | Baleni*
hloubce (mm) poloze poloze

Instalace na bo&ni strany profili ramu

ID-F-H4 400 140 kg 240kg 1sada
ID-F-H5 500 100 kg 240kg 1sada
ID-F-HB 600 70kg 240kg 1sada
ID-F-H (instalace na bo¢ni strany profild rdmu) 101 00 0L Bl sz
ID-F-H10 1000 50kg 140 kg 1sada
ID-F-H12 1200 50kg 120kg 1sada
ID-F-H18 1800 36 kg 80kg 1sada
ID-F-H20 2000 32kg 70kg 1sada
ID-F-H22 2200 28kg 65kg 1sada
Instalace mezi profily rému
ID-F-NH4 400 95kg 95kg 1sada
ID-F-NH (instalace mezi proﬁly ramu) ID-F-NH5 500 85 kg 85 kg 1sada
. N— . . . ID-F-NHE 600 70k 70 ki 1sad
* Materidl: 2mm zarové pozinkovany ocelovy plech e & 5308
« Sitka list: 90 mm (ID-F-H), 41,2 mm (ID-F-NH) ID-F-NH8 800 56kg S6kg 1sada
¢ Pouziti: pro vytvoreni dalich montaznich rovin (horizontalnich i vertikalnich) ID-F-NH10 1000 45kg 45kg 1sada
¢ Instalace: ID-F-Hx se montuje na bo¢ni strany profild rdmu ID-F-NH12 1200 35kg 35kg 1sada
¢ Instalace: ID’-F-NH>'< se [nontUngrnt'M pr'c’Jﬂlgvramu ) ID-F-NH18 1800 21kg 21kg 1sada
* Rozsah dodavky: v€etné montazniho pfisluSenstvi
ID-F-NH20 2000 20kg 20kg 1sada
ID-F-NH22 2200 19kg 19kg 1sada

*1sada - 2 kusy

HORIZONTALNI LISTY

Pro skfiné

o Sifce/hloubce . Nos[nos’t Baleni *
v horizontalni poloze
(mm)

ID-F-HH4 400 260kg 1sada

ID-F-HH5 500 210kg 1sada

ID-F-HHB 600 175kg 1sada
* Material: 3mm Zarové pozinkovany ocelovy plech |D-F-HH8 800 130kg 1sada
« Sitka list: 875 mm

- ! . o . ID-F-HH10 1000 100k 1sad

* Pouziti: pro instalaci komponentd s vysokou hmotnosti d sada
« Instalace: montuje se na profily rému ID-F-HH12 1200 65kg 1sada

¢ Rozsah dodavky: vEéetné montazniho pfisluSenstvi *1sada - 2 kusy

DVERNI LISTY

m Pro rozméry dvefi/kfidla dvefi (mm)

ID-F-VD4 400 1sada
ID-F-VD5 500 1sada
¢ Materidl: 2mm Zarové pozinkovany ocelovy plech ID-E-VD6 600 1sada
« Sitka ligt: 20 mm ID-F-VD8 800 1sada

¢ PouZiti: pro vytvoreni dalSi montazni roviny na vnitfni ¢asti dveri
* Instalace: do ramu dvefi IE-FTE 00y s
* Rozsah dodavky: véetné montazniho pfislusenstvi *1sada - 2 kusy



LISTY PRO UCHYCENi KABELU

/ / Pro skfiné o Sifce/ Baleni *
hloubce (mm)
ID-F-RC ID-F-RCU
400

ID-F-RC4 ID-F-RCU4 1sada
* Materidl: 2mm zarové pozinkovany ocelovy plech ID-F-RC6 ID-F-RCUB 600 1sada
* PouZiti: pro uchyceni kabeld ID-F-RC8 ID-F-RCUS 800 1sada

* |nstalace: montuje se na spodni bo¢ni profil rdmu nebo

na montazni desku (ID-F-RCUxx) ID-F-RC10 ID-F-RCU10 1000 1sada
* Instalace: montuje se mezi spodni bocéni profily rdmu (ID-F-RCxx) ID-F-RC12 ID-F-RCU12 1200 1sada
¢ Rozsah dodavky: v€éetné montazniho pfisluSenstvi *1sada - 2 kusy

Moznosti instalace horizontalnich a vertikalnich List




19" LISTY

Pro skfifi o v3ce x $ifce (mm)

ID-F-V186 1800 x 600 (36U) 1sada

ID-F-V206 2000x600 (42V) 1sada

ID-F-V226 2200x600 (46U) 1sada

. oL ) ’ ID-F-v188 1800x800 (36U) 1sada

o Matgf@l. 2mm za[ov:le pc'JIzmk'ovang ocelov% Plec’h o D-E-V208 2000800 (42U) 1sada

¢ PouZiti: pro vytvoreni 19" rovin FSE rozvadécovych skfini

+ Instalace: na drzaky ID-F-UBxx + ID-F-Hxx ID-F-v228 220D EEL) ot

* Rozsah dodavky: 19” vertikalni listy vEetné montazniho pfisluSenstvi * je potfeba objednat drzak 19” idt ID-F-UBxx

DRZAKY 19" LIST

 Material: 1,5mm (ID-F-UBOB); 2mm (ID-F-UBO8) Zarové pozinkovany plech ID-F-UBO6 600 1sada
* Pouziti: pro vgtvor’enl 19' .rvovm FSE rozvadécovych skfini Sitky 600 a 800 mm D-F-UB0S 500 Ysada
¢ Instalace: na systémové listy ID-F-Hxx

¢ Rozsah dodavky: drzaky 19" vertikalnich list véetné montdzniho pfislusenstvi *1sada -6 ks

Montazni 19" lista




19" VYKLOPNY RAM

= -

¢ Materidl: 2mm ocelovy plech

* Nosnost vyklopného rdmu: 150 kg e e )

« Pouziti: pro vytvoFeni viklopné 19” roviny a pfistup m Pro skiffi o vgSce x Sifce (mm)
do zadni ¢asti rozvadécoveé skriné Sirky 800 mm. ID-F-1808-SF15 1800 x 800 1sada

« Instalace: na konstrukci rozvadécové skfine

* Rozsah dodavky: 19” viklopny ram vEetné

horizontalnich pficek pro upevnénia véetné zamku

ID-F-2008-SF15 2000x800 1sada
ID-F-2208-SF15 2200x800 1sada

DVERNI STOP

T

¢ Pouziti: pro rozvadécoveé skfiné FSE
ID-F-DS 1ks

* Rozsah dodavky: dvefni stop vEetné montazniho pfislusenstvi

DVERNI SPINAC

« Material drzaku: 2mm zérové pozinkovang ocelovd plech “
¢ Koncovy spinac: IP65, plastovy, INO +1NC, PG13,5, -25°Caz +70 °C
¢ Rozsah dodavky: dverni spina¢ v€etné montazniho pfisluSenstvi 1o} 7 2 LS

TESNICi DNA S PRIPRAVOU PRO ZAVEDENIi KABELU

ID-F-CG104 ID-F-CG204 400 1sada
* Materidl: Imm z3rové pozinkovany ocelovy plech ID-F-CG106 ID-F-CG206 600 1sada
* PouZziti: pro zavedeni kabeld ID-F-CG108 ID-F-CG208 800 1sada
¢ Provedeni: s PI:J tes_nenllrn (oll?-F-C(?1xx); sdvéma rat'jaml kartactlj (ID-F-CG2xx) ID-F-CGMO ID-F-CG210 1000 1sada
* |nstalace: mezi profily rdmu jako ndhrada standardniho kabelového dna

ID-F-CG112 ID-F-CG212 1200 1sada

¢ Rozsah dodavky: véetné montazniho pfisluSenstvi



TESNICIi SADA IP55

* Pouziti: zaslepky a tésnici paska pro dodrzeni kryti IPS5

* Rozsah dodavky: kompletni sada pro rozvadécoveé skfiné FSE RARKIIED s

KAPSY NA DOKUMENTY

* Materidl: ABS
¢ Barva: RAL7035

¢ Instalace: pomoci samolepici pasky
P S C e ID-PO-A4 1ks
* Rozsah dodavky: kapsa na dokumenty vEetné samolepici pasky

“ Pro rozméry dvefi/kfidla dvefi (mm)

ID-F-MP04 400 1sada
ID-F-MPO6 600 1sada
ID-F-MPO8 800 1sada
* Materidl: Imm ocelovy plech ID-F-MP10 1000 1sada
* Barva:RAL 70,35 . ID-F-MP102 * 10002D 1sada
* |nstalace: na rdm dvefi
* Rozsah dodavky: kapsa na dokumenty vEetnd ID-F-MPOB 1200 Tsada
montazniho pfislusenstvi * kapsa pro dvoukiidlou skfif, Sifka vhodna pro instalaci na pravé kfidlo

NAHRADNI MONTAZNI DESKA - PLNA BT

ID-F-SP1804 1800 x 400
ID-F-SP1806 1800 x 600
ID-F-SP1808 1800 x 800
ID-F-SP1810 1800 x 1000
ID-F-SP1812 1800 %1200
ID-F-SP2004 2000 x 400
ID-F-SP2006 2000 x 600
ID-F-SP2008 2000 x800
ID-F-SP2010 2000 x1000
ID-F-SP2012 2000 x 1200
ID-F-SP2204 2200 x 400
ID-F-SP2206 2200 x 600
ID-F-SP2208 2200 x 800
: Il;/lsztzgsl:jgtggckzgfr;\;iféoizr:?gz\slsg g; ;ﬁlaoﬁvegnglne]crgstrem vEetné ID-F-sP2210 2200x1000
ID-F-SP2212 2200x1200

montazniho prislusenstvi a drzakd



SPODNI DRZAKY MONTAZNi DESKY

* Materidl: 5Smm Zaroveé pozinkovany ocelovy plech
¢ Pouziti: umozni posunuti montazni desky mimo zadni pozici rdmu “
* |nstalace: montuje se na spodni bo¢ni profily rdmu

¢ Rozsah dodavky: vEéetné montaZniho prislusenstvi ID;FSBR Tks

BOCNi DRZAK MONTAZNI DESKY

¢ Materidl: 2mm Zarové pozinkovany plech
* Pouziti: pro dodate¢nou fixaci montdzni desky a omezeni vibraci

* Instalace: montuje se na horizontalni listy ID-F-Hxx nebo ID-F-NHxx nebo “ Tup
pfimo na stojiné rdmu

* Rozsah dodavky: vEetné montazniho prisludenstvi ID-F-LBP Bocni drzak montazni desky 1sada

DELICi STENA PRO ODDELENI POLI

“ Pro skfiii o vjce x hloubce (mm)

ID-F-DW1804 1800 x 400
ID-F-DW1805 1800 x 500
i ID-F-DW1806 1800 x 600
‘ ID-F-DW2004 2000 x 400
ID-F-DW2005 2000x500
* Materidl: 1,5mm Zarové pozinkovany plech ID-F-DW2006 2000 % 600
* PouZiti: pro oddéleni prostoru mezi jednotlivgmi poli fady ID-F-DW2008 2000 x 800
rozvadécovych skfini ID-F-DW2206 2200 %600

* |nstalace: montuje se na stojiny rdmu skfini
* Rozsah dodavky: vEetné montazniho pfisludenstvi (Lo D220 2200200

ODKLADACI POLICE

ID-F-CDD4 400 1sada
ID-F-CDD6 600 1sada
* Materidl: 1,5mm ocelovy plech ID-F-CDD8 800 1sada
* Barva:RAL7035 ID-F-CDD10 1000 1sada
* Instalace: montuje se na dverni ram \D-E-CDD102 * 1000 1sada

* Rozmeéry: hloubka 356 mm, §ifka - vhodnd pro konkrétni rozmér skfing,
pro skfif 3itky 1200 mm a dvoukiidlou skfifi 1000 mm pro jedno kiidlo ID-F-CDD6* 1200 Tsada
¢ Rozsah dodavky: véetné montazniho pfisluSenstvi * odkladaci police pro dvoukfidlou skfif, $ifka vhodna pro instalaci na pravé kfidlo



PARCIALNi MONTAZNi DESKA

g

¢ Materidl: 3mm pozinkovany ocelovy plech
» Pouziti: pro vytvoreni dodateénych €elnich a bo€nich montédznich
rovin, desky jsou univerzalni a lze je montovat v horizontalni poloze
do pfislusné Sifky skfiné nebo ve vertikalni poloze do pfislusné
hloubky skfiné
* Instalace: montuje se v horizontalni nebo vertikalni poloze na profily rdmu
nebo systémove listy
* Rozsah dodavky: vEetné montazniho pfislusenstvi

ZAMKY/UZAVIRACI VLOZKY

—-

¢ Pouziti: ndhradni vlozky misto standardniho double-baru 5 mm
¢ Rozsah dodavky: véetné montazniho pfislusenstvi

UZEMNENI

¢ Materidl: pocinovand méd
¢ Rozsah dodavky: rlizné délky a prafezy plochych vodicl s nalisovangmi
kontaktnimi dutinkami s otvorem M8

ID-F-PMP0O604
ID-F-PMP0OB04
ID-F-PMP0O605
ID-F-PMP0OB05
ID-F-PMP0O804
ID-F-PMP0O804
ID-F-PMP0O806
ID-F-PMP0O806
ID-F-PMP1004
ID-F-PMP1004
ID-F-PMP1204
ID-F-PMP1204

ID-F-INLK1

ID-F-INLK3

ID-F-INS7

ID-F-INS8

ID-F-INT7

ID-F-INT8

ID-F-INLKE1

ID-F-INSS

ID-F-INSSA

ID-F-EK1

ID-F-EK2

ID-F-EK3

ID-F-EK4

Pro Sifku Pro hloubku

skfin& (mm) skfin@ (mm)
600 -
- 400
600 -
- 500
800 =
- 400
800 -
- 600
1000 =
- 400
1200 =
- 400

Tup
Zamek pro FSE, kli¢ 5333
Z3amek pro FSE, kli¢ unikatni

Vlozka do zdmku 7 mm SQUARE,
ZAMAK ¢erné barveny

Vlozka do zdmku 8 mm SQUARE,
ZAMAK €erné barveny

Vlozka do zdmku 7 mm TRIANGULAR,
ZAMAK ¢erné barveny

VloZzka do zdmku 8 mm TRIANGULAR,
ZAMAK ¢erné barveny

Uzamuykatelng uzavér VW 1
Kompletni klika

Dverni Stitek double-bar 5 mm

Tuyp

Plochy uzemniovaci vodic pro M8,
délka 200 mm, préfez 16 mm?

Plochy uzemfiovaci vodic pro M8,
délka 200 mm, prifez 25 mm?

Plochy uzemnovaci vodic pro M8,
délka 300 mm, prirez 16 mm?

Plochy uzemnovaci vodi¢ pro M8,
délka 300 mm, prifez 25 mm?

Vijska
montazni
roviny (mm)

400
600
500
600
400
800
600
800
400
1000
400
1200

1sada

1sada

1sada
1sada
1sada

1sada

1sada
1sada

1sada

10ks
10ks
10ks

10ks



LED SVITIDLA

¢ Materidl: PC, prihledny a ABS

* Pouziti: pro osvétleni vnitfniho prostoru rozvadécoveé skfingé, moznost propojeni
vice svitidel

* |nstalace: montuje se na profily rdmu nebo pomoci magnetd

» Stupen kryti: IP20

» Rozsah dodavky: kompletni svitidlo s kolibkovgm spinaem, pfipojovaci ID-F-L Svitidlo LED 4 W, 24-265 V (DC/AC), 1ks
a propojovaci konektor 0/50/60 Hz

SPOJOVACI MATERIAL

BT
73 > ID-W-CNM6B ) Klecova matice M6 10ks
> ID-W-SMS6x16 Sroub M6 x 16, ISO 7380, Zn 10ks

ID-W-CNM8 Klecova matice M8 10ks

« Rozsah dodavky: klecové matice M6 (ID-W-CNMB), ID-W-SMS8x16 Sroub M8 x16, 1507380, Zn 10ks

&rouby M6 x 16 1S0 7380 Zn (ID-W-SMSB x 16), pant, ID-F-CK Pant, drzaky tahel, nahradni spojovaci 1sada
dr#aky tahel a spojovaci material pro FSE (ID-F-CK) izl 2o

SROUBOVACI OKA

« Sroubovaci oka pro prepravu jefabem
* Pouziti: pro montdz s FSM, otvory s vnitfnimi zavity pod stfechou

* Materidl: Zaroveé pozinkovana uhlikova ocel

o ID-F-EB 1sad
¢ Obsah baleni: 4 ks = sada




RIZENI VNITRNIHO PROSTREDI V ROZVADECOVYCH SKRINICH FSE

VENTILATORY S FILTREM

POPIS

HLAVNI VYHODY

vysoce elastickych klipa

Snadnd vymena filtraéni vlozky zvenku bez nafadi
MoZnost zmény sméru proudéni vzduchu

Pratok vzduchu az 800 m3/h

MoZnost montaZe do rozvadécoveé skfiné s tloustkou plechu 1-2,5 mm
IP 54 standardni kryti

Bocni i stfeSni umisténi ventilatord

Rozsah pracovniteploty -10 °C az +70 °C

Polyuretanové pénoveé tésnéni po celém obvodu

Odolnost proti UV zafeni

V(rezy otvorl pro instalaci v CONTEG modifikacnim centru

V V V V V V V V V V¥

» Ruychlad montaz bez Sroubl a naradi do Ctvercového vyrezu, jednoduché upevnéni pomoci

 Plastové ¢asti ze smési ABS/PC, G4dle EN779a UL 900 tfidy 2 * Zapouzdfend kulickova * EMC provedeni dostupné
v8echny €asti jsou samozhasivé samozhasivé ve tridé F1dle loZiska ventilatoru na vyzadani
dle UL 94V-0 DIN53 438 ¢ |P54 standardni kryti dle

* Standardni barva RAL 7035 (jiné * Filtracni vlozky se Cisti omygvanim, EN 60529 a NEMA 12 dle UL 50
na vyzadani) tlakovym vzduchem nebo * P55 volitelné (dle EN 60529)

o Filtra¢ni vlozky ze syntetickych vyklepanim ¢ |P56 pri pouziti ochranného krytu
vldken tfidy G3 dle EN 779 a tfidy proti strikajici vodé

Ventilatory

AT RozméryVxSxH ngglv(ova Rozmér vifezu
vzduchu mfizka

ID-EF-01-4 12/15m3/h 106,5%106,5 x 59,9 mm 230VAC 50/60 Hz ID-EF-01 92x92mm P54
ID-EF-01-1 15 m3/h 106,5x106,5x 59,9 mm 24VDC = ID-EF-01 92x92mm P54
ID-EF-04-4 45/50 m®/h 150 x 150 x 65,5 mm 230VAC 50/60 Hz ID-EF-03 125 %125 mm IP54
ID-EF-04-1 47 m3/h 150 x 150 x 65,5 mm 24VDC - ID-EF-03 125x125mm P54
ID-EF-10-4 100/110 m3/h 203,9x203,9%875mm 230VAC 50/60Hz ID-EF-05 177 x177 mm IP54
ID-EF-10-1 100 m*/h 203,9x203,9 x87,5mm 24VDC = ID-EF-05 177 x 177 mm IP54
ID-EF-23-4 230/270m3/h 250 x 250 x 115,3 mm 230VAC 50/60 Hz ID-EF-07 223x223mm IP54
ID-EF-22-1 225m/h 250 %250 x 115,3 mm 24VDC = ID-EF-07 223x223mm P54
ID-EF-52-4 520/580 m®/h 325x325x150,7mm 230VAC 50/60 Hz ID-EF-09 291x291mm IP54
ID-EF-71-4 710/800 m3/h 325x325x149 mm 230VAC 50/60 Hz ID-EF-09 291x291mm IP54
ID-EFT-42-4*  420/490 m*/h 324x324x94 mm 230VAC 50/60 Hz ID-EF-09 vent. 175 x 175 mm/mfizka 291x 291 mm P54
ID-EO-TC Termostat pro 55x33x43mm 250VAC/10A = = = IP20

chlazeni

* Stresni provedeni
** Ostatni napdjeci napéti na dotaz

| 0 katalogu ,,Rizeni vnitiniho prostredi v rozvadégich” na
— www.conteg.cz nebo kontaktujte nase obchodni zastupce.




RIZENI VNITRNIHO PROSTREDI V ROZVADECOVYCH SKRINICH FSE

KLIMATIZACNI JEDNOTKY

S HLAVNI VYHODY

Uzitecny chladici vgkon od 320 W do 4 000 W

Snadnd Udrzba - jednotky nepotfebuji filtracni viozky

Vys§si chladici vgkon a spolehlivost diky vysoce u¢innému kondenzatoru z hlinikového profilu
Jednotky jsou Setrné k zivotnimu prostfedi — chladici médium R134a

Robustni oceloplechovy nebo nerezovy kryt jednotek

Jednoducha regulace a monitoring

Snadnd a rychld montaz (bo&ni a stfedni provedeni)

Vysoce kvalitni komponenty zajistuji dlouhou Zivotnost a spolehlivost jednotek
(napr. rotacni pistovy kompresor Mitsubishi Electric)

Transport jednotek v jakékoli poloze

» Celosvétové uznavané certifikace (UL, CUL, CE)

» Vyrezy otvor proinstalaci v CONTEG modifikacnim centru

¥V V V V V V VvV V

v

POPIS

* Materidl: ocelovy plech/nerezovd  Stupen kryti: * V/ngjsi * Jednotka pripravena k zapojeni
ocel ¢ \/ngjSi okruh IP54 ¢ Plné zapusténd a okamzitému pouzivani

¢ Barva: RAL7035 e Vnitfni okruh IP24 o Certifikace: CE, cURus

¢ Chladici médium: R134a * Typ montaze: * Rozsah dodavky:

’

Klimatizacni jednotky SLIM (bocni vnejsi nebo plné zapusténa montaz)

AC-WM3-03-4000 320W 520x 270 x 110 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 501x 251 mm IP54/1P24
AC-WM3-03-4200 320w 520 x 270 x 110 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 501x 25T mm IP54/1P24
AC-WM3-04-4000 400 W 520 x 320 x 110 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 504 x 308 mm IP54/1P24
AC-WM3-04-4200 400W 520x 320 %110 mm 230VAC 50/60Hz nerezové 504 x 308 mm IP54/1P24
AC-WM3-04-400H 400W 340 %520 x 110 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 321x501mm IP54/1P24
AC-WM3-04-420H 400W 340 %520 x 110 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 321x501mm IP54/1P24
AC-WM3-05-4000 500W 600 x 320 x 110 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 581x301mm IP54/1P24
AC-WM3-05-4200 500W 600 x 320 x 110 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 581x301mm IP54/1P24
AC-WM3-08-4000 820W 980 x 395 x 145 mm 230VAC 50/60Hz oceloplech 954 x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-08-4200 820W 980 x 395 x 145 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 954 x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-08-6000 820W 980 x 395 x 145 mm 400 VAC 50/60 Hz oceloplech 954 x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-08-6200 820 W 980 x 395 x 145 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezové 954 x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-11-4000 1100 W 1250 x 395 x 145 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 1214 x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-11-4200 1100 W 1250 x 395 x 145 mm 230VAC 50/60 Hz nerezoveé 1214 x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-11-6000 1100 W 1250 x 395 x 145 mm 400 VAC 50/60 Hz oceloplech 1214 x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-11-6200 1100 W 1250 x 395 x 145 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezoveé 1214 x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-15-4000 1500 W 1550 x 395 x 145 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 1531x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-15-4200 1500 W 1550 x 395 x 145 mm 230VAC 50/60 Hz nerezove 1531x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-15-6000 1500 W 1550 x 395 x 145 mm 400 VAC 50/60 Hz oceloplech 1531x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-15-6200 1500 W 1550 x 395 x 145 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezoveé 1531x 376 mm IP54/1P24

* Ostatni napajeci napéti na dotaz



Klimatizacni jednotky COMPACT (bocni vnejsi montaz)

Uznecng

AC-WM4-03-4000 320/360W 500 x 280 x 200 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 480 x 240 mm IP54/I1P24
AC-WM4-03-4200 320/360 W 500 x 280 x 200 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 480 x 240 mm IP54/I1P24
AC-WM4-05-4000 550/620 W 650 x 315 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 635 x275mm IP54/I1P24
AC-WM4-05-4200 550/620 W 650 x 315 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz nerezoveé 635 x 275 mm IP54/I1P24
AC-WM4-05-6000 550/620 W 650 x 315 x 260 mm 400VAC 50/60 Hz oceloplech 635 x 275 mm IP54/I1P24
AC-WM4-05-6200 550/620 W 650 x 315 x 260 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezoveé 635 %275 mm IP54/I1P24
AC-WM4-08-4000 750/780 W 650 x 315 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 635 x 275 mm IP54/I1P24
AC-WM4-08-4200 750/780W 650 x 315 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 635x275mm IP54/1P24
AC-WM4-08-6000 750 W 650 x 315 x 260 mm 400 VAC 50/60 Hz oceloplech 635 x 275 mm IP54/I1P24
AC-WM4-08-6200 750 W 650 x 315 x 260 mm 400VAC 50/60 Hz nerezové 635 x275mm IP54/1P24
AC-WM4-10-4000 1000/1080W 650 x 315 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 635 x 275 mm IP54/1P24
AC-WM4-10-4200 1000/1080 W 650 x 315 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 635x275mm IP54/I1P24
AC-WM4-10-6000 1000 W 650 x 315 x 260 mm 400 VAC 50/60 Hz oceloplech 635 %275 mm IP54/1P24
AC-WM4-10-6200 1000W 650 x 315 x 260 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezové 635 x 275 mm IP54/1P24
AC-WM4-15-4000 1500/1630 W 980 x 395 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 920 x 335mm IP54/1P24
AC-WM4-15-4200 1500/1630W 980 x 395 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 920x335mm IP54/1P24
AC-WM4-15-6000 1500 W 980 x 395 x 260 mm 400 VAC 50/60 Hz oceloplech 920 x335mm IP54/1P24
AC-WM4-15-6200 1500 W 980 x 395 x 260 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezové 920x335mm IP54/1P24
AC-WM4-20-4000 2000W 980 x 395 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 920 x335mm IP54/1P24
AC-WM4-20-4200 2000W 980 x 395 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 920 x335mm IP54/1P24
AC-WM4-20-6000 2000W 980 x 395 x 260 mm 400 VAC 50/60Hz oceloplech 920 x335mm IP54/1P24
AC-WM4-20-6200 2000W 980 x 395 x 260 mm 400VAC 50/60 Hz nerezové 920 x335mm IP54/1P24
AC-WM4-25-4000 2500W 1230 x 500 x 340 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 1130 x 430 mm IP54/1P24
AC-WM4-25-4200 2500w 1230 x 500 x 340 mm 230VAC 50/60Hz nerezové 1130 x430 mm IP54/1P24
AC-WM4-25-6000 2500W 1230 x 500 x 340 mm 400 VAC 50/60 Hz oceloplech 1130 x 430 mm IP54/1P24
AC-WM4-25-6200 2500W 1230 x 500 x 340 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezové 1130 %430 mm IP54/1P24
AC-WM4-30-4000 3000W 1230 x 500 x 340 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 1130 x 430 mm IP54/1P24
AC-WM4-30-4200 3000w 1230 x 500 x 340 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 1130 %430 mm IP54/1P24
AC-WM4-30-6000 3000W 1230 x 500 x 340 mm 400 VAC 50/60 Hz oceloplech 1130 x 430 mm IP54/1P24
AC-WM4-30-6200 3000W 1230 x 500 x 340 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezové 1130 x430 mm IP54/1P24
AC-WM4-40-4000 4000W 1230 x 500 x 340 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 1130 x 430 mm IP54/1P24
AC-WM4-40-4200 4000W 1230 x 500 x 340 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 1130 x 430 mm IP54/1P24
AC-WM4-40-6000 4000W 1230 x 500 x 340 mm 400 VAC 50/60 Hz oceloplech 1130 %430 mm IP54/1P24
AC-WM4-40-6200 4000W 1230 x 500 x 340 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezové 1130 x 430 mm IP54/1P24

* Ostatni napajeci napéti na dotaz.

Klimatizacni jednotky TOP (stfesni montaz)

Uzi tecny

AC-TM3-04-4000 450/460 W 230x430x% 330 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 142 x 38 mm/142 x 147.5 mm IP54/1P24
AC-TM3-04-4200 450/460 W 230x430x330mm 230VAC 50/60Hz nerezové 142 x 98 mm/142 x 147.5 mm IP54/1P24
AC-TM3-11-4000 1100/1150 W 400 x 600 x 400 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 108 x 530 mm (x2) IP54/1P24
AC-TM3-11-4200 1100/1150 W 400 x 600 x 400 mm 230VAC 50/60Hz nerezoveé 108 x 530 mm (x2) IP54/1P24
AC-TM3-11-6000 1100/1150 W 400 x 600 x 400 mm 400 VAC 50/60 Hz oceloplech 108 x 530 mm (x2) IP54/1P24
AC-TM3-11-6200 1100/1150 W 400 % 600 x 400 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezové 108 x 530 mm (x2) IP54/1P24
AC-TM3-15-4000 1500 W 410 x 600 x 400 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 363 x236,4 mm (x2) IP54/1P24
AC-TM3-15-4200 1500 W 410 x 600 x 400 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 363 x 236,4 mm (x2) IP54/1P24
AC-TM3-15-6000 1500 W 410 x 600 x 400 mm 400VAC 50/60 Hz oceloplech 363 x236,4mm (x2) IP54/1P24
AC-TM3-15-6200 1500 W 410 x 600 x 400 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezové 363 x236,4mm (x2) IP54/1P24
AC-TM3-20-6000 2000W 410 x 600 x 400 mm 400VAC 50/60 Hz oceloplech 363 x236,4mm (x2) IP54/1P24
AC-TM3-20-6200 2000W 410 x 600 x 400 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezoveé 363 x236,4mm (x2) IP54/1P24

* Ostatni napajeci napéti na dotaz.



RIZENI VNITRNIHO PROSTREDI V ROZVADECOVYCH SKRINICH FSE

PROUDENI VZDUCHU

Klimatizacni jednotky — bocni Klimatizacni jednotky — stresni

Ventilatory — bacni Ventilatory — stresni

evse

| o +Rizeni vnitfniho prostredi v rozvadégich” na www.conteg.cz
—_— nebo kontaktujte nase obchodni zastupce.




FSE - STOJANOVE ROZVADECOVE SKRINE

TECHNICKE VYKRESY

FSE - stojanove rozvadécove skiiné — oceloplechove
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Sitka
(mm)

Vyska
Kéd (mm)

m Montazni deska (mm) Tloustka materialu (mm)
TUP
Mont. kabelového dna
deska

rozvadécové
500 410

FSE-180405 1800 400 1691,2 297 1550 250 1,25 2 S B1; C1 1
FSE-180406 1800 400 600 510 1691,2 297 1550 250 125 2 S A1, B1; C1 1
FSE-180604 1800 600 400 310 1691,2 497 1550 450 125 2 3 AB; B2 1
FSE-180605 1800 600 500 410 1691,2 497 1550 450 125 2 3 B2;C2 1
FSE-180606 1800 600 600 510 1691,2 497 1550 450 1,25 2 3 A2;B2;C2 1
FSE-180804 1800 800 400 310 1691,2 697 1550 650 1,25 2 3 A7;B3 1
FSE-180805 1800 800 500 410 1691,2 697 1550 650 1,25 2 3 B3;C3 1
FSE-280805 1800 800 500 410 1691,2 697 1550 650 1,25 2 3 B3;C3 2
FSE-180806 1800 800 600 510 1691,2 697 1550 650 125 2 3 A3;B3;C3 1
FSE-280806 1800 800 600 510 1691,2 697 1550 650 1,25 2 3 A3;B3;C3 2
FSE-181004 1800 1000 400 310 1691,2 897 1550 850 125 2 3 A8; B4 1
FSE-281004 1800 1000 400 310 1691,2 897 1550 850 125 2 3 A8; B4 2
FSE-181005 1800 1000 500 410 1691,2 897 1550 850 125 2 3 B4;C4 1
FSE-181006 1800 1000 600 510 1691,2 897 1550 850 125 2 3 A4;B4;C4 1
FSE-281204 1800 1200 400 310 1691,2 1097 1550 1050 125 2 3 A9; B5 2
FSE-281205 1800 1200 500 410 1691,2 1097 1550 1050 1,25 2 S B5; C5 2
FSE-281206 1800 1200 600 510 1691,2 1097 1550 1050 1,25 2 3 AS5; B5; C5 2
FSE-200405 2000 400 500 410 1891,2 297 1750 250 1,25 2 3 B1; C1 1
FSE-200406 2000 400 600 510 1891,2 297 1750 250 1,25 2 3 A1, B1; C1 1
FSE-200604 2000 600 400 310 1891,2 497 1750 250 1,25 2 3 AB; B2 1
FSE-200605 2000 600 500 410 1891,2 497 1750 250 125 2 3 B2;C2 1
FSE-200606 2000 600 600 510 18912 497 1750 250 1,25 2 3 A2;B2;C2 1
FSE-200608 2000 600 800 710 1891,2 497 1750 250 125 2 3 A2;2xB2;C2 1
FSE-200804 2000 800 400 310 1891,2 697 1750 650 1,25 2 3 A7;B3 1
FSE-200805 2000 800 500 410 18912 697 1750 650 1,25 2 3 BEICS) 1
FSE-200806 2000 800 600 510 1891,2 697 1750 650 125 2 S A3;B3;C3 1
FSE-200808 2000 800 800 710 1891,2 697 1750 650 125 2 3 A3;2xB3;C3 1
FSE-201004 2000 1000 400 310 1891,2 897 1750 850 125 2 3 A8; B4 1
FSE-301004 2000 1000 400 310 1891,2 897 1750 850 1,25 2 8 A8; B4 2
FSE-201005 2000 1000 500 410 1891,2 897 1750 850 1,25 2 S B4;C4 1
FSE-301005 2000 1000 500 410 1891,2 897 1750 850 1,25 2 3 B4;C4 2
FSE-201006 2000 1000 600 510 1891,2 897 1750 850 125 2 8 A4;B4;C4 1
FSE-301006 2000 1000 600 510 1891,2 897 1750 850 125 2 3 A4;B4;C4 2
FSE-201008 2000 1000 800 710 1891,2 897 1750 850 125 2 g A4; 2xB4; C4 1

* vnitfni rozméry: H — 90 mm, W = 90 mm, D - 90 mm



Viika

Kéd (mm) Hloubka (mm) MontaZni deska (mm) Tloustka materialu (mm) .
L LI kabeloggho dna
e [ o | ] e e U
deska
FSE-301204 2000 1200 1891,2 1097 1750 1050 125 2 2xAQ; 2xB5 2
FSE-301205 2000 1200 500 410 1891,2 1097 1750 1050 125 2 3 2x B5; 2xC5 2
FSE-301206 2000 1200 600 510 1891,2 1097 1750 1050 125 2 8 2x A5; 2x B5; 2x C5 2
FSE-301208 2000 1200 800 710 1891,2 1097 1750 1050 125 2 3 2x A5; 4x B5; 2x C5 2
FSE-220406 2200 400 600 510 20912 297 1950 250 125 2 3 A1, BT, C1 1
FSE-220606 2200 600 600 510 20912 497 1950 450 125 2 S A2;B2;C2 1
FSE-220608 2200 600 800 710 20912 497 1950 450 125 2 3 A2;2xB2;C2 1
FSE-220806 2200 800 600 510 20912 697 1950 650 125 2 3 A3;B3;C3 1
FSE-220808 2200 800 800 710 20912 697 1950 650 125 2 3 A3;2xB3;C3 1
FSE-221006 2200 1000 600 510 20912 897 1950 850 125 2 g A4;B4;C4 1
FSE-321206 2200 1200 600 510 20912 1097 1950 1050 125 2 3 2x A5; 2x B5; 2x C5 2
FSE-321208 2200 1200 800 710 20912 1097 1950 1050 125 2 S 2x A5; 4x B5; 2x C5 2
*vnitfni rozméry: H - 90 mm, W - 930 mm, D - 90 mm
Kabeloveé dna pro stojanave rozvadecove skiine FSE
M
—
< @ @ @© m
L
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Kabelové dnotyp A
Al 400x90 90 257 100
A2 600 %90 Q0 457 300
A3 800x90 90 657 500
A4 1000 %90 90 857 700
A5 1200x 90 90 518 360
AB 600 x120 120 457 300
A7 800x120 120 657 500
A8 1000x120 120 857 700
A9 1200x120 120 518 360
Kabelové dno typ B
B1 400x 200 200 257 100
B2 600 x 200 200 457 300
B3 800 x 200 200 657 500
B4 1000 x 200 200 857 700
B5 1200 x 200 200 518 360
Kabelové dnotyp C
C1 400x 235 235 257 100
c2 600 x 235 7285 457 300
Cc3 800 x 235 235 657 500
(o2 1000 x 235 235 857 700

E5) 1200 %235 235 518 360



FSE - STOJANOVE ROZVADECOVE SKRINE

ROZPTYL TEPELNYCH ZTRAT

FSE — stojanove rozvadecove skriné — méereno pri otepleni uvniti skiine A T =15 K

Rozméry rozvadécové skiiné (mm) Tloustka materialu (mm) Poet Celkova 'p'l.oclja Ce!kem'
" 5 dvefi (ks) rozvadétové ztrétovy

FSE-180405 1800 400 500 15 2,00 1 2,920 149,5
FSE-180406 1800 400 600 15 2,00 1 4,080 1974
FSE-180604 1800 600 400 1.5 2,00 1 4,080 21,8
FSE-180605 1800 600 500 1.5 2,00 1 4,560 2316
FSE-180606 1800 600 600 15 2,00 1 5,040 2515
FSE-180804 1800 800 400 15 2,00 1 4,960 262,6
FSE-180805 1800 800 500 [Ii5; 2,00 1 5,480 2841
FSE-280805 1800 800 500 15 2,00 2 5,480 284,
FSE-180806 1800 800 600 {15 2,00 1 6,000 305,6
FSE-280806 1800 800 600 15 2,00 2 6,000 305,6
FSE-181004 1800 1000 400 1.5 2,00 1 5,840 3134
FSE-281004 1800 1000 400 15 2,00 2 5,840 3134
FSE-181005 1800 1000 500 15 2,00 1 6,400 336,5
FSE-181006 1800 1000 600 15 2,00 1 6,960 3597
FSE-281204 1800 1200 400 15 2,00 2 6,720 364,2
FSE-281205 1800 1200 500 15 2,00 2 7,320 389,0
FSE-281206 1800 1200 600 15 2,00 2 7,920 413,8
FSE-200405 2000 400 500 15 2,00 1 4,000 197,3
FSE-200406 2000 400 600 15 2,00 1 4,480 2177

FSE-200604 2000 600 400 15 2,00 1 4,480 2332
FSE-200605 2000 600 500 15 2,00 1 5,000 254,6
FSE-200606 2000 600 600 15 2,00 1 5,520 276,1
FSE-200608 2000 600 800 13 2,00 1 6,560 319,0
FSE-200804 2000 800 400 {}S 2,00 1 5,440 288,9
FSE-200805 2000 800 500 15 2,00 1 6,000 3120
FSE-200806 2000 800 600 15 2,00 1 6,560 3351
FSE-200808 2000 800 800 15 2,00 1 7,680 381,3
FSE-201004 2000 1000 400 {}5 2,00 1 6,400 344,6
FSE-301004 2000 1000 400 15 2,00 2 6,400 3446
FSE-201005 2000 1000 500 15 2,00 1 7,000 369,3
FSE-301005 2000 1000 500 15 2,00 2 7,000 369,3
FSE-201006 2000 1000 600 15 2,00 1 7,600 3941
FSE-301006 2000 1000 600 15! 2,00 2 7,600 3941
FSE-201008 2000 1000 800 15 2,00 1 8,800 4437
FSE-301204 2000 1200 400 5 2,00 2 7,360 400,3
FSE-301205 2000 1200 500 15 2,00 2 8,000 426,7
FSE-301206 2000 1200 600 15 2,00 2 8,640 4531
FSE-301208 2000 1200 800 }5 2,00 2 9,920 506,0
FSE-220406 2200 400 600 15 2,00 1 4,880 236,8
FSE-220606 2200 600 600 15 2,00 1 6,000 300,7
FSE-220608 2200 600 800 15 2,00 1 7120 3470
FSE-220806 2200 800 600 15 2,00 1 7120 364,7
FSE-220808 2200 800 800 15 2,00 1 8,320 414,2
FSE-221006 2200 1000 600 15 2,00 1 8,240 428,6
FSE-321206 2200 1200 600 15 2,00 2 9,360 4925

FSE-321208 2200 1200 800 15 2,00 2 10,720 548,6



FSM - STOJANGVE KOMPAKTNI
ROZVADECOVE SKRINE

décové skfiné je vyrobena z profilovanych bognich paneld spojengch pficngmi profily. Tento
technologicky postup vyroby spliuje maximalni poZadavky na tuhost a 700 kg nosnost rozva-
décoveé skfiné. FSM je mozné diky designu spodniho rému pouZivat i bez pfidavného podstavce.
K vytvoreni rdzngch montaznich ploch a rovin nabizime bohatou $kalu systémového pfislusen-
stvinavrzeného pro optimalni vyuziti profilu ramu. Ke skfinim dodavame i komponenty pro fizeni
vnitfniho prostoru rozvadeécoveé skfing, jako jsou topné jednotky, ventilatory s filtrem, €i aktivni
chladici jednotkuy.

| HLAVNI VYHODY

» Svarovand kompaktni konstrukce s integrovangmi bo€nicemi -

povrchova Uprava praSkovou barvou

Nosnost 700 kg

Jednodverové a dvoudverové provedeni rozvadécove skriné

Moznost instalace rozvadécové skfiné bez pfidavného podstavce

Designova vyklopnd klika — standard pro vSechny tupy rozvadeca

Snadné zavreni dvefi diky specidlnimu uzamykacimu systému
Maximalni vyuziti vnitfniho prostoru — moznost umisténi montazni desky mezi zadni sloupky
Bocnice integrovany v ramu

28 velikosti od rozméru 1400 x 600 x 300 mm az po 2 000 x 1600 x 500 mm

Siroky sortiment dodavaného pfislusenstvi

Regeni na miru - viiezy dle zakaznick(ch poZadavk( pfed i po finalni povrchové dpravé

——

FSM-201004

¥V V V V V V V V V V¥V

Velky vybér systémovych list pro vytvareni
dalSich montdaZznich rovin a pozic pro
instalace vnitfniho vybaveni

Maximalni vyuziti vnitfniho prostoru -
moznost umisténi montazni desky mezi
zadni sloupky

FSM-201004



FSM — STOJANOVE KOMPAKTNI ROZVVADECQOVE SKRINE

OCELOPLECHOVE

. e___J > .
FSM-301204
BARVA: RAL 7035
POPIS
Material Barva

* Rozvadécova skrifn: ocelovy plech
* Montazni deska: Zaroveé
pozinkovany ocelovy plech

Povrchova Gprava
¢ Epoxi-polyesterova
praskova barva

Rozva-
décova

Mon

deska &
Tloustka

(mm) _
Kabelové dno, pocet

¢ RAL 7035 pro vnitini pouZiti

Stupen kryti

¢ |P55dle normy EN 60529
(stupen kryti se mtzZe sniZit po
montaZi nékterého prislusenstvi)

Mechanicka odolnost
¢ [K10 dle IEC 62262

Rozsah dodavky

* Svarovana konstrukce
s integrovangmi bo¢nicemi

¢ Plné dvere s vyklopnou klikou
(jednodverové/dvoudverové),
dvere jsou opatfeny ctyfrbodovym
uzaviracim systémem

e Zavésy dvefi jsou u jednodvefové
rozvadécoveé skfiné umisténé na

FSM - STOJANOVE KOMPAKTNi ROZVADECOVE SKRINE, VYSKA 1400 A 1600 mm

PRISLUSENSTVI

ID-F-PFO6  ID-F-PFO6

ID-F-PS04  ID-F-PS04

ID-F-PS0302 ID-F-PS0402 ID-F-PS0402

celni
Podstavec H ID-F-PFO602 ID-F-PF0O602 ID-F-PFO602
" L boeniy |

Pro objedndni rozvadécové skfiné bez montazni desky pouZijte objednaci ¢islo FSM-xxxxxx-01.

ID-F-PFO8

ID-F-PS03

Hmomost@ RS 81 82 104 109 120 132 146 158
_m FSM-140603 | FSM-140604 | FSM-160604 | FSM-160803 | FSM-160804 | FSM-161003 | FSM-161004 | FSM-261003 | FSM-261204 |

celni
Podstavec H ID-F-PF0O6

ID-F-PS03

ID-F-PFO8  ID-F-PF10

ID-F-PS04 ID-F-PS03

ID-F-PF0802 ID-F-PF0802 ID-F-PF1002

ID-F-PS0302 ID-F-PS0402 ID-F-PS0302

FSM-301204

ID-F-PF10

ID-F-PS04

pravé strané (moznost zmény
otevirani dveri z pravych na levé)

¢ Zadni a stfesni panel

* Vicedilné kabelové dno

* Montazni deska s rastrem v zadni
pozici skfiné

ID-F-PFI0  ID-F-PF12

ID-F-PS03 ID-F-PS04

ID-F-PF1002 ID-F-PF1002 ID-F-PF1202

ID-F-PS0402 ID-F-PS0302 ID-F-PS0402



FSM - STOJANOVE KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE, VYSKA 1800 mm

Rozvadé- &

Montazni
deska

Tloustka
(mm)
Montazni deska

Kabelové dno, po&et dild

PRISLUSENSTVI

celni a zadni dil ID-F-PFO6 ID-F-PFO8 ID-F-PFO8 ID-F-PF10 ID-F-PF10 ID-F-PF12 ID-F-PF16
Podstavec
L m ID-F-PS04 ID-F-PS03 ID-F-PS04 ID-F-PS04 ID-F-PS04 ID-F-PS04 ID-F-PS04

P €elni a zadni dil H ID-F-PF0B02 ID-F-PF0802 ID-F-PF0802 ID-F-PF1002 ID-F-PF1002 ID-F-PF1202 ID-F-PF1602

el ID-F-PS0402 ID-F-PS0302 ID-F-PS0402 ID-F-PS0402 ID-F-PS0402 ID-F-PS0402 ID-F-PS0402

Pro objednani rozvadéctové skiiné bez montazni desky pouZijte objednaci €islo FSM-xxxxxx-01.

FSM - STOJANOVE KOMPAKTNi ROZVADECOVE SKRINE, VYSKA 2 000 mm

S (mm)

Montszni | V1(mm)

deska

Monta! es

Rozvadé-
Cova skfif

materialu

™ [t
Kabelové dno, pocet dilt

_m FSM-200603 FSM-200604 FSM-200803 FSM-200804 FSM-200805 FSM-201004

PRISLUSENSTVI
gelnia zadni dil ID-F-PF0B ID-F-PFOB ID-F-PFO8 ID-F-PFO8 ID-F-PFO8 ID-F-PF10

Podstavec
L m ID-F-PS03 ID-F-PS04 ID-F-PS03 ID-F-PS04 ID-F-PS05 ID-F-PS04

€elni a zadni dil ID-F-PF0602 ID-F-PF0602 ID-F-PF0802 ID-F-PF0802 ID-F-PF0802 ID-F-PF1002

Podstavec
L2 m ID-F-PS0302 ID-F-PS0402 ID-F-PS0302 ID-F-PS0402 ID-F-PS0502 ID-F-PS0402

Pro objednani rozvadécové skfiné bez montaZni desky pouZijte objednaci €islo FSM-xxxxxx-01.



Rozvadé- &

Montazni
deska

Zadni a stfe$ni panel
Tloustka

(mm)

Montazni deska

Kabelové dno, pocet dili

iSLUSENSTVI

Podstavec celni a zadnidil

Pro objednani rozvadéctové skfiné bez montazni desky pouZijte objednaci €islo FSM-xxxxxx-01.

FSM - STOJANOVE KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE, VYSKA 2000 mm

Doporucene prislusenstvi

Klimatizaéni jednotky

Ventilatory s filtrem Horizontdlni a vertikalni listy



FSM — STOJANOVE KOMPAKTNI ROZVADECQOVE SKRINE

PRISLUSENSTVI

PODSTAVCE

Kéd podstavce Kéd podstavce Pro Sifku Baleni
visky 100 mm | vgsky 200 mm skfiné (mm)

Podstavec - ¢elni a zadni sada

ID-F-PFO6 ID-F-PF0602 600 1sada
ID-F-PFO8 ID-F-PF0802 800 1sada
ID-F-PF10 ID-F-PF1002 1000 1sada
ID-F-PF12 ID-F-PF1202 1200 1sada
ID-F-PF16 ID-F-PF1602 1600 1sada

* Materidl: rohové dily 2mm, ostatni1,5mm ocelovy plech Podstavec - bo¢ni sada

*Barva:RALOOOS ID-F-PS03 ID-F-PS0302 300 1sada

.

- Moot ntatace | dva podaavct vieky 100 mim  sebe
ID-F-PS05 ID-F-PS0502 500 1sada

¢ Rozsah dodavky: v€etné montazniho pfisluSenstvi

TESNICi SADA IP55

9
-

b.
& N,

¢ Pouziti: zaslepky a tésnici paska pro dodrzeni kryti IP55
¢ Rozsah dodavky: kompletni sada pro rozvadécoveé skfiné FSM IoH > et e

TESNICi DNA S PRIPRAVOU PRO ZAVEDENi KABELU

ID-F-CG104 ID-F-CG204 400 1sada
* Materidl: lmm Zarové pozinkovany ocelovy plech ID-F-CG106 ID-F-CG206 600 1sada
* PouzZiti: pro zavedeni kabeld ID-F-CG108 ID-F-CG208 800 1sada
* Provedeni: s PU tésnénim (ID-F-CG1xx); s dvéma rfadami kartact (ID-F-CG2xx) ID-F-CG110 ID-F-CG210 1000 1sada
¢ Instalace: mezi profily rdmu jako ndhrada standardniho kabelového dna

ID-F-CG112 ID-F-CG212 1200 1sada

¢ Rozsah dodavky: vEéetné montazniho pfisluSenstvi



NAHRADNI MONTAZNI DESKA - PLNA

“ Pro skfifi o vjSce x Sifce (mm)

ID-F-SP1804 1800 x 400
ID-F-SP1806 1800 x 600
ID-F-SP1808 1800 x 800
ID-F-SP1810 1800 %1000
ID-F-SP1812 1800 %1200
ID-F-SP2004 2000 x 400
ID-F-SP2006 2 000 x 600
ID-F-SP2008 2 000 x 800
: I\Rﬂsztzgﬁléjg?é]?kifr;\;iféoizr:?gzzsg g: gilaot';legnszcrgstrem véetné ID-F-SP2010 20001000
ID-F-SP2012 2000 %1200

montaZniho pfislusenstvia drzak{

SPODNIi DRZAKY MONTAZNIi DESKY

* Materidl: 5mm Zarove pozinkovany ocelovy plech

¢ Instalace: montuje se na spodni bo¢ni profily rdmu
¢ Rozsah dodavky: véetné montadzniho pfislusenstvi ARER LS

BOCNIi DRZAK MONTAZNI DESKY

¢ Materidl: 2mm Zarové pozinkovany plech
* Pouziti: pro dodate¢nou fixaci montdzni desky a omezeni vibraci

* Instalace: montuje se na horizontalni listy ID-F-Hxx nebo ID-F-NHxx nebo “
pfimo na stojiné ramu

* Rozsah dodavky: vEetnd montazniho pfisludenstvi ID-F-LBP Tsada

SROUBOVACI OKA

el =/

« Sroubovaci oka pro prepravu jefabem
 Pouziti: pro montaz s FSM, otvory s vnitfnimi zavity pod stfechou
¢ Materidl: Zaroveé pozinkovana uhlikova ocel

e ID-F-EB 1
¢ Obsah baleni: 4 ks === sada




HORIZONTALNI A VERTIKALNI LISTY Pro rozméry

- Nosnost Nosnost ve
skfiné

e v horizontalni | vertikalni

vyska/sirka/

hloubka (mm) poloze poloze

Instalace na bo&ni strany profill ramu

ID-F-H4 400 140 kg 240kg 1sada
ID-F-H5 500 100 kg 240kg 1sada
ID-F-H6 600 70kg 240kg 1sada
ID-F-H8 800 50kg 180 kg 1sada
ID-F-H10 1000 50kg 140kg 1sada
ID-F-H12 1200 50kg 120 kg 1sada
ID-F-H18 1800 36kg 80kg 1sada
ID-F-H20 2000 32kg 70kg 1sada
Instalace mezi profily rému
ID-F-NH4 400 95 kg 95kg 1sada
ID-F-NH (instalace mezi profily rdmu) ID-F-NH5 500 85kg 85kg 1sada
ID-F-NH6 600 70kg 70kg 1sada
3 Iylateriél: 2mm Zaroveé pozinkovany ocelovy plech ID-F-NH8 800 56 kg 56 kg PV
e Sitka list: 90 mm (ID-F-H), 41,2 mm (ID-F-NH)
 PouZiti: pro vytvoreni dalSich montaZnich rovin (horizontalnich i vertikalnich) Clalanllin (el 4Skg 45kg 1sada
« Instalace: ID-F-Hx se montuje na bo&ni strany profil& rdmu ID-F-NH12 1200 35kg 35kg 1sada
* Instalace: ID-F-NHx se montuje mezi profily rdmu ID-F-NH18 1800 21kg 21kg 1sada
¢ Rozsah dodavky: vEetné montazniho pfisluSenstvi ID-F-NH20 2000 20kg 20kg eada

*1sada - 2 kusy

HORIZONTALNI LISTY

Pro rozméry skfiné

sitka/hloubka _ Nosnost Baleni *
v horizontalni poloze
(mm)

ID-F-HH4 400 260kg 1sada

ID-F-HH5 500 210kg 1sada

ID-F-HHB6 600 175kg 1sada
. M’?terié}: 3mm Zérové pozinkovany ocelovy plech |D-F-HH8 800 130kg 1sada
* SitkaliSt: 875 mm . ) ID-F-HH10 1000 100kg 1sada
¢ Pouziti: pro instalaci komponentd s vysokou hmotnosti
« Instalace: montuje se na profily rému ID-F-HH12 1200 65kg 1sada
¢ Rozsah dodavky: vEéetné montazniho pfisluSenstvi *1sada - 2 kusy

DVERNI LISTY

m Pro rozméry dvefi/kfidla dvefi (mm)

> ID-F-VD4 400 1sada

ID-F-VD5 500 1sada

3 Materiél: 2mm zarové pozinkovany ocelovy plech ID-F-VD6 600 1sada
* Sif iS .

. f’gtlj;itl;:s;ri?/gs\zmni dal3i montazni roviny na vnitfni Easti dvefi Ib-F-vD8 800 1sada

* Instalace: do rému dvefi ID-F-VD10 1000 1sada

* Rozsah dodavky: vEetné montazniho pfislusenstvi *1sada - 2 kusy



LISTY PRO UCHYCENi KABELU

/ Pro rozméry skfiné %

ID-F-RC ID-F-RCU
ID-F-RC4 ID-F-RCU4 400 1sada
¢ Materidl: 2mm zarové pozinkovany ocelovy plech ID-F-RC6 ID-F-RCUB 600 1sada
¢ Pouziti: pro uchg_cenl’ kabell o o ID-F-RC8 ID-F-RCU8 800 1sada
instalace: monluje o 13 spodlbocriprofi rému nebo DFRCIO  ID-F-RCUID 1000 1520
« Instalace: montuje se mezi spodni boéni profily rému (ID-F-RCxx) ID-F-RC12 ID-F-RCU12 1200 1sada
¢ Rozsah dodavky: vEéetné montazniho pfisluSenstvi *1sada - 2 kusy

Moznosti instalace horizontalnich a vertikalnich List




19" LISTY

m Pro skfifn o vSce x Sifce (mm) Baleni

ID-F-V186 1800 %600 (36U) 1sada
M 5 ID-F-V206 2000 x 600 (42U) 1sada
* Materidl: 2mm Zarové pozinkovany ocelovy plech
- - . e . v . ID-F-V1 1 1
¢ Pouziti: pro vytvoreni 19" rovin FSM rozvadécovych skfini 88 800 =800 (36U) sada
* Instalace: na drzaky ID-F-UBxx + ID-F-Hxx (17202 20050500 L U5
* Rozsah dodavky: 19” vertikalni liSty vEetné montazniho pfislusenstvi * je potfeba objednat drzak 19” idt ID-F-UBxx

DRZAKY 19" LIST

ID-F-UB08 ID-F-UB06
¢ Material: 1,5mm (ID-F-UBOB); 2mm (ID-F-UBO08) Zarové pozinkovany plech

« Pouziti: pro vytvoreni 19” rovin FSM rozvadé&ovych skiini $ifky 600 a 800 mm ID-F-UB08 600 1sada
* Instalace: na systémové listy ID-F-Hxx IB-F-UB08 800 1sada
¢ Rozsah dodavky: drzaky 19" vertikalnich list véetné montazniho pfislusenstvi *1sada -6 ks

Montazni 19" lista

A EE AN NN EE NN N NN EEE N GNP EE A RSB




19" VYKLOPNY RAM

¢ Materidl: 2mm ocelovy plech
¢ Nosnost vyklopného rdmu: 150 kg

* Pouziti: pro vytvoreni vgklopné 19” roviny a pfistup
do zadni €4sti rozvadécoveé skfiné Sirky 800 mm m Pro skfiii o vjSce x Sifce (mm)
* Instalace: na konstrukci rozvadéCové skfiné ID-F-1808-SF15 1800 %800 1sada

¢ Rozsah dodavky: 19” viklopny ram vEetné
horizontalnich pfiek pro upevnéni a vEetné zamku oh USRS 20UT-ELY e

DVERNI STOP

T

¢ Pouziti: pro rozvadécoveé skfiné FSM
ID-F-DS 1ks

* Rozsah dodavky: dvefni stop vEetné montazniho pfislusenstvi

DVERNI SPINAC

* Materidl drzdku: 2mm Zarové pozinkovany ocelovy plech “
¢ Koncovy spinac: IPB5, plastovy, INO +1NC, PG13,5, -25°Caz +70 °C
¢ Rozsah dodavky: dverni spinac€ v€etné montazniho pfisluSenstvi lo)i> ol e

ODKLADACI POLICE

P ID-F-CDD4 400 1sada

ID-F-CDD6 600 1sada
* Materidl: 1,5mm ocelovy plech ID-F-CDD8 800 1sada
* Barva:RAL7035 o ID-F-CDD10 1000 1sada
* Instalace: montuje se na dverni ram D-F-CDD102* 1000 {eads

* Rozméry: hloubka 356 mm, §ifka - vhodnd pro konkrétni rozmér skfing,
pro skiifi &tky 1200 mm a dvoukfidlou skfif 1000 mm pro jedno kfidlo ID-F-CDDE 1200 1sada

¢ Rozsah dodavky: vEéetné montazniho pfisluSenstvi * odkladaci police pro dvoukfidlou skfif, Sifka vhodna pro instalaci na pravé kfidlo



PARCIALNi MONTAZNi DESKA

Pro Sifku Pro hloubku Vgs!(f! .
o = montazni

roviny (mm)

skfiné (mm) skfiné (mm)

ID-F-PMP0O604 600 = 400
ID-F-PMP0OB04 = 400 600
ID-F-PMP0O605 600 = 500
ID-F-PMPOB05 - 500 600
ID-F-PMP0O804 800 = 400
ID-F-PMP0O804 = 400 800
ID-F-PMP0O806 800 = 600
ID-F-PMP0O806 = 600 800
ID-F-PMP1004 1000 = 400
ID-F-PMP1004 = 400 1000
ID-F-PMP1204 1200 = 400
ID-F-PMP1204 = 400 1200

* Materidl: 3mm pozinkovany ocelovy plech
* Pouziti: pro vytvoreni dodate¢nych €elnich a bo€nich montédznich
rovin, desky jsou univerzalnia lze je montovat v horizontalni poloze
do pfislusné Sitky skfiné nebo ve vertikalni poloze do pfislusné
hloubky skfiné
* Instalace: montuje se v horizontalni nebo vertikalni poloze na profily rdmu
nebo systémoveé listy
* Rozsah dodavky: vEetné montazniho pfislusenstvi

ZAMKY/UZAVIRACI VLOZKY Il T

ID-F-INLK1 Zamek pro FSM, kli¢ 5333 1sada
ID-F-INLK3 Z3amek pro FSM, kli¢ unikatni 1sada
VloZka do zdmku 7 mm SQUARE,
ID-F-INS7 ZAMAK Eerné barveng Tsada
Vlozka do zdmku 8 mm SQUARE,
b= NS ZAMAK Eerné barveny =
VloZka do zdmku 7 mm TRIANGULAR,
e . ‘ . IR~ ZAMAK erné barvend (e
Vlozka do zdmku 8 mm TRIANGULAR,
- i ZAMAK erné barveny BEEE]
ID-F-INLKE1 Uzamuykatelng uzaver VW 1 1sada
¢ Pouziti: ndhradni vlozky misto standardniho double-baru 5 mm ID-F-INSS Kompletni klika 1sada
* Rozsah dodavky: v€etné montazniho pfislusenstvi ID-F-INSSA Dvefni &titek double-bar 5 mm 1sada

UZEMNENI

Plochy uzemnovaci vodi€ pro M8,

ID-F-EK délka 200 mm, préfez 16 mm2 10ks
Plochy uzemnovaci vodi¢ pro M8,
ID-F-EK2 . o 10ks
¢ Material: pocinovana méd' délka 200 mm, priifez 25 mm?
¢ Rozsah doqévky: rﬂzr}é délky a prafezy plochych voditd s nalisovangmi |D-F-EK3 Plglclfll(ﬂ ngjegﬁovacixodi;‘:gro M28, 10ks
kontaktnimi dutinkami s otvorem M8 elka mm, prdrez 16 mm
ID-F-EK4 Plochyg uzemovaci vodi¢ pro M8, 10ks

délka 300 mm, prifez 25 mm?

SPOJOVACI MATERIAL

O/\f\ Y & ID-W-CNM6 Klecova matice M6 10ks
a@ @ ID-W-SMSBx16 Sroub MBx16, 1SO 7380, Zn 10ks
ID-W-CNM8 Klecova matice M8 10ks

« Rozsah dodévky: klecové matice M6 (ID-W-CNMS), ID-W-SMS8x16 Sroub M8x15, 1507380, Zn 10ks
rouby M6x16 1SO 7380 Zn (ID-W-SMS6Ex16), pant, ID-F-CK Pant, drzaky tahel, ndhradni spojovaci ek

drzaky tahel a spojovaci material pro FSM (ID-F-CK) IS PSR



LED SVITIDLA

e Materidl: PC, prhledng a ABS

* Pouziti: pro osvétleni vnitfniho prostoru rozvadécoveé skfingé, moznost propojeni
vice svitidel

* |nstalace: montuje se na profily rdmu nebo pomoci magnetd

* Rozméry: 3574 x 32 x 31,16 mm “ Tup
¢ Stupen kryti: IP20
* Rozsah dodavky: kompletni svitidlo s kolébkovym spinacem, pfipojovaci ID-F-L Svitidlo LED[f/\é%/Zgész V(DC/AC), ks

a propojovaci konektor “

KAPSY NA DOKUMENTY

ll)/
¢ Materidl: ABS
* Barva: RAL 7035

¢ Instalace: pomoci samolepici pasky

¢ Rozsah dodavky: kapsa na dokumenty vcetné samolepici pasky DRPER ks
Kéd Pro rozméry dveri/kfidla dvefi (mm) Baleni
ID-F-MP04 400 1sada
ID-F-MPQO6 600 1sada
ID-F-MP08 800 1sada
M 1 ID-F-MP10 1000 1sada
* Materidl: 1mm ocelovy plech
ID-F-MP102 * 1 2D 1
 Barva: RAL 7035 0 000 sada
ID-F-MPOG6 * 1200 1sada

¢ Instalace: na rdm dvefi
* Rozsah dodavky: kapsa na dokumenty vEetné montazniho pfislusenstvi * kapsa pro dvoukiidlou skfif, Sifka vhodna pro instalaci na pravé kfidlo



RIZENI VNITRNIHO PROSTREDI V ROZVADECOVYCH SKRINICH FSM

VENTILATORY S FILTREM

POPIS

* Plastové ¢asti ze smési ABS/PC,

V V V V V V V V V V¥

G4 dle EN 779 a UL 900 tfidy 2

HLAVNI VYHODY

» Rychlad montaz bez Sroubl a naradi do Ctvercového vyrezu, jednoduché upevnéni pomoci
vysoce elastickgch klipt

Snadna vgmena filtracni vlozky zvenku bez naradi

MoZnost zmény sméru proudéni vzduchu

Prdtok vzduchu az 800 m3/h

Moznost montaze do rozvadécové skfingé s tloustkou plechu 1-2,5 mm
IP 54 standardni kryti

Bocnii stfeSni umisténi ventilatord

Rozsah pracovniteploty -10 °C az +70 °C

Polyuretanové pénoveé tésnéni po celém obvodu

Odolnost proti UV zareni

V(rezy otvorl pro instalaci v CONTEG modifikacnim centru

¢ Zapouzdrend kulitkova ¢ EMC provedeni dostupné

v8echny ¢4sti jsou samozhasivé samozhasivé ve tridé F1dle loZiska ventilatoru na vyzadani
dle UL 94V-0 DIN53 438 * |P54 standardni kryti dle

¢ Standardni barva RAL 7035 (jiné * Filtracni vlozky se €isti omyvanim, EN 60529 a NEMA 12 dle UL50
na vyzadani) tlakovym vzduchem nebo * |P55 volitelné (dle EN 60529)

* Filtra¢ni vlozky ze syntetickgch vyklepanim * |[P56 pri pouZziti ochranného krytu
vldken tfidy G3 dle EN 779 a tfidy proti stfikajici vodé

Ventilatory

Rtk Rozméry VxS xH ngglv(ova Rozmér vgrezu
vzduchu mfizka

ID-EF-01-4 12/15m3/h 106,5 x 106,5 x 59,9 mm 230VAC 50/60 Hz ID-EF-01 92 x 92 mm IP54
ID-EF-01-1 15m3/h 106,5 x 106,5 x 59,9 mm 24VDC = ID-EF-01 92x92mm IP54
ID-EF-04-4 45/50 m3/h 150 x 150 x 65,5 mm 230VAC 50/60Hz ID-EF-03 125 %125 mm IP54
ID-EF-04-1 47 m3/h 150 x 150 x 65,5 mm 24VDC - ID-EF-03 125 x 125 mm IP54
ID-EF-10-4 100/110 m3/h 203,9x203,9x875mm 230VAC 50/60 Hz ID-EF-05 177 x177 mm IP54
ID-EF-10-1 100 m%/h 203,9x203,9x875mm 24VDC = ID-EF-05 177 x177 mm IP54
ID-EF-23-4 230/270 m3/h 250 x 250 x 115,3 mm 230VAC 50/60Hz ID-EF-07 223 %223 mm IP54
ID-EF-22-1 225md/h 250 x 250 x 115,3 mm 24VDC - ID-EF-07 223 %223 mm IP54
ID-EF-52-4 520/580 m3/h 325x325x150,7mm 230VAC 50/60Hz ID-EF-09 291x291mm P54
ID-EF-71-4 710/800 m3/h 325 x 325 %149 mm 230VAC 50/60Hz ID-EF-09 291%x291mm IP54
ID-EFT-42-4* 420/490 m3/h 324 x 324 x94 mm 230VAC 50/60 Hz ID-EF-09 vent. 175 x 175 mm/mfizka 291x 291 mm IP54
ID-EO-TC Termostat pro 55x33x43mm 250VAC/10A - - - IP20

chlazeni

* Stfesni provedeni
** Ostatni napajeci napéti na dotaz

0 Podrobnéj§|' informace naleznete v produktovém

katalogu ,,Rizeni vnitfniho prostfedi v rozvadégich” na
—_— www.conteg.cz nebo kontaktujte nase obchodni zastupce.




RIZENI VNITRNIHO PROSTREDI V ROZVADECOVYCH SKRINICH FSM

KLIMATIZACNI JEDNOTKY

HLAVNI VYHODY

Uzite¢ny chladici vykon od 320 W do 4 000 W

Snadnd Udrzba - jednotky nepotrebuji filtracni viozky

Vy3si chladici vgkon a spolehlivost diky vysoce G€innému kondenzatoru z hlinikového profilu
Jednotky jsou Setrné k zivotnimu prostredi — chladici médium R134a

Robustni oceloplechovy nebo nerezovy kryt jednotek

Jednoducha regulace a monitoring

Snadna a rychld montaz (bogni a stfe3ni provedeni)

Vysoce kvalitni komponenty zajiStuji dlouhou Zivotnost a spolehlivost jednotek
(napr. rotacni pistovy kompresor Mitsubishi Electric)

Transport jednotek v jakékoli poloze

> Celosvétové uznavané certifikace (UL, CUL, CE)

» V(rezy otvorl proinstalaci v CONTEG modifikacnim centru

¥V V V V V V V VvV

v

POPIS

* Materidl: ocelovy plech/nerezové * Stupen kryti: * Vngjsi » Jednotka pripravena k zapojeni
ocel ¢ \/ngjsi okruh IP54 ¢ Plné zapusténd a okamzitému pouzivani

¢ Barva: RAL 7035 e Vnitfni okruh P24 * Certifikace: CE, cURus

 Chladici médium: R134a * Typ montaze: * Rozsah dodavky:

’

Klimatizacni edﬂotkg SLIM (bo¢nf vnéjsi nebo plné zapusténa montaz)

AC-WM3-03-4000 320w 520x 270 x 110 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 501x 251 mm IP54/1P24
AC-WM3-03-4200 320w 520 %270 x 110 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 501x 251 mm IP54/1P24
AC-WM3-04-4000 400 W 520 x 320 x 110 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 504 x 308 mm IP54/1P24
AC-WM3-04-4200 400W 520x 320 x 110 mm 230VAC 50/60Hz nerezové 504 x 308 mm IP54/1P24
AC-WM3-04-400H 400W 340 %520 %110 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 321x501mm IP54/1P24
AC-WM3-04-420H 400 W 340x520 % 110 mm 230VAC 50/60 Hz nerezoveé 321x501mm IP54/1P24
AC-WM3-05-4000 500 W 600 x 320 x 110 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 581x301mm IP54/1P24
AC-WM3-05-4200 500W 600 x 320 x 110 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 581x301mm IP54/1P24
AC-WM3-08-4000 820w 980 x 395 x 145 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 954 x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-08-4200 820w 980 x 395 x 145 mm 230VAC 50/60 Hz nerezoveé 954 x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-08-6000 820W 980 x 395 x 145 mm 400VAC 50/60 Hz oceloplech 954 x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-08-6200 820W 980 x 395 x 145 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezové 954 x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-11-4000 1100 W 1250 x 395 x 145 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 1214 x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-11-4200 1100 W 1250 % 395 x 145 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 1214 x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-11-6000 1100 W 1250 x 395 x 145 mm 400 VAC 50/60 Hz oceloplech 1214 x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-11-6200 1100 W 1250 x 395 x 145 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezové 1214 x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-15-4000 1500 W 1550 x 395 x 145 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 1531x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-15-4200 1500 W 1550 x 395 x 145 mm 230VAC 50/60 Hz nerezoveé 1531x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-15-6000 1500 W 1550 x 395 x 145 mm 400 VAC 50/60 Hz oceloplech 1531x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-15-6200 1500 W 1550 x 395 x 145 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezoveé 1531x 376 mm IP54/1P24

* Ostatni napajeci napéti na dotaz



Klimatizacni jednotky COMPACT (bocni vngjsi montaz)

Uzuecng

AC-WM4-03-4000 320/360W 500 x 280 x 200 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 480 x 240 mm IP54/1P24
AC-WM4-03-4200 320/360W 500 x 280 x 200 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 480 x 240 mm IP54/1P24
AC-WM4-05-4000 550/620 W 650 x 315 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 635x275mm IP54/1P24
AC-WM4-05-4200 550/620 W 650 x 315 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 635 %275 mm IP54/1P24
AC-WM4-05-6000 550/620 W 650 x 315 x 260 mm 400 VAC 50/60 Hz oceloplech 635x275mm IP54/1P24
AC-WM4-05-6200 550/620 W 650 x 315 x 260 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezové 635 %275 mm IP54/1P24
AC-WM4-08-4000 750/780W 650 x 315 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 635 x275mm IP54/1P24
AC-WM4-08-4200 750/780 W 650 x 315 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz nerezoveé 635 %275 mm IP54/1P24
AC-WM4-08-6000 750 W 650 x 315 x 260 mm 400 VAC 50/60 Hz oceloplech 635 x 275 mm IP54/1P24
AC-WM4-08-6200 750 W 650 x 315 x 260 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezové 635 x275mm IP54/1P24
AC-WM4-10-4000 1000/1080W 650 x 315 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 635 x 275 mm IP54/1P24
AC-WM4-10-4200 1000/1080 W 650 x 315 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 635 x275mm IP54/1P24
AC-WM4-10-6000 1000 W 650 x 315 x 260 mm 400 VAC 50/60 Hz oceloplech 635 %275 mm IP54/1P24
AC-WM4-10-6200 1000W 650 x 315x 260 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezové 635 x275mm IP54/1P24
AC-WM4-15-4000 1500/1630 W 980 x 395 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 920 x335mm IP54/1P24
AC-WM4-15-4200 1500/1630 W 980 x 395 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz nerezoveé 920 x335mm IP54/1P24
AC-WM4-15-6000 1500 W 980 x 395 x 260 mm 400 VAC 50/60 Hz oceloplech 920 x335mm IP54/1P24
AC-WM4-15-6200 1500 W 980 x 395 x 260 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezoveé 920 x335mm IP54/1P24
AC-WM4-20-4000 2000W 980 x 395 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 920 x335mm IP54/1P24
AC-WM4-20-4200 2000W 980 x 395 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 920 x335mm IP54/1P24
AC-WM4-20-6000 2000W 980 x 395 x 260 mm 400 VAC 50/60Hz oceloplech 920 x 335 mm IP54/1P24
AC-WM4-20-6200 2000W 980 x 395 x 260 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezové 920 x335mm IP54/1P24
AC-WM4-25-4000 2500W 1230 x 500 x 340 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 1130 x 430 mm IP54/1P24
AC-WM4-25-4200 2500W 1230 x 500 x 340 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 1130 x 430 mm IP54/1P24
AC-WM4-25-6000 2500W 1230 x 500 x 340 mm 400 VAC 50/60 Hz oceloplech 1130 x 430 mm IP54/1P24
AC-WM4-25-6200 2500w 1230 x 500 x 340 mm 400VAC 50/60Hz nerezové 1130x430 mm IP54/1P24
AC-WM4-30-4000 3000W 1230 x 500 x 340 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 1130 x 430 mm IP54/1P24
AC-WM4-30-4200 3000W 1230 x 500 x 340 mm 230VAC 50/60Hz nerezové 1130x430 mm IP54/1P24
AC-WM4-30-6000 3000W 1230 x 500 x 340 mm 400 VAC 50/60 Hz oceloplech 1130 x 430 mm IP54/1P24
AC-WM4-30-6200 3000W 1230 x 500 x 340 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezové 1130 x 430 mm IP54/1P24
AC-WM4-40-4000 4000W 1230 %500 x 340 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 1130 x430 mm IP54/1P24
AC-WM4-40-4200 4000W 1230 x 500 x 340 mm 230VAC 50/60 Hz nerezoveé 1130 x 430 mm IP54/1P24
AC-WM4-40-6000 4000W 1230 x 500 x 340 mm 400 VAC 50/60 Hz oceloplech 1130 %430 mm IP54/1P24
AC-WM4-40-6200 4000W 1230 x 500 x 340 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezoveé 1130 x 430 mm IP54/1P24

* Ostatni napajeci napéti na dotaz.

Klimatizacni jednotky TOP (stresni montaz)

Uznecng

AC-TM3-04-4000 450/460 W 230x430x% 330 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 142 x 98 mm/142 x 147.5 mm IP54/I1P24
AC-TM3-04-4200 450/460 W 230x430x330mm 230VAC 50/60Hz nerezové 142 x 98 mm/142 x 1475 mm IP54/1P24
AC-TM3-11-4000 1100/1150 W 400 x 600 x 400 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 108 x 530 mm (x2) IP54/I1P24
AC-TM3-11-4200 1100/1150 W 400 x 600 x 400 mm 230VAC 50/60Hz nerezové 108 x 530 mm (x2) IP54/1P24
AC-TM3-11-6000 1100/1150 W 400 x 600 x 400 mm 400 VAC 50/60 Hz oceloplech 108 x 530 mm (x2) IP54/I1P24
AC-TM3-11-6200 1100/1150 W 400 x 600 x 400 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezové 108 x 530 mm (x2) IP54/1P24
AC-TM3-15-4000 1500 W 410 x 600 x 400 mm 230VAC 50/60 Hz oceloplech 363 x236,4 mm (x2) IP54/I1P24
AC-TM3-15-4200 1500 W 410 x 600 x 400 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 363 x236,4 mm (x2) IP54/1P24
AC-TM3-15-6000 1500 W 410 x 600 x 400 mm 400 VAC 50/60 Hz oceloplech 363 x236,4mm (x2) IP54/I1P24
AC-TM3-15-6200 1500 W 410 x 600 x 400 mm 400VAC 50/60 Hz nerezové 363 x236,4mm (x2) IP54/1P24
AC-TM3-20-6000 2000W 410 x 600 x 400 mm 400 VAC 50/60 Hz oceloplech 363 x236,4mm (x2) IP54/I1P24
AC-TM3-20-6200 2000W 410 x 600 x 400 mm 400VAC 50/60 Hz nerezové 363 x236,4 mm (x2) IP54/I1P24

* Ostatni napajeci napéti na dotaz.



RIZENI VNITRNIHO PROSTREDI V ROZVADECOVYCH SKRINICH FSM

PROUDENI VZDUCHU

Klimatizacni jednotky — bocni Klimatizacni jednotky — stresni

=

[

Ventilatory — bocni Ventilatory — stresni

evse

| 0 +Rizeni vnitfniho prostredi v rozvadééich” na www.conteg.cz
—_— nebo kontaktujte nase obchodni zastupce.




FSM — STOJANOVE KOMPAKTNI ROZVADECQOVE SKRINE

TECHNICKE VYKRESY

FSM — stojanove kompaktni rozvadecove skriné — oceloplechove
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Hloubka (mm) Montazni deska (mm) Tloustka materialu (mm)
(mm) Tup

Mont. kabelového dna
Rozvadéc
deska

FSM-140603 1400 600 300 210 1291,2 497 1150 450 15 2 3 A2; A0 1
FSM-140604 1400 600 400 310 12912 497 1150 450 15 2 3 AB; B2 1
FSM-160604 1600 600 400 310 1491,2 497 1350 450 5] 2 3 AB; B2 1
FSM-160803 1600 800 300 210 1491,2 697 1350 650 15 2 3 A3; Al 1
FSM-160804 1600 800 400 310 1491,2 697 1350 650 15 2 3 A7;B3 1
FSM-161003 1600 1000 300 210 1491,2 897 1350 850 15 2 3 A4; A12 1
FSM-161004 1600 1000 400 310 1491,2 897 1350 850 1 2 3 A8; B4 1
FSM-261003 1600 1000 300 210 1491,2 897 1350 850 15 2 3 A4; A12 2
FSM-261204 1600 1200 400 310 1491,2 1097 1350 1050 1,5 2 3 2x AQ; 2x BS 2
FSM-180604 1800 600 400 310 1691,2 497 1550 450 1» 2 S8 AB; B2 1
FSM-180803 1800 800 300 210 1691,2 697 1550 650 15 2 3 A3; AN 1
FSM-180804 1800 800 400 310 1691,2 697 1550 650 15 2 3 A7,B3 1
FSM-181004 1800 1000 400 310 1691,2 897 1550 850 [1S] 2 3 A8; B4 1
FSM-281004 1800 1000 400 310 1691,2 897 1550 850 15 2 3 A8; B4 2
FSM-281204 1800 1200 400 310 1691,2 1097 1550 1050 15 2 3 2xA9; 2xB5 2
FSM-281604 1800 1600 400 310 1691,2 2x 697 1550 2x 650 IS) 2 S 2x A7;2xB3 2
FSM-200603 2000 600 300 210 18912 497 1750 450 1» 2 3 A2; A10 1
FSM-200604 2000 600 400 310 1891,2 497 1750 450 15 2 3 AB; B2 1
FSM-200803 2000 800 300 210 1891,2 697 1750 650 15 2 3 A3; ATl 1
FSM-200804 2000 800 400 310 1891,2 697 1750 650 15 2 3 A7,B3 1
FSM-200805 2000 800 500 410 1891,2 697 1750 650 15 2 3 BSAES) 1
FSM-201004 2000 1000 400 310 1891,2 897 1750 850 15 2 3 A8; B4 1
FSM-301004 2000 1000 400 310 1891,2 897 1750 850 15 2 3 A8; B4 2
FSM-301005 2000 1000 500 410 1891,2 897 1750 850 15 2 3 B4;C4 2
FSM-301204 2000 1200 400 310 1891,2 1097 1750 1050 15 2 3 2xA9; 2x B5 2
FSM-301205 2000 1200 500 410 1891,2 1097 1750 1050 {1IS) 2 g 2x B5; 2xC5 2
FSM-301604 2000 1600 400 310 1891,2 2x 697 1750 2x 650 5] 2 3 2x A7;2xB3 2
FSM-301605 2000 1600 500 410 1891,2 2x 697 1750 2x 650 15 2 3 2xB3;2xC3 2

* vnitfni rozmeéry: H — 90 mm, W = 30 mm, D - 90 mm



Kabelove dno pro stojanove kompaktni rozvadecove skrfine FSM
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Kabelové dno typ A
Al 400x90 90 257 100
A2 60090 90 457 300
A3 800x90 90 657 500
A4 1000x90 90 857 700
A5 1200x90 90 518 360
AB 600 x 120 120 457 300
A7 800 x 120 120 657 500
A8 1000 x 120 120 857 700
A9 1200 %120 120 518 360
A10 600x130 130 457 300
AN 800x130 130 657 500
A12 1000x130 130 857 700
Kabelové dnotyp B
B1 400 x 200 200 257 100
B2 600 x 200 200 457 300
B3 800 x 200 200 657 500
B4 1000 % 200 200 857 700
B5 1200 %200 200 518 360
Kabelové dnotyp C
C1 400x 235 235 257 100
C2 600 x 235 235 457 300
C3 800 x 235 235 657 500
Cc4 1000 x 235 785 857 700

5 1200 % 235 285 518 360



FSM — STOJANOVE KOMPAKTNI ROZVADECQOVE SKRINE

ROZPTYL TEPELNYCH ZTRAT

FSM — stojanove kompaktni rozvadécove skiing —
mereno priotepleni uvnitf skfine A T =15 K

Rozméry rozvadécové skiiné (mm) Tloustka materialu (mm) Poet Celkova plocha Celkem
dvefi (ks) rozvadécové ztratovy

FSM-140603 1400 600 300 15 2,00 1 2,880 152,6

FSM-140604 1400 600 400 15 2,00 1 3,280 169,2
FSM-160604 1600 600 400 15 2,00 1 3,680 190,5
FSM-160803 1600 800 300 15 2,00 1 4,000 216,6
FSM-160804 1600 800 400 15 2,00 1 4,480 236,4
FSM-161003 1600 1000 300 15 2,00 1 4,760 260,8
FSM-161004 1600 1000 400 15 2,00 1 5,280 282,3
FSM-261003 1600 1000 300 15 2,00 2 4,760 260,8
FSM-261204 1600 1200 400 15 2,00 2 6,080 328,2
FSM-180604 1800 600 400 15 2,00 1 4,080 21,8

FSM-180803 1800 800 300 15 2,00 1 4,440 241,2
FSM-180804 1800 800 400 15 2,00 1 4,960 2626
FSM-181004 1800 1000 400 15 2,00 1 5,840 3134
FSM-281004 1800 1000 400 1,5 2,00 2 5,840 3134
FSM-281204 1800 1200 400 15 2,00 2 6,720 364,2
FSM-281604 1800 1600 400 15 2,00 2 8,480 465,8
FSM-200603 2000 600 300 1,5 2,00 1 3,960 21,7

FSM-200604 2000 600 400 1 2,00 1 4,480 28882
FSM-200803 2000 800 300 15 2,00 1 4,880 265,8
FSM-200804 2000 800 400 15 2,00 1 5,440 2889
FSM-200805 2000 800 500 15 2,00 1 6,000 312,0
FSM-201004 2000 1000 400 15 2,00 1 6,400 344,6
FSM-301004 2000 1000 400 15 2,00 2 6,400 3446
FSM-301005 2000 1000 500 1,5 2,00 2 7,000 369,3
FSM-301204 2000 1200 400 15 2,00 2 7,360 400,3
FSM-301205 2000 1200 500 15 2,00 2 8,000 426,7
FSM-301604 2000 1600 400 1,5 2,00 2 9,280 51,7

FSM-301605 2000 1600 500 iS) 2,00 2 10,000 5414



FSM-X - STOJANOVE KOMPAKTNI
ROZVADECOVE SKRINE Z NEREZOVE OCEL]

FSM-X-201004

FSM-X-201004

¥V V V V V V V V V V V

provozech, kde jsou kladeny naroky na vysoky stupen Cistoty a odolnost vici okolnimu prostre-
di. Kompaktni svafovand konstrukce rozvadécové skfiné je vyrobena z profilovanych boc¢nich
paneld spojenych pricnymi profily. Tento technologicky postup vyroby spliuje maximalni poza-
davky na tuhost a 700 kg nosnost rozvadécoveé skfingé. FSM-X je mozné diky designu spodniho
rdmu pouzivat i bez pfidavného podstavce. K vytvoreni rdzngch montaznich ploch a rovin nabi-
zime bohatou Skalu systémového prislusenstvi navrzeného pro optimalni vyuziti profilu rdmu.
Ke skfinim dodavame i komponenty pro fizeni vnitfniho prostoru rozvadeécoveé skring, jako jsou
topné jednotky, ventilatory s filtrem, €i aktivni chladici jednotky.

HLAVNI VYHODY

Svarovand kompaktni konstrukce s integrovangmi bo€nicemi — povrchova Uprava nerez
Nosnost 700 kg

Jednodveroveé provedeni rozvadeécoveé skfingé

MozZnost instalace rozvadécoveé skfiné bez pfidavného podstavce

Designova vyklopnd klika — standard pro vS§echny typy rozvadécl

Snadné zavreni dveri diky specidlnimu uzamykacimu systému
Maximalni vyuziti vnitFniho prostoru — moznost umisténi montazni desky mezi zadni sloupky
Bocnice integrovany v rdmu

17 velikosti od rozméru 1400 x 600 x 300 mm az po 2 000 x 1000 x 400 mm

Siroky sortiment dodavaného prislugenstvi

Reseni na miru - vyrezy dle zakaznick(ch poZadavk( pred i po finalni povrchové dpravé

Velky vybér systémovych list pro vytvareni dalsich mon-
taznich rovin a pozic pro instalace vnitfniho vybaveni

Maximalni vyuziti vnitiniho prostoru — moznost umisténi
montazni desky mezi zadni sloupky




FSM-X = STOJANOVE KOMPAKTNI ROZVADECQOVE SKRINE

NEREZ OCEL

POPIS

Material

* Rozvadécova skfin: nerez ocel
1.4301(AISI 304), na dotaz nerez
ocel1.4404 (AIS| 316L)

* Montazni deska: Zaroveé
pozinkovany ocelovy plech

Povrchova Gprava

PouZziti
e \/nitfni a venkovni prostredi

Stupen kryti

* |P55dle normy EN 60529
(stuperi kryti se mGze sniZit po
montazi nékterého prislusenstvi)

Rozsah dodavky

» Svarovand konstrukce
s integrovangmi bo¢nicemi

* Plné jednodverové dverfe
s vyklopnou klikou s €tyrbodovgm
uzaviracim systémem

e Zavésy dvefi jsou u jednodverové
rozvadécoveé skfiné umisténé na

pravé strané (moznost zmény
otevirani dveri z pravych na levé)

¢ Zadni a stfesni panel

» Kabelové dno

* Montazni deska s rastrem v zadni
pozici skfingé

Mechanicka odolnost
¢ [K10 dle IEC 62262

* Jemné zbrouSeny povrch

FSM-X - STOJANOVE KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE Z NEREZOVE OCELI, VYSKA 1400 A 1600 mm

1600

ROZVSEES m 600 600 600 800 800 1000 1000
€ova skfif

300 400 400 300 400 300 400
Montan 1291 1201 1491 1491 1491 1491 1491
deska m 497 497 497 697 697 897 897
Tloustka

materialu
(mm)

Mont desk 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1

Kabelové dno, pocet d 2 2 2 2 2 2 2
Hmotnost (kg) 75 81 82 104 109 120 132
_m FSM-X-140603 | FSM-X-140604 | FSM-X-160604 | FSM-X-160803 | FSM-X-160804 | FSM-X-161003 | FSM-X-161004

PRISLUSENSTVI
Podstavec ID-F-XPFO6 ID-F-XPF06 ID-F-XPFO6 ID-F-XPF0O8 ID-F-XPF08 ID-F-XPF10 ID-F-XPF10
100 mm
ID-F-XPS03 ID-F-XPS04 ID-F-XPS04 ID-F-XPS03 ID-F-XPS04 ID-F-XPS03 ID-F-XPS04

Pro objedndni rozvadécové skfiné bez montazni desky pouzijte objednaci €islo FSM-X-xxxxxx-01.

FSM-X - STOJANOVE KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE Z NEREZOVE OCELI, VYSKA 1800 mm

Rozvadé- &
covéskim | >™m

Montsznj | V1(mm)

deska 2 (mm)

Zadni a streSni panel 1,25/1,5
Tloustka
materidlu
(mm)
Montazni deska

S99 104 109 146
FSM-X-180604 FSM-X-180803 FSM-X-180804 FSM-X-181004

PRISLUSENSTVIi

ID-F-XPFO6 ID-F-XPF0O8 ID-F-XPFO8 ID-F-XPF10

Podstavec
100 mm

azadni dil

Pro objednani rozvadécové skiiné bez montazZni desky pouZijte objednaci €islo FSM-X-xxxxxx-01.

ID-F-XPS04 ID-F-XPS03 ID-F-XPS04 ID-F-XPS04




FSM-X - STOJANOVE KOMPAKTNi ROZVADECOVE SKRINE Z NEREZOVE OCELI, VYSKA 2 000 mm

Rozvadé- &

Montazni
deska

Zadni a stfe$ni panel 1,25/1,5
Tloustka

(mm)
Montazni deska 8 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1

Kabelové dno, pocet dili 2 2 2 2 2 2
_m FSM-X-200603 FSM-X-200604 FSM-X-200803 FSM-X-200804 FSM-X-200805 FSM-X-201004

PRISLUSENSTVi
€elnia zadni dil ID-F-XPFO6 ID-F-XPFO6 ID-F-XPF0O8 ID-F-XPF0O8 ID-F-XPF0O8 ID-F-XPF10
Podstavec
i m ID-F-XPS03 ID-F-XPS04 ID-F-XPS03 ID-F-XPS04 ID-F-XPS05 ID-F-XPS04

Pro objednéni rozvadécové skfiné bez montazni desky pouZijte objednaci €islo FSM-X-xxxxxx-01.

Doporuceneé prislusenstvi

Klimatiza¢ni jednotky Ventilatory s filtrem Horizontalni a vertikalni listy




FSM-X = STOJANOVE KOMPAKTNI ROZVADECQOVE SKRINE

PRISLUSENSTVI

P 0 D S TAVC E Kéd podstavce Pro Sifku
- S aleni
- visky 100 mm skfiné (mm)

Podstavec - ¢elni a zadni sada

ID-F-XPFO6 600 1sada

. ID-F-XPFO8 800 1sada

T ID-F-XPF10 1000 1sada
Podstavec - boéni sada

ID-F-XPS03 300 1sada

ID-F-XPS04 400 1sada

ID-F-XPS05 500 1sada

* Materidl: 2 mm nerez ocel

¢ Povrchova Uprava: nerez ocel

¢ Nutno spolu objednat ¢elni a bo¢ni sadu

¢ MoZnost instalace i dvou podstavcd vgsky 100 mm na sebe
¢ Rozsah dodavky: vEéetné montazniho pfisluSenstvi

TESNICi SADA IP55

-
o

. ‘

* Pouziti: zaslepky a tésnici paska pro dodrzeni kryti IPS5
¢ Rozsah dodavky: kompletni sada pro rozvadécové skiiné FSM 1o irets i3

NAHRADNI MONTAZNI DESKA - PLNA

it “ Pro skfifi o vsce x $ifce (mm)

‘ ID-F-SP1806 1800 x 600

i ID-F-SP1808 1800 x 800

ID-F-SP1810 1800 x 1000

ID-F-SP2006 2000x 600

* Material: 3m’m Z3arove p'ovznjkovang ocelovvg Qlech o ID-F-SP2008 2000 x 800
¢ Rozsah dodavky: montadzni deska se znacenym rastrem vcetné

ID-F-SP2010 2000 %1000

montaZniho pfislusenstvia drzak(



SPODNIi DRZAKY MONTAZNI DESKY

* Materidl: 5mm Zaroveé pozinkovany ocelovy plech
¢ Pouziti: umoZni posunuti montazni desky mimo zadni pozici ramu “
¢ |nstalace: montuje se na spodni bo¢ni profily rdmu
¢ Rozsah dodavky: vEetné montaZzniho prislusenstvi (D55 S

BOCNIi DRZAK MONTAZNI DESKY

¢ Materidl: 2mm Zarové pozinkovany plech
» PouZziti: pro dodate€nou fixaci montazni desky a omezeni vibraci

* |nstalace: montuje se na horizontalni listy ID-F-Hxx nebo ID-F-NHxx nebo “
pfimo na stojiné rdmu

* Rozsah dodavky: vEetné montazniho pfisludenstvi ID-F-LBP 1sada

HORIZONTALNI A VERTIKALNI LISTY —

skfing Nosnost Nosnost ve
Sre v horizontalni | vertikalni
poloze poloze

vyska/sirka/
hloubka (mm)

Instalace na bo&ni strany profild ramu

ID-F-H4 400 140 kg 240kg 1sada
ID-F-H5 500 100 kg 240kg 1sada
ID-F-HB 600 70kg 240kg 1sada
ID-F-H (instalace na bo¢ni strany profilt ramu) ID-F-H8 800 50kg 180kg Py—
ID-F-H10 1000 50kg 140 kg 1sada
ID-F-H12 1200 50kg 120kg 1sada
ID-F-H18 1800 36 kg 80kg 1sada
ID-F-H20 2000 32kg 70kg 1sada
Instalace mezi profily ramu
ID-F-NH4 400 95kg 95kg 1sada
ID-F-NH (instalace mezi profily ramu) ID-F-NH5 500 85kg 85kg 1sada
ID-F-NHB 600 70kg 70kg 1sada
3 Materiél: 2mm Z3aroveé pozinkovany ocelovy plech ID-F-NH8 800 56 kg 56 kg .
e Sitka list: 90 mm (ID-F-H), 41,2 mm (ID-F-NH)
« Pouziti: pro vytvoreni dalSich montaznich rovin (horizontalnich i vertikalnich) 125 a1l 000 45kg 45kg IS0
« Instalace: ID-F-Hx se montuje na bo&ni strany profild rdmu ID-F-NH12 1200 35kg 35kg 1sada
¢ |Instalace: ID-F-NHx se montuje mezi profily rdmu ID-F-NH18 1800 21kg 21kg 1sada
* Rozsah dodavky: véetné montazniho prislusenstvi ID-F-NH20 2000 20kg 20kg P

*1sada - 2 kusy



HORIZONTALNI LISTY

Pro rozméry skfiné

ifka/hloubka NGShost Baleni *
v horizontalni poloze
(mm)

ID-F-HH4 400 260kg 1sada

ID-F-HHS5 500 210kg 1sada
 Material: 3mm Zaroveé pozinkovany ocelovy plech |D-F-HH6 600 175kg 1sada
« Sitka list: 87,5 mm

L L . o . ID-F-HH8 800 130k 1sad

¢ Pouziti: pro instalaci komponent( s vysokou hmotnosti 2 sade
« Instalace: montuje se na profily rému ID-F-HH10 1000 100kg 1sada
¢ Rozsah dodavky: véetné montazniho pfisluSenstvi *1sada - 2 kusy

DVERNI LISTY

m Pro rozméry dvefi/kfidla dvefi (mm)

* Material: 2mm zarové pozinkovany ocelovy plech ID-F-VD6 600 1sada
« Sifka list: 20 mm

- i PSR Sy s s o ID-F-VD8 800 1sada
* Pouziti: pro vytvoreni dalsi montazni roviny na vnitfni ¢asti dvefi
« Instalace: do ramu dvefi IB-F-vD10 1000 1sada
¢ Rozsah dodavky: vEéetné montazniho pfisluSenstvi *1sada - 2 kusy

LISTY PRO UCHYCENi KABELU

Pro rozméry skriné >
ID-F-RC ID-F-RCU =
“n gifka/hlou"ka (mm) Balenl

* Materidl: 2mm Zarové pozinkovany ocelovy plech ID-F-RC4 ID-F-RCU4 400 1sada
¢ Pouziti: pro uchyceni kabeld ID-F-RC6 ID-F-RCUB 6800 1sada
* Instalace: montuje se na spodni bo¢ni profil rdmu nebo
JE ID-F-RC8 ID-F-RCU8 800 1sad
na montazni desku (ID-F-RCUxx) sace
« Instalace: montuje se mezi spadni boéni profily rému (ID-F-RCxx) ID-F-RC10 ID-F-RCU10 1000 1sada
¢ Rozsah dodavky: véetné montazniho pfisluSenstvi *1sada - 2 kusy



Moznosti instalace horizontalnich a vertikalnich List

SROUBOVACI OKA

« Sroubovaci oka pro prepravu jefabem
¢ Pouziti: pro montdz s FSM, otvory s vnitfnimi zavity pod stfechou

¢ Materidl: Zaroveé pozinkovana uhlikova ocel

e ID-F-EB 1sad
¢ Obsah baleni: 4 ks === sada




19" LISTY

m Pro skfiii o v§$ce x Sifce (mm)

ID-F-V186 1800 %600 (36U) 1sada
M 5 ID-F-V206 2000 x 600 (42U) 1sada
* Materidl: 2mm Zarové pozinkovany ocelovy plech
- - . e v ID-F-V1 1 1
¢ Pouziti: pro vytvoreni 19" rovin FSM rozvadécovych skfini 88 800 =800 (36U) sada
* Instalace: na drzaky ID-F-UBxx + ID-F-Hxx (17202 20050500 L U5
¢ Rozsah dodavky: 19” vertikalni liSty vEetné montazniho prislusenstvi * je potfeba objednat drzak 19” idt ID-F-UBxx

DRZAKY 19" LIST

ID-F-UB08 ID-F-UB06
ke | prosimasnsom | aleni |
¢ Material: 1,5mm (ID-F-UBOB); 2mm (ID-F-UBO08) Zarové pozinkovany plech

« PouZiti: pro vytvoreni 19" rovin FSM rozvadé&ovych skfini $itky 600 a 800 mm ID-F-UB08 600 1sada
* Instalace: na systémové listy ID-F-Hxx IB-F-UBO8 800 1sada
¢ Rozsah dodavky: drzaky 19" vertikalnich list véetné montazniho pfislusenstvi *1sada -6 ks

Montazni 19" lista

vy




19" VYKLOPNY RAM

¢ Materidl: 2mm ocelovy plech
¢ Nosnost vyklopného rdmu: 150 kg

* Pouziti: pro vytvoreni vgklopné 19” roviny a pfistup
do zadni €4sti rozvadécoveé skfiné Sirky 800 mm m Pro skfifi o vjSce x Sifce (mm)
* Instalace: na konstrukci rozvadéCoveé skfiné ID-F-1808-SF15 1800 x800 1sada

¢ Rozsah dodavky: 19” viklopny ram vEetné
horizontalnich pfiek pro upevnéni a vEetné zamku oh USRS 20UT-ELY e

DVERNI STOP

¢ Pouziti: pro rozvadécoveé skfiné FSM
ID-F-DS Tks

¢ Rozsah dodavky: dverni stop vEetné montazniho pfisluSenstvi

DVERNI SPINAC

« Material drzaku: 2mm 2arové pozinkovang ocelovd plech “
* Koncovy spinac: IP65, plastovy, INO +1NC, PG13,5, -25°Caz +70 °C
¢ Rozsah dodavky: dverni spinac€ v€etné montazniho pfisluSenstvi lo)i> ol e

ODKLADACI POLICE

* Materidl: 1,5mm ocelovy plech ID-F-CDD6 600 1sada

¢ Barva: RAL 7035

¢ Instalace: montuje se na dverni rdm

 Rozméry: hloubka 356 mm, $itka - vhodna pro konkrétni rozmér skfing ID-F-CDD10 1000 ilsat

¢ Rozsah dodavky: vEéetné montazniho pfisluSenstvi * odkladaci police pro dvoukfidlou skfif, Sifka vhodna pro instalaci na pravé kfidlo

ID-F-CDD8 800 1sada



PARCIALNIi MONTAZNI DESKA

Prositku | Prohloubku el
skfiné(mm) | skfin&(mm) montazni
roviny (mm)

ID-F-PMPOE04 600 - 400
ID-F-PMP0O604 - 400 600
ID-F-PMPOB05 600 _ 500
ID-F-PMP0OB05 - 500 600
ID-F-PMP0804 800 , 400
ID-F-PMP0804 - 400 800
ID-F-PMP0806 800 ; 600
ID-F-PMP0O806 - 600 800
ID-F-PMP1004 1000 _ 400
ID-F-PMP1004 = 400 1000
ID-F-PMP1204 - 400 1200

* Materidl: 3mm pozinkovany ocelovy plech
» Pouziti: pro vytvoreni dodate¢nych €elnich a bo€nich montadznich
rovin, desky jsou univerzalnia lze je montovat v horizontalni poloze
do pfislusné Sifky skfiné nebo ve vertikalni poloze do pfislusné
hloubky skfiné
* Instalace: montuje se v horizontalni nebo vertikalni poloze na profily rdmu
nebo systémoveé listy
* Rozsah dodavky: vEetné montazniho pfislusenstvi

ZAMKY/UZAVIRACI VLOZKY [ Typ

ID-F-INLK1 Zamek pro FSM, kli¢ 5333 1sada
ID-F-INLK3 Z3amek pro FSM, kli¢ unikatni 1sada
ID-F-INS7 Vlozka do zar?ku Z mm SQ'UARE, 1sada
zamak €erné barveny
ID-F-INS8 VloZzka do zanjku ? mm SO}JARE, 1sada
zamak €erné barveny
ID-F-INT7 VloZka do zamky 7 nJm TRIANGULAR, 1sada
‘ zamak €erné barveny
ID-E-INT8 Vlozka do zamkg 8 njm TRIANGULAR, JeeEh
zamak €erné barveny
ID-F-INLKE1 Uzamuykatelng uzavér VW 1 1sada
¢ Pouziti: ndhradni vlozky misto standardniho double-baru 5 mm ID-F-INSS Kompletni klika 1sada
* Rozsah dodavky: véetné montazniho pfislusenstvi ID-F-INSSA Dverni &titek double-bar5 mm 1sada

UZEMNENI
| | e |

Plochy uzemfovaci vodi¢ pro M8,

Eaasl délka 200 mm, prirez 16 mm? 10ks
Plochy uzemnovaci vodi¢ pro M8,
ID-F-EK2 . o 10ks
* Material: pocinovana méd délka 200 mm, prifez 25 mm?
* Rozsah dodavky: rlizné délky a priifezy plochych vodi¢d s nalisovangmi |D-F-EK3 Plochy uzemfiovaci vodic pro M28, 10ks
kontaktnimi dutinkami s otvorem M8 délka 300 mm, prifez 16 mm
|D-F-EK4 Plochyg uzemovaci vodi¢ pro M8, 10ks

délka 300 mm, prifez 25 mm?

SPOJOVACIi MATERIAL

| e L oue
= n ID-W-CNM6 Klecova matice M6 10ks
ID-W-SMS6x16 Sroub MBx16, IS0 7380, Zn 10ks

ID-W-CNM8 Klecova matice M8 10ks
 Rozsah dodavky: klecové matice M6 (ID-W-CNMB), ID-W-SMS8x16 Sroub M8x15, 1507380, Zn 10ks
&rouby MBx16 1SO 7380 Zn (ID-W-SMSBx16), pant, D-F-CK Pant, drzaky téhel, nahradnispojovaci .-

dr#4ky tahel a spojovaci material pro FSM (ID-F-CK) IS PSR



LED SVITIDLA

e Materidl: PC, prhledng a ABS

* Pouziti: pro osvétleni vnitfniho prostoru rozvadécoveé skfingé, moznost propojeni
vice svitidel

* |nstalace: montuje se na profily rdmu nebo pomoci magnetd

* Rozméry: 357,4 x 32 x 31,16 mm

e Stupen kryti: IP20

¢ Rozsah dodavky: kompletni svitidlo s kolébkovym spinacem, pfipojovaci
a propojovaci konektor

KAPSY NA DOKUMENTY

>

* Materidl: ABS

¢ Barva: RAL7035

e Rozméry: 234 x 241x 31mm (V x S x H)

¢ |nstalace: pomoci samolepici pasky

* Rozsah dodavky: kapsa na dokumenty vEetné samolepici pasky

* Materidl: 1mm ocelovy plech

¢ Barva: RAL7035

e Instalace: na rdm dvefi

* Rozsah dodavky: kapsa na dokumenty vEéetné montazniho pfislusenstvi

T i

Svitidlo LED 4 W, 24-265 V (DC/AC),
0/50/60 Hz

ID-F-L 1ks

ID-PO-A4 1ks

“ Pro rozméry dvefi/kfidla dvefi (mm)

ID-F-MPO6 600 1sada
ID-F-MPQ8 800 1sada
ID-F-MP10 1000 1sada



RIZENI VNITRNIHO PROSTREDI V ROZVADECOVYCH SKRINICH FSM-X

VENTILATORY S FILTREM

HLAVNI VYHODY

» Rychlad montdz bez $roubl a naradi do Ctvercového vyrezu, jednoduché upevnéni pomoci
vysoce elastickgch klipd

Snadnd vgmena filtracni vliozky zvenku bez néfadi

MoZnost zmény sméru proudéni vzduchu

Pratok vzduchu az 800 m3/h

MoZnost montaZe do rozvadécoveé skfiné s tloustkou plechu 1-2,5 mm
IP 54 standardni kryti

Bocnii stfeSni umisténi ventilatorl

Rozsah pracovni teploty -10 °C az +70 °C

Polyuretanové peénoveé tésnéni po celém obvodu

Odolnost proti UV zareni

V{rezy otvor( pro instalaci v CONTEG modifika¢nim centru

V V V V V V V V V V

POPIS

* Plastové ¢asti ze smési ABS/PC,
v8echny €asti jsou samozhasivé

G4 dle EN 779 a UL 9S00 tfidy 2
samozhasivé ve tridé F1dle

* Zapouzdrend kulickova
loZiska ventilatoru

* EMC provedeni dostupné
na vyzadani

dle UL 94V-0

« Standardni barva RAL 7035 (jiné
na vyzadani)

o Filtracni vloZky ze syntetickych

DIN53 438

* Filtracni vlozky se Cisti omygvanim,

tlakovgm vzduchem nebo
vyklepanim

¢ [P54 standardni kryti dle

EN 60529 a NEMA 12 dle UL 50
* IP55 volitelné (dle EN 60529)
* |P56 pri pouziti ochranného krytu

vldken tfidy G3 dle EN 779 a tfidy proti strikajici vode

Ventilatory

R I
ID-EF-Q1-4 12/15m/h  1065x1065x59,8mm  230VAC 50/60 Hz ID-EF-01 92x92mm IP54
ID-EF-Q1-1 15m¥/h 106,5%1065x599mm  24VDC ~ ID-EF-01 92x92mm IP54
ID-EF-04-4  45/50m/h 150 x 150 x 65,5 mm 230 VAC 50/60 Hz ID-EF-03 125x125mm P54
ID-EF-04-1 47w/ 150 x 150 x 65,5 mm 24vbC - ID-EF-03 125x125mm IP54
ID-EF-10-4 100/10m”h  2039x2039x875mm  230VAC 50/60 Hz ID-EF-05 177 %177 mm P54
ID-EF-10-1 100m¥h  2039x2039x875mm  24VDC - ID-EF-05 177 %177 mm IP54
ID-EF-23-4  230/270m¥h  250x250x153mm  230VAC 50/60 Hz ID-EF-07 223x223mm P54
ID-EF-22-1 225m/h 250250 x 115,3 mm 24voC = ID-EF-07 223x223mm P54
ID-EF-52-4  520/580m%h  325x325x1507mm  230VAC 50/60 Hz ID-EF-09 291x291mm IP54
ID-EF71-4  710/800m*%h  325x325x149mm 230 VAC 50/60 Hz ID-EF-09 291x291mm P54
ID-EFT-42-4*  420/430m%h  324x324x34mm 230 VAC 50/60 Hz ID-EF-09  vent.175x 175 mm/mfizka 291x291mm P54
ID-E0-TC Lo 55x33x43mm  250VAC/I0A - - - IP20

* Stresni provedeni
** Ostatni napdjeci napéti na dotaz



RIZENI VNITRNIHO PROSTREDI V ROZVADECOVYCH SKRINICH FSM-X

KLIMATIZACNI JEDNOTKY

HLAVNI VYHODY

Uzite¢ny chladici vykon od 320 W do 4 000 W

Snadna Udrzba - jednotky nepotiebuii filtraéni viozky

Vy$Si chladici vgkon a spolehlivost diky vysoce G€innému kondenzatoru z hlinikového profilu
Jednotky jsou Setrné k zivotnimu prostredi — chladici médium R134a

Robustni nerezovy kryt jednotek

Jednoducha regulace a monitoring

Snadna a rychld montaz (bogni a stfe3ni provedeni)

Vysoce kvalitni komponenty zajiStuji dlouhou Zivotnost a spolehlivost jednotek
(napf. rotacni pistovy kompresor Mitsubishi Electric)

» Transport jednotek v jakékoli poloze

» Celosvétové uznavané certifikace (CE, cURus, cULus)

» Vyrezy otvorl pro instalaci v CONTEG modifika¢nim centru

¥V V V V V V VvV V¥

POPIS

Material Chladici médium Typ montaze Rozsah dodavky
¢ Nerezova ocel * R134a o \/ngjsi * Jednotka pfipravend k zapojeni
Barva Stupe kryti * Plné zapusténd a okamzitému pouzivani
* RAL7035 * V/ngjSi okruh IP54 Certifikace
 Vnitfni okruh IP24 * CE, cURus, cULus

Klimatizacni edmotkg SLIM (bocni vnéjsi nebo plné zapusténa montaz)

AC-WM3-03-4200 320w 520x270 %110 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 501x 25Tmm IP54/1P24
AC-WM3-04-4200 400W 520 x 320 x 110 mm 230VAC 50/60 Hz nerezoveé 504 x 308 mm IP54/1P24
AC-WM3-04-420H 400W 340x520 %110 mm 230VAC 50/60Hz nerezové 321x501mm IP54/1P24
AC-WM3-05-4200 500w 600 x 320 x 110 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 581x 301mm IP54/1P24
AC-WM3-08-4200 820W 980 x 395 x 145 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 954 x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-08-6200 820W 980 x 395 x 145 mm 400VAC 50/60 Hz nerezové 954 x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-11-4200 1100 W 1250 x 395 x 145 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 1214 x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-11-6200 1100w 1250 x 395 x 145 mm 400VAC 50/60 Hz nerezové 1214 x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-15-4200 1500w 1550 x 395 x 145 mm 230VAC 50/60 Hz nerezove 1531x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-15-6200 1500 W 1550 x 395 x 145 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezové 1531x 376 mm IP54/1P24

* Ostatni napajeci napéti na dotaz



Klimatizacni jednotky COMPACT (bocni vngjsi montaz)

Uznecng

AC-WM4-03-4200 320/360W 500 x 280 x 200 mm 230VAC 50/60 Hz nerezoveé 480 x 240 mm IP54/I1P24
AC-WM4-05-4200 550/620 W 650 x 315 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 635 x 275 mm IP54/1P24
AC-WM4-05-6200 550/620 W 650 x 315 x 260 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezové 635 x 275 mm IP54/1P24
AC-WM4-08-4200 750/780W 650 x 315 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 635 %275 mm IP54/1P24
AC-WM4-08-6200 750 W 650 x 315 x 260 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezoveé 635 x275mm IP54/1P24
AC-WM4-10-4200 1000/1080W 650 x 315 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 635 x275mm IP54/1P24
AC-WM4-10-6200 1000 W 650 x 315 x 260 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezoveé 635 x275mm IP54/1P24
AC-WM4-15-4200 1500/1630W 980 x 395 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 920 x 335mm IP54/1P24
AC-WM4-15-6200 1500 W 980 x 395 x 260 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezoveé 920 x335mm IP54/1P24
AC-WM4-20-4200 2000W 980 x 395 x 260 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 920 x335mm IP54/1P24
AC-WM4-20-6200 2000W 980 x 395 x 260 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezoveé 920 x 335mm IP54/1P24
AC-WM4-25-4200 2500W 1230 %500 x 340 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 1130 x 430 mm IP54/1P24
AC-WM4-25-6200 2500W 1230x 500 x 340 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezové 1130 x430 mm IP54/1P24
AC-WM4-30-4200 3000W 1230 x500 x 340 mm 230VAC 50/60 Hz nerezoveé 1130 x 430 mm IP54/1P24
AC-WM4-30-6200 3000W 1230 %500 x 340 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezoveé 1130 x 430 mm IP54/1P24
AC-WM4-40-4200 4000W 1230x 500 x 340 mm 230VAC 50/60 Hz nerezoveé 1130 x430 mm IP54/1P24
AC-WM4-40-6200 4000W 1230 %500 x 340 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezove 1130 x 430 mm IP54/1P24

* Ostatni napajeci napéti na dotaz.

Klimatizacni jednotky TOP (stfesSni montaz)

Uznecng o

AC-TM3-04-4200 450/460 W 230x430x 330 mm 230VAC 50/60 Hz nerezoveé 142 x 38 mm/142 x 147.5 mm IP54/1P24
AC-TM3-11-4200 1100/1150 W 400 x 600 x 400 mm 230VAC 50/60 Hz nerezoveé 108 x 530 mm (x2) IP54/1P24
AC-TM3-11-6200 1100/1150 W 400 x 600 x 400 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezové 108 x 530 mm (x2) IP54/1P24
AC-TM3-15-4200 1500W 410 x 600 x 400 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 363 x236,4mm (x2) IP54/1P24
AC-TM3-15-6200 1500W 410 x 600 x 400 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezoveé 363 x236,4 mm (x2) IP54/1P24
AC-TM3-20-6200 2000w 410 x 600 x 400 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezové 363 x236,4mm (x2) IP54/1P24

* Ostatni napéjeci napéti na dotaz.



RIZENI VNITRNIHO PROSTREDI V ROZVADECOVYCH SKRINICH FSM-X

PROUDENI VZDUCHU

Klimatizacni jednotky — bocni Klimatizacni jednotky — stresni

Ventilatory — bocni Ventilatory — stresni

0 Podrobnéjsi informace naleznete v produktovém katalogu
| »Rizenivnitfniho prostredi v rozvadécich” na www.conteg.cz

nebo kontaktujte nasSe obchodni zastupce.




FSM-X = STOJANOVE KOMPAKTNI ROZVADECQOVE SKRINE

TECHNICKE VYKRESY

FSM-X — stojanove kompaktni rozvadeécCove skiiné — nerezove
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Sitka

Viska (mm) (mm) Hloubka (mm) MontézZni deska (mm) Tloustka materialu (mm)

BRI R R
FSM-X-140603 1400 600 300 210 1291,2 497 1150 450 1.5 2 8 1
FSM-X-140604 1400 600 400 310 1291,2 497 1150 450 15 2 3 1
FSM-X-160604 1600 600 400 310 1491,2 497 1350 450 15 2 3 1
FSM-X-160803 1600 800 300 210 1491,2 697 1350 650 1.5 2 3 1
FSM-X-160804 1600 800 400 310 1491,2 697 1350 650 15 2 3 1
FSM-X-161003 1600 1000 300 210 14912 897 1350 850 15 2 3 1
FSM-X-161004 1600 1000 400 310 1491,2 897 1350 850 1.5 2 8 1
FSM-X-180604 1800 600 400 310 16912 497 1550 450 15 2 3 1
FSM-X-180803 1800 800 300 210 1691,2 697 1550 650 15 2 3 1
FSM-X-180804 1800 800 400 310 1691,2 697 1550 650 15 2 3 1
FSM-X-181004 1800 1000 400 310 16912 897 1550 850 15 2 3 1
FSM-X-200603 2000 600 300 210 1891,2 497 1750 450 15 2 3 1
FSM-X-200604 2000 600 400 310 1891,2 497 1750 450 15 2 3 1
FSM-X-200803 2000 800 300 210 1891,2 697 1750 650 }5 2 5] 1
FSM-X-200804 2000 800 400 310 1891,2 697 1750 650 15 2 3 1
FSM-X-200805 2000 800 500 410 1891,2 697 1750 650 15 2 3 1
FSM-X-201004 2000 1000 400 310 1891,2 897 1750 850 15 2 3 1

*Vnitfni rozméry: H = 90 mm, W = 30 mm, D - 90 mm.
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WME/WME-G - KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE

OCELOPLECHOVE A S PROSKLENYMI DVERMI

> Kompaktni rozvadécové skriné WME a WME-G z oceloplechu jsou vhodné do vnitfnich prostor
pro mnoho aplikaci v primyslu a elektrotechnice. Siroka nabidka velikosti skfini jak s plngmi
dvermi, tak i s prosklengmi, v jedno a dvoudvefovém provedeni, je doplnéna Sirokou Skalou pfi-
sluSenstvi. Konstrukeni feSeni této fady nabizi vysokou tuhost celé skfiné i montazni desky. PFi
vyrobé je pouZita technologie laserového svarovani, kterd dodava skfinim Cisty design. CONTEG
zhotovuje na vyzadanii virezy otvord a zavity pro potfebné instalace do rozvadécovych skfini.

HLAVNI VYHODY

» Jednodverfova/dvoudverova skfif s prosklengmi dvermi, zavésy dverijsou u jednodvefoveé
skfiné umist&né na pravé strané (jednoducha zména otevirani dvefi z pravych na levé).

» Dverfe jsou opatfeny polyuretanovym pénovym tésneénim po celém obvodu a otoéngm zadmkem,
nebo tfibodovym uzaviracim systémem.

e > Kabelové dno/dna
WME-050503 » Perforované montazniliSty na bocnicich od hloubky rozvadéce 250 mm
» Montazni deska se znacengm rastrem S0 x 50 mm
» PrisluSenstvi pro montaz na sténu
BARVA: RAL7035
&
WME-181003

POPIS

Material Stupen kryti Rozsah dodavky ¢ Kabelové dno/dna
» Rozvadé&cova skfifi: ocelovy plech * |PB6 jednodvefové provedeni/ » Jednodvefovéa/dvoudvefova * Perforované montazni listy
« MontaZni deska: Zarové IP55 dvoudverové provedeni rozvadécova skiif, zavésy dveri na dvefich od vysky rozvadécove
pozinkovany ocelovy plech dle normy EN 60529 (stuperi jsou u jednodverové rozvadéové skfiné 500 mm
* Prosklena verze: 4mm kalené Ciré kryti se mGze sniZit po montazi skfing umist&né na praveé strang * Perforované montazni listy
sklodle CSN EN 12150 nékterého prislugenstvi) (jednoducha zména otevirani na bocnicich od hloubky
Povrchové dprava Mechanicka odolnost f:lvefl’ z pr?vgch nalevé). Dvgfe . ;j)lzvaldvéﬁ%vé ikﬁ’né 259 m!'n
« Epoxi-polyesterova pragkovabarva  « IK10 dle IEC 62262 Jsou opatfeny polyuretanovgm oL eeka s znacendm
« IKO8 (pro sklo) pé&novym tes[1e[1|m po celém rastrem50x50mm )
Barva obvodu a oto&nym zdmkem nebo  PrisluSenstvi pro montaz na sténu

¢ RAL 7035 pro vnitini pouZiti tfibodovym uzaviracim systémem



WME/WME-G - KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE, JEDNODVEROVE, VYSKA 300 mm

Rozva- =
Montazni Vi(mm)

Tloustka

(mm)
Mont. deska

u

dno

VARIANTA S PROSKLENYMI DVERMI

WME/WME-G - KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE, JEDNODVEROVE, VYSKA 400 mm

Rozvadécova
skfif

Montazni U,
Tloustka
(mm)

Velikost
Kabelové dno

VARIANTA S PROSKLENYMI DVERMI

PRISLUSENSTVI

Vnitfni montazni liSty m -
19" pevné listy m -




WME/WME-G - KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE, JEDNODVEROVE, VYSKA 500 mm

Rozvadécova

skfifn

Montazni V1(mm)

Tloustka
(mm)

1 1 1

Kabelové dno

121 13,7 15,5

VARIANTA S PROSKLENYMI DVERMI

o T [ e | weemonr | womu | oo | wiomen
m - - ID-W-H5 - ID-W-H5
m ID-W-VD3 ID-W-VD4 ID-W-VD4 ID-W-VD5 ID-W-VD5
m - - ID-W-ID54 - ID-W-ID55

WME/WME-G - KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE, JEDNODVEROVE, VYSKA 600 mm

Rozvadé-
€ova skfif

Montazni
deska

Tloustka
materialu
(mm)

Svorniky

VARIANTA S PROSKLENYMI DVERMI

PRISLUSENSTVI

Hrfebenové dvefni liSty m ID-W-VD4 ID-W-VD4 ID-W-VD4 ID-W-VD5

19" pevné listy - - - -

Vnitfni dvere = ID-W-ID64 ID-W-ID64 ID-W-IDB5

celni
azadni - - - -

ffdstavec dit

* Nezapomerite objednat konzolu ID-W-UB. ** Podstavec ocelové provedeni, vg3ka 100 mm, RAL 7046.



WME/WME-G - KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE, JEDNODVEROVE, VYSKA 600 mm

Rozvadé-
Cova skfif

Montazni
deska

Tloustka
materialu
(mm)

Kabelove | Vellkost
dno

_m WME-060621 WME-060625 WME-060603 WME-060604 WME-060825 WME-060803

VARIANTA S PROSKLENYMI DVERMI

_m WME-G-060621 WME-G-060625 WME-G-060603 WME-G-060604 WME-G-060825 WME-G-060803

PRISLUSENSTVI

Vnitfni montazni liSty ID-W-H6

ID-W-HB6 ID-W-HB6 ID-W-HB6 ID-W-HB6

Hrebenové dvefni liSty ID-W-VD6 ID-W-VD6 ID-W-VD6 ID-W-VD6 ID-W-VD8 ID-W-VD8
19" pevné listy - ID-W-U12 ID-W-U12 ID-W-U12 ID-W-U12* ID-W-U12*
Vhnitfnidvefe - ID-W-ID66 ID-W-ID66 ID-W-ID66 - -

- - ID-W-PF60 ID-W-PF60 - ID-W-PF80
Podstavec
*k

- - ID-W-PS30 ID-W-PS40 - ID-W-PS30

* Nezapomerite objednat konzolu ID-W-UB. ** Podstavec ocelové provedeni, vyska 100 mm, RAL 7046.



WME/WME-G - KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE, JEDNODVEROVE, VYSKA 700 A 800 mm

Rozvadé-
Cova skfif

Montazni
deska

15

15
Tloustka
materialu 15 5 2 2 2 2 2

(mm)
2,5 2,5 3F 3F 3F 3FF 3FF

m 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

m 4 4 4 4 4 4 4
Kabelové | Velikost E E F F F F F
dno m 1 1 1 1 1 1 1
19,8 22,3 29,2 317 35,2 402 44,2

_mm WME-070503 | WME-080625 | WME-080603 | WME-080604 | WME-080803 | WME-080804

VARIANTA S PROSKLENYMI DVERMI

_m WME-G-070521 | WME-G-070503 | WME-G-080625 | WME-G-080603 | WME-G-080604 | WME-6-080803 | WME-G-080804

PRISLUSENSTVI
m = ID-W-H7 ID-W-H8 ID-W-H8 ID-W-H8 ID-W-H8 ID-W-H8
Hfebenové dverni listy m ID-W-VD5 ID-W-VD5 ID-W-VD6 ID-W-VD6 ID-W-VD6 ID-W-VD8 ID-W-VD8
19" pevné listy m = = ID-wW-U17 ID-W-U17 ID-wW-U17 ID-W-U17 * ID-W-U17 *
= ID-W-ID75 ID-W-ID86 ID-W-ID86 ID-W-ID86 ID-W-ID88 ID-W-ID88

celni
Podstavec - - = ID-W-PFB0 ID-W-PF60 ID-W-PF80 ID-W-PF80
*k

= = = ID-W-PS30 ID-W-PS40 ID-W-PS30 ID-W-PS40

3 F - 3mm montézni deska s 2 ohranéngmi stranami. 3 FF — 3mm montazni deska se 4 ohranénymi stranami.
* Nezapomerite objednat konzolu ID-W-UB. ** Podstavec ocelové provedeni, vgska 100 mm, RAL 7046.

Rozvadé-
Cova skfif

Montazni
deska

Tloustka
materialu
(mm)

3bodovy uzaviraci systém

Kabelové Velikost F F F F F
dno 1 1 1 1 1

Hmotnost (kg) 85 384 42,4 48,6 584

VARIANTA S PROSKLENYMI DVERMI

_mm WME-G-100603 WME-G-100604 WME-G-100803 WME-G-100804

PRISLUSENSTVi
m ID-W-H10 ID-W-H10 ID-W-H10 ID-W-H10 ID-W-H10
Hrebenové dverni listy m ID-W-VD6 ID-W-VD6 ID-W-VD6 ID-W-VD8 ID-W-VD8
19" pevné listy m ID-W-U21 ID-W-U21 ID-W-U21 ID-W-U21* ID-W-U21*
m ID-W-ID106 ID-W-ID106 ID-W-ID106 ID-W-ID108 ID-W-ID108

celni
Podstavec - ID-W-PF60 ID-W-PF60 ID-W-PF80 ID-W-PF80

mm - ID-W-PS30 ID-W-PS40 ID-W-PS30 ID-W-PS40

3 F = 3mm montazni deska s 2 ohranéngmi stranami. 3 FF — 3mm montazni deska se 4 ohranénymi stranami.
* Nezapomerite objednat konzolu ID-W-UB. ** Podstavec ocelové provedeni, vgska 100 mm, RAL 7046.

*%



WME/WME-G - KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE, JEDNODVEROVE, VYSKA 1200 mm

Rozvadé-
Cova skiif

Montazni
deska

Tloustka
materialu

(mm)
3bodovy uzaviraci systém

Kabelove | Velikost i

VARIANTA S PROSKLENYMI DVERMI

PRISLUSENSTVI

@ ID-W-H12 ID-W-H12 ID-W-H12 ID-W-H12
Hfebenové dverni liSty m ID-W-VD6 ID-W-VD6 ID-W-VD8 ID-W-VD8
19" pevné listy m ID-W-U25 ID-W-U25 ID-W-U25 * ID-W-U25 *

ID-W-ID126 ID-W-ID128 ID-W-ID128
ID-W-PF60 ID-W-PF80 ID-W-PF80
ID-W-PS40 ID-W-PS30 ID-W-PS40

3 F — 3mm montazni deska s 2 ohranénymi stranami. 3 FF — 3mm montazni deska se 4 ohranénymi stranami.
* Nezapomerite objednat konzolu ID-W-UB. ** Podstavec ocelové provedeni, vgska 100 mm, RAL 7046.

WME/WME-G - KOMPAKTNi ROZVADECOVE SKRINE, DVOUDVEROVE, VYSKA 600 - 1000 mm

Rozvadé-
Cova skfii

élo rozvadéce
Tloustka

materialu

(mm)
Mont. deska

3bodovyj uzaviraci systém

Velikost F

=

F

Kabelové E F
dno 1 2 2 2 2 2 2

29,5 49,5 581 63,8 68,7 74,7 76

VARIANTA S PROSKLENYMI DVERMI

PRISLUSENSTVi

ID-W-H8 ID-W-H10 ID-W-H10 ID-W-H10 ID-W-H10
Hrebenové dverni listy m ID-W-VD8 = = = = = =

celn
Podstavec | 3zadnid

*%k
mm ID-W-PS30 ID-W-PS30 ID-W-PS30 ID-W-PS30 ID-W-PS40 ID-W-PS30 ID-W-PS40

3 FF = 3mm montaZni deska se 4 ohranéngmi stranami.
* Nezapomerite objednat konzolu ID-W-UB.  ** Podstavec ocelové provedeni, vyska 100 mm, RAL 7046.

ID-W-PF80 ID-W-PF100 ID-W-PF120 ID-W-PF100 ID-W-PF100 ID-W-PF120 ID-W-PF120



WME/WME-G - KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE, DVOUDVEROVE, VYSKA 1200 - 1400 mm

T
skifi e
Montazni Vi(mm)

Tloustka
materialu

(mm)

Svorniky

3bodovy uzaviraci systém
Velikost F E

2 2 2 2 2

Kabelové dno

934 85,8

VARIANTA S PROSKLENYMI DVERMI

PRISLUSENSTVI

Hrebenové dverni liSty - - - - -

19" pevné listy m - - - - -

- :ezla:lt;nidil ﬂ ID-W-PF100 ID-W-PF100 ID-W-PF120 ID-W-PF120 ID-W-PF100
Podstavec **

mm ID-W-PS30 ID-W-PS40 ID-W-PS30 ID-W-PS40 ID-W-PS30

3 FF - 3mm montazni deska se 4 ohranéngmi stranami.
* Nezapomerite objednat konzolu ID-W-UB.  ** Podstavec ocelové provedeni, vyska 100 mm, RAL 7046.

ID-W-H12 ID-W-H12 ID-W-H14




WME/WME-G - KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE

PRISLUSENSTVI

VNITRNIi MONTAZNI LISTY

m Pro vi$ku rozvadé€ové skriné (mm)

ID-W-H4 400 1sada

ID-W-H5 500 1sada

ID-W-H6 600 1sada

ID-W-H7 700 1sada

ID-W-H8 800 1sada
3 Materiél: 2mm zarové pozinkovany ocelovy plech s perforaci po 25 mm ID-W-H10 1000 1sada
. Isr:szlt(;l;i.: Z\i aniTFni lidty, které jsou sougasti rozvadétove skfing ID-W-H12 1200 1sada
* Pouziti: pro rozvadégové skfiné od hloubky 250 mm a vsky 400 mm ID-W-H14 1400 Tsada
¢ Rozsah doddvky: 2 ks montaznich list vEéetné pfislusenstvi *1sada - 2 kusy.

19" PEVNE LISTY

m Pro vij$ku rozvadécové skfiné (mm)

ID-W-U8 400 (8V) 1sada
3 o ) , ID-W-U12 600 (12U) 1sada
3 Iyl’eviterl.avl: 2mm Zaroveé pozinkovany ocelovy plech ID-W-UT7 800 (17U) 1sada
o Sirka list: 56 mm
« Instalace: na vnitini listy, které jsou soutasti rozvadécoveé skiiné nebo ID-w-U21 1000 (21V) 1sada
na drzak ID-W-UB pro rozvadécové skfiné Sifky 800 mm ID-W-U25 1200 (25U) 1sada
* PouZiti: pro rozvadécové skfiné od *1sada — 2 kusy.
hloubky 250 mm a Sifky 600 a 800 mm Pro $itku rozvadécové skiiné 800 mm je potfeba objednat
¢ Rozsah dodavky: 19" pevné listy vEetné montadzniho prislusenstvi drzak ID-W-UB, baleni obsahuje 4 ks.

HREBENOVE DVERNI LISTY

m Pro $ifku rozvadécové skiiné (mm)

ID-W-VD3 300 1sada

ID-W-VD4 400 1sada
* Material: 2mm Zarové pozinkovany ocelovy plech ID-W-VD5 500 caik
* Sifkalist: 61mm (veetnéhfebeny) e ID-W-VD6 600 1sada
* Instalace: na vnitfni listy, které jsou soucasti dveri rozvadécové skfingé

ID-W-VD8 800 1sada

* PouZiti: pro rozvadécové skfiné od vysky 500 mm
¢ Rozsah dodavky: 2 ks dvernich hfebenovych list véetné montadzniho pfislusenstvi *1sada - 2 kusy.



NAH RAD N I Pro rozméry | Tloustka
materialu

MONTAZNi DESKA Ve | oo

Prorozméry | Tloustka
rozvadéce | materidlu

V x $ (mm) (mm)

ID-W-SP3020 300 %200 2 ID-W-SP8060 800 x 600 F
ID-W-SP3025 300x 250 2 ID-W-SP8080 800x 800 3FF
ID-W-SP3030 300x 300 2 ID-W-SP8010 800 x 1000 3FF
ID-W-SP3040 300x400 2 ID-W-SP8012 800x1200 3FF
ID-W-SP4030 400 x 300 2 ID-W-SP1060 1000 x 600 aF
ID-W-SP4040 400 %400 2,5 ID-W-SP1080 1000 %800 3FF
ID-W-SP4060 400x 600 2,5 ID-W-SP1010 1000 x 1000 SER
ID-W-SP5030 500 x 300 2 ID-W-SP1012 1000 x1200 3FF
ID-W-SP5040 500 x 400 2,5 ID-W-SP1260 1200 x 600 BIE
oL . . . ID-W-SP5050 500 x 500 25 ID-W-SP1280 1200 x 800 SIER
 Rocea dodévke: montsznt sk s snatengm st BN Rl NEEE  EEEEDN KRRl I
50 x 50 mm (upeviiovaci material v prislugenstvi ID-W-SP6050 600 x500 25 ID-W-SP1212 1200x1200 3FF
rozvadécové skfiné) ID-W-SP6060 600 x 600 25 ID-W-SP1410 14001000 3FF
ID-W-SP6080 600 x 800 2,5 3 F - 3mm montazni deska
ID-W-SP7050 700 x 500 25 s 2 ohranénymi stranami.

3 FF - 3mm montazni deska
se 4 ohranéngmi stranami.

DRZAKY PRO POSUV MONTAZNIi DESKY

* Materidl: 2mm Zarove pozinkovany ocelovy plech m
¢ |nstalace: na vnitfni liSty, které jsou soucasti rozvadécove skiingé

¢ PouZiti: pro rozvadécoveé skfiné od hloubky 250 mm ID-W-AMB 4ks

¢ Rozsah dodavky: 4 ks drzak( vEetné montazniho pfislusenstvi Pouze pro rozvadécoveé skiiné se ctyfmi svorniky.

VNITRNIi DVERE

m Pro skfifi o vjSce x Sifce (mm)

ID-W-ID54 500 x 400

ID-W-ID55 500x 500

ID-W-ID64 600 x 400

ID-W-ID65 600 x500

ID-W-ID66 600 x 600
* Materidl: 1,5 mm ocelovy plech ID-W-ID75 700 x 500
* Povrchova Gprava: epoxypolyesterovy praskovy lak \D-W-ID86 800600
¢ Stupen kryti: IP20
* Barva: RAL 7035 ID-w-Ib8s 800x800
¢ |nstalace: na vnitfni liSty, které jsou soucasti rozvadécove skiingé ID-W-ID106 1000 x 600
¢ PouZiti: pro jednodverové rozvadécoveé skfiné od hloubky 250 mm ID-W-ID108 1000 x 800
e Zamek: 3 mm double bar, 2 resp. 3 panty ID-W-ID126 1200x600
o 74187 20 kg

ID-W-ID128 1200 x 800

¢ Rozsah dodavky: vnitfni dvere vEetné montadzniho pfislusenstvi



PRUHLEDOVE DVERE

m Pro skfifi o vjSce x Sifce (mm)
ID-W-TD43 400x 300
ID-W-TD44 400 x 400
P ID-W-TD54 500 x 400
ID-W-TD55 500 x 500
ID-W-TD64 600 x 400
ID-W-TD65 600 x 500
ID-W-TD66 600 x 600
‘ ID-W-TD75 700 x 500
¢ Materidl: 1,5mm ocelovy plech, ID-W-TD88 800600
prahledové okno: 4mm kalené sklo dle CSN EN 12150, &iré loPnir e eI
¢ Povrchova Uprava: epoxypolyesterovy praskovy lak ID-W-TD106 1000 %600
. Bcjifva: RAL7035 ID-W-TD108 1000 x 800
3 ﬁ:ﬁ;&z T;lﬂﬁ?:ilﬁgz’ﬂééfg }Jgn?uiacJ[Ltifgésti rozvadécoveé skfiné ID-W-TD126 1200600
wixe ID-W-TD128 1200 x 800

ZAMKY/UZAVIRACIVLOZKY IS T

ID-W-INSS  Nahradni otoéng zdmek WME - 1sada*

ID-W-INLK Klika T se zdmkem pro WME, kli¢ 5333  chromovang ZAMAK 1sada**
‘ ID-W-INLK1  Zdmek pro WME, kli¢ 444 chromovang ZAMAK 1sada**
ID-W-INLK2  Z&mek pro WME, unikatni kli¢ chromovany ZAMAK 1sada**

ID-W-INLK3  Klika se zdmkem pro WME, kli¢ 5333 chromovany ZAMAK 1sada**

ID-W-INSS

ID-W-IND3 3 mm "Double bit" cerng ZAMAK 1ks

ID-W-INS6 6 mm ¢tyrhran cerng ZAMAK 1ks

ID-W-INS7 7 mm €tyrhran cerng ZAMAK 1ks

@ ID-W-INS8 8 mm ¢tyrhran cerngy ZAMAK 1ks

ID-W-INT7 7 mm trojhran cerng ZAMAK 1ks

Double bit Ctythran Trojhran ID-W-INT8 8 mm trojhran cerng ZAMAK 1ks
ID-W-INT9S 9 mm trojhran cerng ZAMAK 1ks

ID-W-INLKE1  Uzamuykatelng uzavér VW 1 chromovany ZAMAK 1sada**

* Kompletni ndhradni sestava oto€ného zamku double bit 5 mm se zavorou.
** Kompletni sestava uzamykatelného uzavéru se zavorou.

DRZAKY NA STENU
¢ Material: 3mm nerez ocel (ID-W-WB) nebo pozinkovany plech (ID-W-WBZN) m

* Nosnost: 109 kg o . ) 3 ID-W-WB 4ks
¢ Rozsah dodavky: 4 ks drzak( vEetné upeviovaciho materidlu
k montaZi na rozvadég [l ) LS



PODSTAVEC Prohloubku e
rozv. (mm) va atent
{ ‘ Podstavec ocelovy - bo¢ni sada
L ID-W-PS30 300 ocel RAL 7046 1sada *

| ID-W-PS40 400 ocel RAL7046  1sada*
¢ ' ID-W-PS306 300 ocel RAL7035  1sada*
I ID-W-PS406 400 ocel RAL7035  1sada*

*1sada — 2 ks bocnich dild véetné montazniho prislusenstvi.

¢ V§Ska: 100 mm
* Material: 2,5mm ocelovy plech Prosirku Barva Baleni
* Povrchova Uprava: ocelovy plech: epoxypolyesterovy praskovy lak rozv. (mm)

» MoZnost instalace podstavcl na sebe (max. 4ks) Podstavec ocelovi - Zelni a zadni sada
* Rozsah dodavky: podstavec vEetné pfislusenstvi

(sestava ID-W-PFxx/ID-W-PSxx) ID-W-PF60 600 ocel RAL7046  1sada**
ID-W-PF80 800 ocel RAL7046  1sada**
ID-W-PF100 1000 ocel RAL7046  1sada**
ID-W-PF120 1200 ocel RAL7046  1sada**
ID-W-PFB0G 600 ocel RAL7035  1sada**
ID-W-PF80G 800 ocel RAL7035  1sada**
ID-W-PF1006G 1000 ocel RAL7035  1sada**
ID-W-PF1206G 1200 ocel RAL7035  1sada**

**1sada - 1ks €elni a 1 ks zadni dil véetné montazniho prisluSenstvi.

DRZAK PRO MONTAZ NA SLOUP

“ Pro Sifku rozvadécoveé skiiné (mm)

ID-W-MP2 200

¢ Materidl: 2mm nerezovy plech ID-W-MP25 250

¢ Instalace: na priimér sloupu do 250 mm ID-W-MP3 300

¢ Nosnost: 200 kg ID-W-MP4 400

¢ Rozsah doddvky: drzak pro montdz na sloup vEetné montdzniho pfislusenstvi ID-W-MP5 500
(2 ks profilované listy, 2 ks stahovaciho pasku se sponou (=850 mm),

ID-W-MP6 600

8 sad: Sroubl M8x12, samajisticich matic a adheznich podlozZek)

DVERNISTOP
N
\
r__%:l‘?
¢ Materidl: 2mm zarove pozinkovany ocelovy plech “

* Pouziti: pro rozvadécoveé skfiné od vysky 500 mm a od hloubky 250 mm
¢ Rozsah dodavky: dverni stop vEetné montazniho prisluSenstvi D55 Tlks



DVERNI SPINAC

¢ Materidl — drzaky: 2mm Zarove pozinkovany ocelovy plech
* Koncovy spinac: IP 65, plastovy, INO +1NC, PG13,5, -25°Caz +70°C

a od hloubky 250 mm

¢ Rozsah dodavky: dverni spina€ v€etné montazniho pfisluSenstvi ID-W-DC kS

KAPSA NA DOKUMENTY

* Materidl: ABS
¢ Barva: RAL 7035

* Instalace: pomoci samolepici pasky
¢ Rozsah dodavky: kapsa na dokumenty vEetné samolepici pasky ID-PO-A4 iie

SVITIDLO

o Stupen kryti: IP20

* Montdz: na montazni desku, vnitfni bocni listy
* Technologie LED, 12 sviticich bod0

o Rozméry: 400 x 26 x 27 mm (S x V x H)

- VEetné pripojovaciho a propojovaciho kabelu

- DrZak na montazni desku pro umisténi svitidla u stropu v r&zné hloubce -0 S, 20, B0l ks

DRENAZ KONDENZATU

¢ Materidl: plast dle UL94V-0, tmaveé Sedd, vodeé odolny s UV ochranou
o Stupen kryti: IP67
e Tésnéni: NBR

« Rozméry: @ 60 x 49,5 mm, 17,5 mm uvnitf rozvadatové skiing “
¢ Prltok vody: 200 ml/hod

« Monté2: svisle v nejniz&im bods, zavit M50 x 1,5 s matici (vgfez pramér 50 mm) 10200l s



KOMPENZATOR TLAKU

¢ Montaz: zavit PG 29 s prevle¢nou matici (vyrez primér 37 mm)
¢ Montazni poloha: libovolna (jina instalace neZ vertikalni snizuje
stupen kryti na IP54)

e Stupen kryti: IP 55

+ Rozméry: @ 65,5x30,5 mm E-E0-FE 208

KABELOVE VYVODKY A MATICE S PG/METRICKYM ZAVITEM
I S T K
2

ORO-PG7N Tésnici vyvodka Pg7 25-6,5 10 ks
ORO-PGSN Tésnici vgvodka Pg9 Pg9 3-8 S5ks
ORO-PG1IN Tésnici vgvodka Pg11 Pgt1 4-10 5ks
ORO-PG13N Tésnici vgvodka Pg13 Pg13 55-12 S5ks
ORO-PG16N Tésnicivyvodka Pg16 Pg16 85-14 5ks
 Material: Polyamid PAB, t&snéni CR (neopren) OeR e LT G R oz =18 Sks
« Stupef kryti: IP68 ORO-PG2SN Tésnici vyvodka Pg29 Pg29 17-25 5ks
¢ Barva: RAL7035 ORO-PG36N Tésnici vyvodka Pg36 Pg36 22-33 1ks
ORO-PG42N Tésnici vgvodka Pg42 Pg42 28-38 1ks
ORO-PG48N Tésnici vgvodka Pg48 Pg48 32-44 Tks
ORO-ZPG7N Plastova matice s obrubou Pg7 Pg7 - 10 ks
ORO-ZPGON Plastova matice s obrubou Pg9 Pg9 - S5ks
ORO-ZPG1IN Plastova matice s obrubou Pg11 Pgnt - 5ks
ORO-ZPG13N Plastova matice s obrubou Pg13 Pg13 - S5ks
ORO-ZPG16N Plastova matice s obrubou Pg16 Pg16 - 5ks
ORO-ZPG21N Plastova matice s obrubou Pg21 Pg21 - 5ks
ORO-ZPG29N Plastova matice s obrubou Pg29 Pg29 — S5ks
ORO-ZPG36N Plastova matice s obrubou Pg36 Pg36 - 1ks
ORO-ZPG42N Plastova matice s obrubou Pg42 Pg42 - 1ks
ORO-ZPG48N Plastova matice s obrubou Pg48 Pg48 - 1ks
ORO-M12N Tésnici vgvodka M12x1,5 M12x1,5 25-6,5 10 ks
ORO-M16N Tésnici vgvodka M16x1,5 M16x1,5 45-10 5ks
ORO-M20N Tésnici vgvodka M20x1,5 M20x1,5 7-13 S5ks
ORO-M25N Tésnici vgvodka M25x1,5 M25x1,5 10-17 5ks
ORO-M32N Tésnici vgvodka M32x1,5 M32x1,5 17 -25 S5ks
ORO-ZM12N Plastova matice s obrubou M12x1,5 M12x1,5 - 10 ks
ORO-ZM16N Plastova matice s obrubou M16x1,5 M16x1,5 - Sks
ORO-ZM20N Plastova matice s obrubou M20x1,5 M20x1,5 - 5ks
ORO-ZM25N Plastova matice s obrubou M25x1,5 M25x1,5 = S5ks

ORO-ZM32N Plastova matice s obrubou M32x1,5 M32x1,5 - 5ks



UZEMNENi T e |

O ID-W-EK Uzemfovaci sada WME 1sada*

ID-W-EW68 Uzemno\V/?U vcicvhce M§,VM8 (clverze, rova- 10ks

¢ < déc), prlifez vodice 10 mm
ID-W-EW88 Uzern’ﬁvoyaci vodi(:ej\fls, M8_(fozvadét':, 10ks

¢ < montazni deska), prafez vodice 10 mm?

) ID-W-EW8816 Uzemln'o\{au vodice P{IS, M8.(Vrozvadec£ 10ks
¢ Rozsah dodavky: montazni deska), priifez vodice 16 mm
- ID-W-EK: kompletni uzemnovaci sada pro cel( rozvadéc * Sada obsahuje: matice, podlozky, $roub pro uzemnéni dvefi,
- ID-W-EWB8/EW88/EW8816: kabel délka 300 mm s nalisovanymi oky skfiné a montazni desky.

SADA PRO RADOVE SPOJENI
Vnéjsi Maximalni

rozmeéry - o
= rozmeéry velikost .
stény I Baleni
rozvadsce tésnéni otvoru
V x H (mm) V xH(mm) |V xH (mm)
o] . ID-W-ROW4030 400x 300 320x 220 240 %140 1sada

ID-W-ROW4040 400 x 400 320x 320 240 x 240 1sada
ID-W-ROWB025 600 x 250 520 %170 440x 90 1sada
ID-W-ROW6030 600 x 300 520x220 440 x 140 1sada
¢ Materidl tésnéni: polyethylenova péna PNO1 ID-W-ROW6B040 600 x 400 520x320 440x240 1sada
* Tésnéni: Sifka 15 mm a tloustka 10 mm ID-W-ROW7025  700x250  620x170  540x90  1sada
* Splruje stupen kryti IP55 ID-W-ROW7030 700 x 300 620x220 540x140  1sada

¢ Rozsah dodavky: kompletni sada pro spojeni
rozvad&ctd vEetns spojovaciho materialu DUFROZC00 | 700400 | EZO=EAD | SalUmzd0 | jsuiE

Minimalni

KABELOVE DNO KOVOVE PLNE

ID-W-CGO1A 90x 150 Tks
* Materidl: 1,5 mm ocelovy plech SasCCUR B =l [ES
* Povrchova Uprava: epoxypolyesterovy praskovy lak ID-W-CGO1C C 140 x 250 1ks
 Stupen kryti: IP66 ID-W-CGO1D D 140 x 350 1ks
* Barva: RAL 7035 L ID-W-CGO1E E 140 x 450 Tks
* Instalace: na dno rozvadécoveé skfiné

ID-W-CGO1F F 140 x 550 1ks

* Rozsah dodavky: kabelové dno plné vEetné tésnéni a prislusenstvi k montazi

KABELOVE DNO S KULATYM PRUCHODEM

* Material: “ Velikost dna Kulatg prichod
- Dno: lakovany ocelovy plech

- Kulaty prtichod: polyamid/elastomer, UL-94 Vo samozhasivy ID-W-CGO3B 50/10 Tks
 Stupen kryti: IP66 ID-W-CGO3C € 50/10 1ks
* Pocet kabelld: 7x3,2 - 6,5 mm; 2x5,0 - 10,2 mm; 1x16,0 = 22,2 mm ID-W-CGO3D D 50/10 1ks
. Instalact?: do otvoru ve dné rozvadécoveé skfiné namisto plného ID-W-CGO3E £ 50/10 1ks

kabelového dna

ID-W-CGO3F F 50/10 1ks

¢ Rozsah doddvky: vydérované kabelové dno s kulatgm rdmeckem



KABELOVEDNO
s PRUCHODOVYM RAMECKEM

A VOLITELNYMI VLOZKAMI e | & | 1Ow-cExx | P
ID-W-CG02B B 120x58 8 1ks
ID-W-CG02C C 120x58 8 Tks
ID-W-CGO02D D 120x58 8 1ks
ID-W-CGO2E E 120x58 8 1ks
ID-W-CGO2F F 120x58 8 1ks
Prichodové vloZky
e an A . :
[ I} ‘ Kéd 0 (mm) Baleni
—_—— — ID-W-CEP 24slepka ID-W-CGO2x ks
 Material: ID-W-CE3 3-4 1ks
— Dno: lakovang ocelovy plech ID-W-CE4 4-5 Tks
- Prchodové vlozky: elastomer, UL-94 Vo, samozhasivy ID-W-CE5 5-6 1ks
- Prchodovy réamecek: polyamid, UL-94 Vo, samozhasivy |D-W-CES 6-7 1ks
¢ Rozmér rdmecku: 120 x 58 mm, 8 pozic pro prichodkové vlozky ID-W-CExx
« Stupefi kryti: IP54 ID-W-CE7 78 1ks
* Potet kabeld: viz konkrétni prichodkova viozka ID-W-CExx ID-w-CE8 8-9 Tks
* Instalace: do otvoru ve dné rozvadécove skfiné namisto plného kabelového dna ID-W-CE9Q 9-10 1ks
¢ Rozsah dodavky: vydérované kabelové dno s prichodovym rémeckem ID-W-CE10 1011 1ks
ID-W-CEN 1-12 1ks
ID-W-CE12 1213 1ks
ID-W-CE13 13-14 1ks
ID-W-CE14 14-15 1ks
ID-W-CE2/3 2x3 1ks
ID-W-CE2/4 2x4 1ks
ID-W-CE2/5 2x5 1ks
ID-W-CE2/5,5 2x5,5 1ks
ID-W-CE2/6 2x6 1ks
ID-W-CE2/6,5 2x6,5 1ks
ID-W-CE2/7 2x7 1ks
ID-W-CE4/3 4x3 1ks
ID-W-CE4/4 4x4 1ks
ID-W-CE4/4,5 4x4,5 1ks
ID-W-CE4/5 4x5 1ks
ID-W-CE4/5,5 4x5,5 1ks
ID-W-CE4/6 4x6 1ks

MEMBRANOVA PRUCHODKA

oo M |
%1051

-OQOQ)JJ]
& re €@ 9O OO
aO CETUE O RO AC)

» Materidl: polyamid/elastomer, UL-94 Vo, samozhasivy
o Stupen kryti: IP64

* |nstalace: do otvoru ve dné venkovni skfiné namisto . = B

* Obsah baleni: 1ks membranové prichodky ID-W-ME24/13 142 x 44 12xmax@6,5mm; 7x@2,1mm  1ks
¢ \/(fezy otvord pro instalaci moZné objednat

v CONTEG modifika&nim centru ID-W-ME24/48 142x44 48xmax 0 6,5mm Tks



RIZENI VNITRNIHO PROSTREDI V ROZVADECOVYCH SKRINICH WME/WME-G

VENTILATORY S FILTREM

HLAVNI VYHODY

» Ruychlad montaz bez Sroubl a nafadi do Ctvercového vyrezu, jednoduché upevnéni pomoci
vysoce elastickygch klipQ

Snadna vgmena filtracni vlozky zvenku bez naradi

MoZnost zmény sméru proudéni vzduchu

Prdtok vzduchu az 800 m3/h

Moznost montaze do rozvadécové skfingé s tloustkou plechu 1-2,5 mm
IP 54 standardni kryti

Bocnii stfeSni umisténi ventilatord

Rozsah pracovniteploty -10 °C az +70 °C

Polyuretanové pénoveé tésnéni po celém obvodu

Odolnost proti UV zareni

V(rezy otvorl pro instalaci v CONTEG modifikacnim centru

V V V V V V V V V V¥

POPIS

* Plastové ¢asti ze smési ABS/PC, G4 dle EN 779 a UL 900 tfidy 2 * Zapouzdrend kulickova * EMC provedeni dostupné
v8echny ¢4sti jsou samozhasivé samozhasivé ve tfidé F1dle loZiska ventilatoru na vyzadani
dle UL 94V-0 DIN53 438 * |P54 standardni kryti dle

¢ Standardni barva RAL 7035 (jiné * Filtracni vlozky se €isti omyvanim, EN 60529 a NEMA 12 dle UL50
na vyzadani) tlakovym vzduchem nebo * |P55 volitelné (dle EN 60529)

* Filtra¢ni vlozky ze syntetickgch vyklepanim * |[P56 pri pouZziti ochranného krytu
vldken tfidy G3 dle EN 779 a tfidy proti stfikajici vodé

Ventilatory

T RozméryVxSxH ngglv(ova Rozmér vifezu
vzduchu mfizka

ID-EF-01-4 12/15m3/h 106,5 x 106,5 x 59,9 mm 230VAC 50/60 Hz ID-EF-01 92 x 92 mm IP54
ID-EF-01-1 15m3/h 106,5 x106,5 x 53,9 mm 24VDC - ID-EF-01 92x92mm P54
ID-EF-04-4 45/50 m3/h 150 x 150 x 65,5 mm 230VAC 50/60Hz ID-EF-03 125 %125 mm IP54
ID-EF-04-1 47 m3/h 150 x 150 x 65,5 mm 24VDC - ID-EF-03 125 x 125 mm IP54
ID-EF-10-4 100/110 m3/h 203,9x203,9x875mm 230VAC 50/60 Hz ID-EF-05 177 x177 mm IP54
ID-EF-10-1 100 m%/h 203,9x203,9x875mm 24VDC = ID-EF-05 177 x177 mm IP54
ID-EF-23-4 230/270 m3/h 250 x 250 x 115,3 mm 230VAC 50/60Hz ID-EF-07 223 %223 mm IP54
ID-EF-22-1 225md/h 250 x 250 x 115,3 mm 24VDC - ID-EF-07 223 %223 mm IP54
ID-EF-52-4 520/580 m3/h 325x325x150,7mm 230VAC 50/60Hz ID-EF-09 291x291mm P54
ID-EF-71-4 710/800 m3/h 325 x 325 %149 mm 230VAC 50/60Hz ID-EF-09 291%x291mm IP54
ID-EFT-42-4* 420/490 m3/h 324 x 324 x94 mm 230VAC 50/60 Hz ID-EF-09 vent. 175 x 175 mm/mfizka 291x 291 mm IP54

Termostat pro

ID-EO-TC chlazeni

55x33x43 mm 250VAC/10A = = = IP20

* Stfesni provedeni
** Ostatni napajeci napéti na dotaz

ﬂ Podrobnejm informace naleznete v produktovém
katalogu ,,Rizeni vnitfniho prostfedi v rozvadégich” na
—_— www.conteg.cz nebo kontaktujte nase obchodni zastupce.




WME/WME-G - KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE

TECHNICKE VYKRESY

WME/WME-G - kompaktni rozvadecove skiiné oceloplechove a s prosklenymi
dvermi, jednodverove provedeni s jednim otocnym zamkem
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MontéZni deska (mm) Tloustka materialu (mm) Kabelové dno I;argitroo‘:ig
rozvadécové
e o o 5 e
deska

WME-030215 300 200 155 135 270 150 225 125 1,25 15 2,0 A 1 120 60
WME-032515 300 250 155 135 270 200 225 175 1,25 15 2,0 A 1 120 60
WME-030315 300 300 155 135 270 250 225 225 1,25 15 2,0 B 1 220 60
WME-030321 300 300 210 190 270 250 225 225 1,25 15 2,0 c 1 220 10
WME-030415 300 400 155 135 270 350 225 325 1,25 15 2,0 B 1 220 60
WME-030421 300 400 210 190 270 350 225 325 1,25 15 2,0 D 1 320 10
WME-040315 400 300 155 135 370 250 325 225 1,25 15 2,0 B 1 220 60
WME-040321 400 300 210 190 370 250 325 225 1,25 15 2,0 C 1 220 10
WME-040421 400 400 210 190 370 350 325 325 1,25 B 2,5 D 1 320 110
WME-040621 400 600 210 190 370 550 325 525 1,25 15 2,5 F 1 520 110
WME-040625 400 600 250 230 370 550 825} 525 1,25 15 25 F 1 520 10
WME-050321 500 300 210 190 470 250 425 325 1,25 15 2,0 C 1 220 110
WME-050421 500 400 210 190 470 350 425 325 1,25 15 25 D 1 320 10
WME-050425 500 400 250 230 470 350 425 825} 125 15 2,5 D 1 320 10
WME-050521 500 500 210 190 470 450 425 425 1,25 15 2,5 E 1 420 10
WME-050503 500 500 300 280 470 450 425 425 1,25 1.5 2,5 E 1 420 10
WME-060421 600 400 210 190 570 350 525 325 1,25 15 2,5 D 1 320 110
WME-060425 600 400 250 230 570 350 525 325 1,50 2,0 25 D 1 320 110
WME-060403 600 400 300 280 570 350 525 325 1,50 2,0 2,5 D 1 320 10
WME-060525 600 500 250 230 570 450 525 425 1,50 2,0 2,5 E 1 420 110
WME-060621 600 600 210 190 570 550 525) 525) 1,50 2,0 2,5 F 1 520 10
WME-060625 600 600 250 230 570 550 525 525 1,50 2,0 2,5 F 1 520 110
WME-060603 600 600 300 280 570 550 525 525 1,50 2,0 2,5 F 1 520 10
WME-060604 600 600 400 380 570 550 525 525 1,50 2,0 2,5 F 1 520 10
WME-060825 600 800 250 230 570 750 525 725 1,50 2,0 23 F 1 520 10
WME-060803 600 800 300 280 570 750 525 725 1,50 2,0 2,5 F 1 520 10

*T rozmér uvadi hloubku mezi montdZni deskou a vnitfni stranou dveri, lem dvefi snizuje tuto hodnotu 0 17 mm a zdmek o 31 mm.
** Platné i pro objednaci kod WME-G-XXXXXX.



WME/WME-G - kompaktni rozvadécove skiiné oceloplechove a s prosklengmi
dvermi, jednodverove provedeni se dvema otocnymi zamky
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Zadni sténa

s umisténim otvorQ

WME-070521 700 500 210 190 670 450 625 425 1,50 2,0 2,5 E 1 420 110
WME-070503 700 500 300 280 670 450 625 425 1,50 2,0 2,5 E 1 420 110
WME-080625 800 600 250 230 770 550 725 525 2,0 2,0 3IF F 1 520 110
WME-080603 800 600 300 280 770 550 725 525 2,0 2,0 SIF B 1 520 110
WME-080604 800 600 400 380 770 550 725 525 2,0 2,0 3F F 1 520 110
WME-080803 800 800 300 280 770 750 725 725 2,0 2,0 SIFF B 1 520 110
WME-080804 800 800 400 380 770 750 725 725 2,0 2,0 3FF F 1 520 110

3 F - 3mm montazni deska s 2 ohranénygmi stranami. 3 FF = 3mm montazni deska se 4 ohranéngmi stranami.
*T rozmér uvadi hloubku mezi montaZni deskou a vnitfni stranou dver, lem dvefi snizuje tuto hodnotu 0 17 mm a zdmek o 31 mm.
** Platné i pro objednaci kod WME-G-xxxxxX.

WME/WME-G - kompaktni rozvadécove skiiné oceloplechove a s prosklengmi
dvermi, jednodverove provedeni s 3bodovym uzaviracim systémem
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3 F = 3mm montdzni deska s 2 ohranéngmi stranami. 3 FF — 3mm montaZni deska se 4 ohranéngmi stranami.
*T rozmér uvadi hloubku mezi montazni deskou a vnitfni stranou dvefi, lem dvefi sniZuje tuto hodnotu 0 17 mm a zdmek o 31 mm.

** Platné i pro objednaci kod WME-G-xxxxxX.
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WME/WME-G - kompaktni rozvadécove skiiné oceloplechove a s prosklengmi
dvermi, dvoudverave provedeni s 3bodovym uzaviracim systémem
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Pouze pro rozvadécové skfiné WME-160803
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Viska | Sirka P - . . Kabelovj
Kéd (mm) Hloubka (mm) Montazni deska (mm) Tloustka materialu (mm) Kabelové dno
rozvadécové

600 800 300 F

WME-160803 280 570 750 525 725 15 15 2,5 1 520 110
WME-181003 800 1000 300 280 770 950 725 925 15 2,0 3FF E 2 420 110
WME-181203 800 1200 300 280 770 1150 725 1125 S 20 3FF F 2 520 10
WME-201003 1000 1000 300 280 970 950 925 925 15 2,0 SIER E 2 420 110
WME-201004 1000 1000 400 380 970 950 925 925 15 2,0 3FF E 2 420 10
WME-201203 1000 1200 300 280 970 1150 925 1125 S) 2,0 SIFF F 2 520 10
WME-201204 1000 1200 400 380 970 1150 925 1125 15 2,0 SIER B 2 520 110
WME-221003 1200 1000 300 280 1170 950 1125 925 15 2,0 3FF E 2 420 110
WME-221004 1200 1000 400 380 1170 950 1125 925 15 2,0 3FF E 2 420 110
WME-221203 1200 1200 300 280 1170 1150 1125 1125 15 2,0 SIFF F 2 520 110
WME-221204 1200 1200 400 380 1170 1150 1125 1125 15 2,0 3FF B 2 520 110
WME-241003 1400 1000 300 280 1370 950 1325 925 15 2,0 SIFF E 2 420 110

3 FF = 3mm montaZni deska se 4 ohranéngmi stranami.
* T rozmér uvadi hloubku mezi montaZni deskou a vnitini stranou dveri, lem dvefi sniZuje tuto hodnotu 0 17 mm a zdmek o 31 mm.
** Platné i pro objednaci kod WME-G-XXXXXX.



Kabelove dno kovove plné pro kompaktni rozvadeécove skriné — oceloplechoveé

Velikost A Velikost D
.
Velikost B Velikost E
. Velikost Sika A (mm) Hloubka B (mm)
’ A 150 90
B 250 90
o 250 140
Velikost C Velikost F
D 350 140
E 450 140

F 550 140




WME/WME-G - KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE

ROZPTYL TEPELNYCH ZTRAT

WME kompaktni rozvadecove skiineé oceloplechové — meéreno pri otepleni
uvnitr skime A T =15 K

Rozméry rozvadécové skiiné (mm) Tloustka materialu (mm) Celkova plocha P
- - S Celkem ztratovy
Pocet dveri (ks) rozvadécové jkon (W)
300

WME-030215 200 155 125 150 1 0,215 1.5
WME-032515 300 250 155 125 1,50 1 0,321 16,5
WME-030315 300 300 155 1,25 1,50 1 0,366 19,0
WME-030321 300 300 210 125 1,50 1 0,432 21,8
WME-030415 300 400 1SS 125 1,50 1 0,457 24,
WME-030421 300 400 210 1,25 1,50 1 0,534 273
WME-040315 400 300 1S5S 125 1,50 1 0,457 24,
WME-040321 400 300 210 1,25 1,50 1 0,534 273
WME-040421 400 400 210 125 1,50 1 0,656 341
WME-040621 400 600 210 125 1,50 1 0,900 47,6
WME-040625 400 600 250 125 150 1 0,980 50,9
WME-050321 500 300 210 125 150 1 0,636 32,8
WME-050421 500 400 210 1,25 150 1 0,778 40,8
WME-050425 500 400 250 1,25 150 1 0,850 43,8
WME-050521 500 500 210 1,25 150 1 0,920 48,8
WME-050503 500 500 300 125 150 1 1100 56,4
WME-060421 600 400 210 125 150 1 0,900 47,6
WME-060425 600 400 250 150 150 1 0,980 50,4
WME-060403 600 400 300 150 150 1 1,080 54,5
WME-060525 600 500 250 150 150 1 1150 589
WME-060621 600 600 210 150 150 1 1,224 654
WME-060625 600 600 250 150 150 1 1,320 69,4
WME-060603 600 600 300 150 150 1 1,440 74,3
WME-060604 600 600 400 150 150 1 1,680 84,2
WME-060825 600 800 250 150 150 1 1,660 88,3
WME-060803 600 800 300 150 150 1 1,800 94,1
WME-070521 700 500 210 150 150 1 1,204 64,2
WME-070503 700 500 300 150 150 1 1,420 731
WME-080625 800 600 250 150 2,00 1 1,660 878
WME-080603 800 600 300 150 2,00 1 1,800 936
WME-080604 800 600 400 150 2,00 1 2,080 105,2
WME-080803 800 800 300 150 2,00 1 2,240 18,2
WME-080804 800 800 400 150 2,00 1 2,560 131,4
WME-100625 1000 600 250 1,50 2,00 1 2,000 106,7
WME-100603 1000 600 300 150 2,00 1 2,60 13,3
WME-100604 1000 600 400 150 2,00 1 2,480 126,5
WME-100803 1000 800 300 150 2,00 1 2,680 142,8
WME-100804 1000 800 400 150 2,00 1 3,040 1576
WME-120603 1200 600 300 150 2,00 1 2,520 133,0
WME-120604 1200 600 400 150 2,00 1 2,880 1478
WME-120803 1200 800 300 150 2,00 1 3120 167,4
WME-120804 1200 800 400 150 2,00 1 3,520 183,9
WME-160803 600 800 300 1,50 150 2 1,800 94,1
WME-181003 800 1000 300 1,50 2,00 2 2,680 142,8
WME-181203 800 1200 300 1,50 2,00 2 3120 1674
WME-201003 1000 1000 300 1,50 2,00 2 3,200 172,3
WME-201004 1000 1000 400 1,50 2,00 2 3,600 188,8
WME-201203 1000 1200 300 1,50 2,00 2 3,720 201,8
WME-201204 1000 1200 400 1,50 2,00 2 4,60 220,0
WME-221003 1200 1000 300 1,50 2,00 2 3,720 201,8
WME-221004 1200 1000 400 1,50 2,00 2 4,60 220,0
WME-221203 1200 1200 300 1,50 2,00 2 4,320 236,2
WME-221204 1200 1200 400 1,50 2,00 2 4,800 256,0
WME-241003 1400 1000 300 1,50 2,00 2 4,240 2313



WME-G - kompaktni rozvadécove skriné s prosklenymi dvermi —
mereno pri otepleni uvnitr skfine A T =15K

Rozméry rozvadécové skfiné (mm) Tloustka materialu (mm) Pocet CelkovaP'locI'\a Celkem ztrétovg

. . § dvefi (ks) rozvadtové | "\ on (w)
\V[11 Télo Dvefe (sklo) skfiné (m?)

300 250

WME-G-032515 155 125 4,00 1 0,321 13,6

WME-G-030315 300 300 155 1,25 4,00 1 0,366 15,6

WME-G-030321 300 300 210 1,25 4,00 1 0,432 18,3

WME-G-030415 300 400 155 1,25 4,00 1 0,457 19,5

WME-G-030421 300 400 210 1,25 4,00 1 0,534 22,7
WME-G-040315 400 300 155 1,25 4,00 1 0,457 19,5

WME-G-040321 400 300 210 1,25 4,00 1 0,534 227/
WME-G-040421 400 400 210 1,25 4,00 1 0,656 279

WME-G-040621 400 600 210 1,25 4,00 1 0,900 383
WME-G-040625 400 600 250 1,25 4,00 1 0,980 4,7

WME-G-050321 500 300 210 1,25 4,00 1 0,636 27,0

WME-G-050421 500 400 210 1,25 4,00 1 0,778 331

WME-G-050425 500 400 250 125 4,00 1 0,850 36,1

WME-G-050521 500 500 210 1,25 4,00 1 0,920 39,2
WME-G-050503 500 500 300 1,25 4,00 1 1100 48,7
WME-G-060421 600 400 210 1,25 4,00 1 0,900 38,3
WME-G-060425 600 400 250 1,50 4,00 1 0,980 411

WME-G-060403 600 400 300 1,50 4,00 1 1,080 45,2
WME-G-060525 600 500 250 1,50 4,00 1 1150 48,3
WME-G-060621 600 600 210 1,50 4,00 1 1,224 515

WME-G-060625 600 600 250 1,50 4,00 1 1,320 55,5
WME-G-060603 600 600 300 1,50 4,00 1 1,440 60,4
WME-G-060604 600 600 400 1,50 4,00 1 1,680 70,3
WME-G-060825 600 800 250 1,50 4,00 1 1,660 69,8
WME-G-060803 600 800 300 1,50 4,00 1 1,800 75,6
WME-G-070521 700 500 210 1,50 4,00 1 1,204 50,6
WME-G-070503 700 500 300 1,50 4,00 1 1,420 59,6
WME-G-080625 800 600 250 1,50 4,00 1 1,660 69,8
WME-G-080603 800 600 300 1,50 4,00 1 1,800 75,6
WME-G-080604 800 600 400 1,50 4,00 1 2,080 872

WME-G-080803 800 800 300 1,50 4,00 1 2,240 94,2
WME-G-080804 800 800 400 1,50 4,00 1 2,560 1074
WME-G-100625 1000 600 250 1,50 4,00 1 2,000 84,2
WME-G-100603 1000 600 300 1,50 4,00 1 2,160 90,8
WME-G-100604 1000 600 400 1,50 4,00 1 2,480 104,0
WME-G-100803 1000 800 300 1,50 4,00 1 2,680 12,8
WME-G-100804 1000 800 400 1,50 4,00 1 3,040 1276
WME-G-120603 1200 600 300 1,50 4,00 1 2,520 106,0
WME-G-120604 1200 600 400 1,50 4,00 1 2,880 120,8
WME-G-120803 1200 800 300 1,50 4,00 1 3,120 1314
WME-G-120804 1200 800 400 1,50 4,00 1 3,520 147,9
WME-G-160803 600 800 300 1,50 4,00 2 1,800 75,6
WME-G-181003 800 1000 300 1,50 4,00 2 2,680 12,8
WME-G-181203 800 1200 300 1,50 4,00 2 3120 1314
WME-G-201003 1000 1000 300 150 4,00 2 3,200 134,8
WME-G-201004 1000 1000 400 1,50 4,00 2 3,600 151,3
WME-G-201203 1000 1200 300 150 4,00 2 3,720 156,8
WME-G-201204 1000 1200 400 1,50 4,00 2 4,160 175,0
WME-G-221003 1200 1000 300 1,50 4,00 2 3,720 156,8
WME-G-221004 1200 1000 400 1,50 4,00 2 4,60 175,0
WME-G-221203 1200 1200 300 1,50 4,00 2 4,320 182,2
WME-G-221204 1200 1200 400 1,50 4,00 2 4,800 2020
WME-G-241003 1400 1000 300 1,50 4,00 2 4,240 178,8



WME-X - KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE

NEREZ OCEL

> Kompaktni rozvadécové skfiné WME-X z nerezové oceli jsou vhodné pro aplikace s vyssimi na-
roky na odolnost vGci okolnimu prostfedi. Konstrukéni feSeni této fady nabizi vysokou tuhost
celé skfiné i montazni desky. Pri vyrobé je pouzita technologie laserového svafovani, kterd do-
dava skrinim €isty design. CONTEG zhotovuje na vyzadani i vifezy otvord a zavity pro potfebné
instalace do rozvadécovych skfini.

HLAVNI VYHODY

» Jednodverova/dvoudverova rozvadétova skfin.

Dvere jsou opatfeny polyuretanovym pénovym tésnénim po celém obvodu a oto€ngm zdmkem,
nebo tfibodovym uzaviracim systémem.

Perforované montazni liSty na dvefich od vysky rozvadece 500 mm

Perforované montazni liSty na bocnicich od hloubky rozvadéce 250 mm

Montazni deska se znacengm rastrem 50 x 50 mm

PfisluSenstvi pro montaz na sténu

Stupen kryti IP66

Vgmeéna zavésl dvefi — levé/pravé

v

¥V V V V VvV V¥

POPIS

Material Stupen kryti
¢ Rozvadécova skrin: nerez ocel * |P66 jednodvefové provedeni/

¢ Perforované montazni listy
na bo€nicich od hloubky
rozvadécové skfiné 250 mm

Rozsah dodavky
Jednodverova/dvoudverova

1.4301(AISI 304), na dotaz nerez
ocel1.4404 (AISI 316L)

* Montazni deska: Zarove
pozinkovany ocelovy plech

Povrchova Gprava

¢ Jemneé zbrouseny povrch

IP55 dvoudverové provedeni

dle normy EN 60529 (stupen
kryti se mGze snizit po montazi

nékterého prislusenstvi)

Mechanicka odolnost
¢ [K10 dle IEC 62262

rozvadécova skfin. Dvefe jsou
opatfeny polyuretanovgm
pénovym tésnénim po celém
obvodu a oto€ngm zdmkem nebo
tfibodovym uzaviracim systémem.
¢ Perforované montazni listy

¢ Montazni deska se znacengm
rastrem 50 x 50 mm

 PrisluSenstvi pro montaz na sténu

« Cisty design, bez kabelového dna
a otvoru pro montaz na zed

* \/(fezy otvorl pro instalaci
v CONTEG modifika€nim centru

na dvefich od vysky rozvadécové

Pouziti skfiné 500 mm
¢ \/nitfni a venkovni prostredi

WME-X ~-KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE Z NEREZOVE OCELI, JEDNODVEROVE, VYSKA 300 mm

Rozvadécova
skfifi

Montazni V1(mm)

Télo
. rozvadéce
Tloustka

(mm) P
Montazni

Otocné 1
zamky
Hmotnost (kg) 3,9 515} 6,1 6,9 77

1 1




WME-X ~-KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE Z NEREZOVE OCELI, JEDNODVEROVE, VYSKA 400 mm

o ceove
sk S {mm}

MontaZzni V1(mm)

Tloustka lo rozvad

materialu m 15
) 2 2 2 2
Svorniky 4 4 4 4

13,4

6,9 76 9,5

WME-X -KOMPAKTNi ROZVADECOVE SKRINE Z NEREZOVE OCELI, JEDNODVEROVE, VYSKA 500 mm

500

500
LEEEC LT 400 500 500

Montazni V1(mm) 470 470 470
Tloustka 125 125 125

materidlu Dv 15 15 15
25 2,5 25

2 2 2

1 1 1

4 4 4
1,3 137 15,5

PRISLUSENSTVi
ID-W-VD4 ID-W-VD5 ID-W-VD5
:

Rozva-
décova

Tloustka 15 15 15

materiadlu 15 15 15 15 15 15
(mm)

215 215 215 215 215 215
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
Svorniky 4 4 4 4 4
13,2 20,3 21,4 22,8 25,9

WME-X-060421 | WME-X-060621 | WME-X-060625 | WME-X-060603 | WME-X-060604 | WME-X-060803
PRISLUSENSTVI

- - ID-W-H6 ID-W-H6 ID-W-H6 ID-W-H6
Hrebenové dvernilisty ID-W-VD4 ID-W-VDG ID-W-VDG ID-W-VDG ID-W-VDG ID-W-VD8

19" pevné listy - - ID-W-U12 ID-W-U12 ID-W-U12 ID-W-U12 *
- - ID-W-ID66 ID-W-ID66 ID-W-ID66 -

Podsta- €elni a zadni dil = = ID-W-SPF60 ID-W-SPF6B0 ID-W-SPF80

vee* | poenidity | - - - ID-W-SPS30 ID-W-SPS40 ID-W-SPS30

* Nezapomerite objednat konzolu ID-W-UB.
** Podstavec nerezové provedeni, vgska 100 mm, RAL 7046.



WME-X ~-KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE Z NEREZOVE OCELI, JEDNODVEROVE, VYSKA 700 - 1200 mm

Rozvadécova

skfifn

Montazni
deska

Tloustka
mteddls | Dvere |
(mm)

+
systém
22,3 29,2 31,7 40,2 48,6 571 62
onstmicto ks | WHEXO705GD | WHE 090625 | WE 080G | WHELGB0EG | WHE 100803 | WHE 120003 | WHE 120004

PRISLUSENSTVi
m ID-W-H7 ID-W-H8 ID-W-H8 ID-W-H8 ID-W-H10 ID-W-H12 ID-W-H12
Hrebenové dverni liSty m ID-W-VD5 ID-W-VD6 ID-W-VD6 ID-W-VD8 ID-W-VD8 ID-W-VD8 ID-W-VD8
19" pevné listy m - ID-W-U17 ID-W-U17 ID-W-U17 * ID-W-U21* ID-W-U25* ID-W-U25*

+ +

ID-W-ID86 ID-W-ID86 ID-W-ID88 ID-W-ID108 ID-W-ID128 ID-W-ID128
= ID-W-SPF60 ID-W-SPF80 ID-W-SPF80 ID-W-SPF80 ID-W-SPF80
= ID-W-SPS30 ID-W-SPS30 ID-W-SPS30 ID-W-SPS30 ID-W-SPS40

3 F — 3mm montaZni deska s 2 ohranéngmi stranami. 3 FF — 3mm montéZni deska se 4 ohranéngmi stranami.
* Nezapomenite objednat konzolu ID-W-UB. ** Podstavec nerezové provedeni, vyska 100 mm, RAL 7046.

WME-X -KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE Z NEREZOVE OCELI, DVOUDVEROVE, VYSKA 1000 - 1200 mm

skiifi S
Montazni V1(mm)
Tloustka

(mm)

desku
ovess [ | weexaooss |

PRISLUSENSTVi

Vn ontd ID-W-H10 ID-W-H12

i dil ID-W-SPF100 |ID-W-SPF100
Podstavec ** azadnidil
m ID-W-SPS30 ID-W-SPS30

3 FF = 3mm montéZni deska se 4 ohranéngmi stranami.
** Podstavec nerezové provedeni, vyska 100 mm, RAL 7046




WME-X — KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE Z NEREZOVE OCEL

PRISLUSENSTVI

VNITRNIi MONTAZNI LISTY

m Pro v$ku rozvadé€ové skriné (mm)

ID-W-H4 400 1sada

ID-W-H5 500 1sada

ID-W-H6 600 1sada

ID-W-H7 700 1sada

ID-W-H8 800 1sada
3 Materiél: 2mm zarové pozinkovany ocelovy plech s perforaci po 25 mm ID-W-H10 1000 1sada
. ISr:szlt(;l;s;: Z\i aniTFni lidty, které jsou sougasti rozvadétove skfing ID-W-H12 1200 1sada
* Pouziti: pro rozvadégové skfiné od hloubky 250 mm a vsky 400 mm ID-W-H14 1400 Tsada
¢ Rozsah doddvky: 2 ks montaznich list vEéetné pfislusenstvi *1sada - 2 kusy.

19" PEVNE LISTY

m Pro vjSku rozvadécové skriné (mm)

ID-W-U8 400 (8V) 1sada
3 o ) , ID-W-U12 600 (12U) 1sada
3 Iyl’eviterl.avl: 2mm Zaroveé pozinkovany ocelovy plech ID-W-UT7 800 (17U) 1sada
o Sirka list: 56 mm
« Instalace: na vnitini listy, které jsou soutasti rozvadécoveé skiiné nebo ID-w-U21 1000 (21V) 1sada
na drzak ID-W-UB pro rozvadécové skfiné Sifky 800 mm ID-W-U25 1200 (25U) 1sada
* PouZiti: pro rozvadécové skfiné od *1sada — 2 kusy.
hloubky 250 mm a Sifky 600 a 800 mm Pro $itku rozvadécové skiiné 800 mm je potfeba objednat
¢ Rozsah dodavky: 19" pevné listy vEetné montadzniho prislusenstvi drzak ID-W-UB, baleni obsahuje 4 ks.

HREBENOVE DVERNI LISTY

m Pro $ifku rozvadécové skiiné (mm)

ID-W-VD3 300 1sada

ID-W-VD4 400 1sada
* Material: 2mm Zarové pozinkovany ocelovy plech ID-W-VD5 500 caik
* Sifkalist: 61mm (veetnéhfebeny) e ID-W-VD6 600 1sada
* Instalace: na vnitfni listy, které jsou soucasti dveri rozvadécové skfingé

ID-W-VD8 800 1sada

* PouZiti: pro rozvadécové skfiné od vysky 500 mm
¢ Rozsah dodavky: 2 ks dvernich hfebenovych list véetné montadzniho pfislusenstvi *1sada - 2 kusy.



NAH RAD N I Pro rozméry | Tloustka
materialu

MONTAZNi DESKA Ve | oo

Prorozméry | Tloustka
rozvadéce | materidlu

V x $ (mm) (mm)

ID-W-SP3020 300 %200 2 ID-W-SP8060 800 x 600 F
3 ID-W-SP3025 300x 250 2 ID-W-SP8080 800x 800 3FF
i ‘ - ID-W-SP3030 300x 300 2 ID-W-SP8010 800 x 1000 3FF
: . : ID-W-SP3040 300x400 2 ID-W-SP8012 800x1200 3FF
- " T ID-W-SP4030 400 x 300 2 ID-W-SP1060 1000 x 600 aF
. - : ID-W-SP4040 400 %400 2,5 ID-W-SP1080 1000 %800 3FF
- 2NN | ID-W-SP4060 400 %600 2,5 ID-W-SP1010 1000 x 1000 SER
- 5 ' ID-W-SP5030 500 % 300 2 ID-W-SP1012 1000 x 1200 3FF
ID-W-SP5040 500 x 400 2,5 ID-W-SP1260 1200 x 600 BIE
oL . . . ID-W-SP5050 500 x 500 2,5 ID-W-SP1280 1200 % 800 SIER
 Rocea dodévke: montsznt sk s snatengm st BN Rl NEEE  EEEEDN KRRl I
50 x 50 mm (upeviiovaci material v prislugenstvi ID-W-SP6050 600 x500 25 ID-W-SP1212 1200x1200 3FF
rozvadécové skfiné) ID-W-SP6060 600 x 600 25 ID-W-SP1410 14001000 3FF

ID-W-SP6080 600 x 800 2,5 3 F - 3mm montazni deska

ID-W-SP7050 700 x 500 25 s 2 ohranénymi stranami.

3 FF - 3mm montazni deska
se 4 ohranéngmi stranami.

DRZAKY PRO POSUV MONTAZNIi DESKY

¢ Materidl: 2mm Zarové pozinkovany ocelovy plech m
¢ |nstalace: na vnitfni liSty, které jsou soucasti rozvadécove skiingé

¢ PouZiti: pro rozvadécoveé skfiné od hloubky 250 mm ID-W-AMB 4ks

¢ Rozsah dodavky: 4 ks drzak( vEetné montazniho pfislusenstvi Pouze pro rozvadécoveé skiiné se ctyfmi svorniky.

VNITRNI DVERE

m Pro skfiii o vSce x Sifce (mm)

ID-W-ID54 500 x 400

ID-W-ID55 500 =500

ID-W-ID64 600 x 400

ID-W-ID65 600 %500

ID-W-ID66 600 x 600
* Materidl: 1,5 mm ocelovy plech ID-W-ID75 700 x 500
* Povrchova Gprava: epoxypolyesterovy praskovy lak ID-W-IDS6 800 %600
¢ Stupen kryti: IP20
* Barva: RAL 7035 ID-w-Ib8s 800x800
* Instalace: na vnitfni listy, které jsou sou€asti rozvadécove skfiné ID-W-ID106 1000 x 600
¢ PouZiti: pro jednodverové rozvadécoveé skfiné od hloubky 250 mm ID-W-ID108 1000 x 800
e Zamek: 3 mm double bar, 2 resp. 3 panty ID-W-ID126 1200x600
* Z3t6z2 20 kg

ID-W-ID128 1200 x 800

¢ Rozsah dodavky: vnitfni dvere vEetné montadzniho pfislusenstvi



PRUHLEDOVE DVERE

m Pro skfifi o vijSce x Sifce (mm)
ID-W-TD43 400x 300
ID-W-TD44 400 x 400
P ID-W-TD54 500 x 400
ID-W-TD55 500 x 500
ID-W-TD64 600 x 400
ID-W-TD65 600 x 500
ID-W-TD66 600 x 600
ID-W-TD75 700 x 500
¢ Materidl: 1,5mm ocelovy plech, ID-W-TD88 800600
prahledové okno: 4mm kalené sklo dle CSN EN 12150, &iré loPnir e eI
¢ Povrchova Uprava: epoxypolyesterovy praskovy lak ID-W-TD106 1000 %600
. Bcjifvai RAL7035 ID-W-TD108 1000 x 800
3 ﬁ’li::f;f.:i ngﬁ?:ilﬁétiz?kztéfg }Jéjul)sach::':Jésti rozvadécoveé skfiné ID-W-TD126 1200600
wixe ID-W-TD128 1200 x 800

ZAMKY/UZAVIRACIVLOZKY T TS

ID-W-INSS  Nahradni otoéng zdmek WME - 1sada*

ID-W-INLK Klika T se zdmkem pro WME, kli¢ 5333  chromovang ZAMAK 1sada**
‘ ID-W-INLK1  Zdmek pro WME, kli¢ 444 chromovang ZAMAK 1sada**
! ID-W-INLK2  Z&mek pro WME, unikatni kli¢ chromovany ZAMAK 1sada**

ID-W-INLK3  Klika se zdmkem pro WME, kli¢ 5333 chromovany ZAMAK 1sada**

ID-W-INSS

ID-W-IND3 3 mm "Double bit" cerng ZAMAK 1ks

ID-W-INS6 6 mm ¢tyrhran cerng ZAMAK 1ks

ID-W-INS7 7 mm ¢tyfhran cerng ZAMAK 1ks

@ ID-W-INS8 8 mm ¢tyrhran cerngy ZAMAK 1ks

ID-W-INT7 7 mm trojhran cerng ZAMAK 1ks

Double bit Ctythran Trojhran ID-W-INT8 8 mm trojhran cerng ZAMAK 1ks
ID-W-INT9Q 9 mm trojhran cerng ZAMAK 1ks

ID-W-INLKE1  Uzamuykatelng uzavér VW 1 chromovany ZAMAK 1sada**

* Kompletni ndhradni sestava oto€ného zamku double bit 5 mm se zavorou.
** Kompletni sestava uzamykatelného uzavéru se zavorou.

DRZAKY NA STENU
¢ Material: 3mm nerez ocel (ID-W-WB) nebo pozinkovany plech (ID-W-WBZN) m

* Nosnost: 109 kg o . ) 3 ID-W-WB 4ks
¢ Rozsah dodavky: 4 ks drzak( vEetné upeviovaciho materidlu
k montaZi na rozvadég [l ) LS



PO D STAVEC Pro hloubku ENAE] Baleni
rozv. (mm)

{ Podstavec nerezov( - bocni sada

LS ID-W-SPS30 300 nerez RAL 7046 1sada *

| ID-W-SPS40 400 nerez RAL7046  1sada*
° . ID-W-SPS306 300 nerez RAL7035 1sada*
8 ID-W-SPS40G 400 nerez RAL7035  1sada*

*1sada — 2 ks bocnich dild véetné montazniho pfislusenstvi.

¢ V§Ska: 100 mm
» Material: 2mm nerez ocel (AlSI 430) Pro Sifku Barva Baleni
* Povrchova Uprava: polyesterovy praskovy lak rozv. (mm)

» MoZnost instalace podstavcl na sebe (max. 4ks) Podstavec nerezov( - Zelni a zadni sada
* Rozsah dodavky: podstavec vEetné pfislusenstvi

(sestava ID-W-SPFxx/ID-W-SPSxx) ID-W-SPF60 600 nerez RAL7046  1sada**
ID-W-SPF80 800 nerez RAL7046  1sada**
ID-W-SPF100 1000 nerez RAL7046  1sada**
ID-W-SPF120 1200 nerez RAL7046  1sada**
ID-W-SPFE0G 600 nerez RAL7035  1sada**
ID-W-SPF80G 800 nerez RAL7035  1sada**
ID-W-SPF100G 1000 nerez RAL7035  1sada**
ID-W-SPF1206G 1200 nerez RAL7035  1sada**

**1sada — 1ks €elni a 1 ks zadni dil véetné montazniho prislusenstvi.

DRZAK PRO MONTAZ NA SLOUP

m Pro Sifku rozvadécoveé skiiné (mm)

ID-W-MP2 200

* Material: 2mm nerezovy plech ID-W-MP25 250

¢ Instalace: na priimér sloupu do 250 mm ID-W-MP3 300

¢ Nosnost: 200 kg ID-W-MP4 400

¢ Rozsah doddvky: drzak pro montdz na sloup vEetné montdzniho pfislusenstvi ID-W-MP5 500
(2 ks profilované listy, 2 ks stahovaciho pasku se sponou (=850 mm),

ID-W-MP6 600

8 sad: Sroubl M8x12, samajisticich matic a adheznich podlozZek)

DVERNI STOP

* Pouziti: pro rozvadécoveé skfiné od vysky 500 mm a od hloubky 250 mm
¢ Rozsah dodavky: dverni stop vEetné montazniho prisluSenstvi D55 Tlks



DVERNI SPINAC

¢ Materidl — drzaky: 2mm Zarove pozinkovany ocelovy plech
* Koncovy spinac: IP 65, plastovy, INO +1NC, PG13,5, -25°Caz +70°C

a od hloubky 250 mm

¢ Rozsah dodavky: dverni spina€ v€etné montazniho pfisluSenstvi ID-W-DC kS

KAPSA NA DOKUMENTY

* Materidl: ABS
¢ Barva: RAL 7035

* Instalace: pomoci samolepici pasky
¢ Rozsah dodavky: kapsa na dokumenty vEetné samolepici pasky ID-PO-A4 iie

SVITIDLO

o Stupen kryti: IP20

* Montdz: na montazni desku, vnitfni bocni listy
* Technologie LED, 12 sviticich bod0

o Rozméry: 400 x 26 x 27 mm (S x V x H)

- VEetné pripojovaciho a propojovaciho kabelu

- DrZak na montazni desku pro umisténi svitidla u stropu v r&zné hloubce -0 S, 20, B0l ks

DRENAZ KONDENZATU

¢ Materidl: plast dle UL94V-0, tmaveé Sedd, vodeé odolny s UV ochranou
o Stupen kryti: IP67
e Tésnéni: NBR

« Rozméry: @ 60 x 49,5 mm, 17,5 mm uvnitf rozvadétové sking “
¢ Prltok vody: 200 ml/hod

« Monté2: svisle v nejniz&im bods, zavit M50 x 1,5 s matici (vgfez pramér 50 mm) 10200l s



KOMPENZATOR TLAKU

¢ Montaz: zavit PG 29 s prevle¢nou matici (vyrez primér 37 mm)
¢ Montazni poloha: libovolna (jina instalace neZ vertikalni snizuje
stupen kryti na IP54)

e Stupen kryti: IP 55
ID-EO-PC 2 k
« Rozméry: @ 65,5%30,5 mm s

KABELOVE VYVODKY A MATICE S PG/METRICKYM ZAVITEM
““

ORO-PG7N Tésnici vyvodka Pg7 25-6,5 10 ks
ORO-PGSN Tésnici vgvodka Pg9 Pg9 3-8 S5ks
ORO-PG1IN Tésnici vgvodka Pg11 Pgt1 4-10 5ks
ORO-PG13N Tésnici vgvodka Pg13 Pg13 55-12 S5ks
ORO-PG16N Tésnicivyvodka Pg16 Pg16 85-14 5ks
 Material: Polyamid PAB, t&snéni CR (neopren) OeR e LT G R oz =18 Sks
« Stupef kryti: IP68 ORO-PG2SN Tésnici vyvodka Pg29 Pg29 17-25 5ks
¢ Barva: RAL7035 ORO-PG36N Tésnici vyvodka Pg36 Pg36 22-33 1ks
ORO-PG42N Tésnici vgvodka Pg42 Pg42 28-38 1ks
ORO-PG48N Tésnici vgvodka Pg48 Pg48 32-44 Tks
ORO-ZPG7N Plastova matice s obrubou Pg7 Pg7 - 10 ks
ORO-ZPGON Plastova matice s obrubou Pg9 Pg9 - S5ks
ORO-ZPG1IN Plastova matice s obrubou Pg11 Pgnt - 5ks
ORO-ZPG13N Plastova matice s obrubou Pg13 Pg13 - S5ks
ORO-ZPG16N Plastova matice s obrubou Pg16 Pg16 - 5ks
ORO-ZPG21N Plastova matice s obrubou Pg21 Pg21 - 5ks
ORO-ZPG29N Plastova matice s obrubou Pg29 Pg29 — S5ks
ORO-ZPG36N Plastova matice s obrubou Pg36 Pg36 - 1ks
ORO-ZPG42N Plastova matice s obrubou Pg42 Pg42 - 1ks
ORO-ZPG48N Plastova matice s obrubou Pg48 Pg48 - 1ks
ORO-M12N Tésnici vgvodka M12x1,5 M12x1,5 25-6,5 10 ks
ORO-M16N Tésnici vgvodka M16x1,5 M16x1,5 45-10 5ks
ORO-M20N Tésnici vgvodka M20x1,5 M20x1,5 7-13 S5ks
ORO-M25N Tésnici vgvodka M25x1,5 M25x1,5 10-17 5ks
ORO-M32N Tésnici vgvodka M32x1,5 M32x1,5 17 -25 S5ks
ORO-ZM12N Plastova matice s obrubou M12x1,5 M12x1,5 - 10 ks
ORO-ZM16N Plastova matice s obrubou M16x1,5 M16x1,5 = Sks
ORO-ZM20N Plastova matice s obrubou M20x1,5 M20x1,5 - 5ks
ORO-ZM25N Plastova matice s obrubou M25x1,5 M25x1,5 = S5ks
ORO-ZM32N Plastova matice s obrubou M32x1,5 M32x1,5 - 5ks

UZEMNENI [ k| Tp

po— <O ID-W-EK Uzemfiovacisada WME 1sada*
- o
o < ID-W-EW88 Uzemlr“llJ\I/acivodiEeel\{ls, MB.(vrozvadéE, 10ks
montaZzni deska), prifez vodice 10 mm?
) TCIJI?:\E/]\;]-(I;OKC:]EI]<\cl)l:nU[:Jletn|’ uzemiiovaci sada pro cely rozvadéc ID-W-EW8816 Uzemfiovaci vodice M8, M8 (rozvadet, 10ks

montazni deska), prifez vodice 16 mm?
- ID-W-EW68/EW88/EW8816: kabel délka 300 mm s nalisovangmi oky

* Sada obsahuje: matice, podloZky, Sroub pro uzemnéni dvefi,
skfiné a montazni desky.



MEMBRANOVA PRUCHODKA

* Materidl: polyamid/elastomer, UL-94 Vo, samozhasivy
o Stuper kryti: IP64

* Instalace: do otvoru ve dné venkovni skfiné namisto m Rozméry S x H (mm) m

plného kabelového dna
» Obsah baleni: 1ks membranové prichodky ID-W-ME24/19 2eadyd 12xmax@6,5mm; 7x@21mm  1ks

 V/(fezy otvorl pro instalaci moZné objednat

o ID-W-ME24/48 142 x 44 48x max @ 6,5 mm 1ks
v CONTEG modifika€nim centru

KAB E LOVE D N 0’ ; . Kabelové dno s priichodovim rameckem
S PRUCHODOVYM RAMECKEM vetiont | Rz

- - rsmeiku Pocet pozic
AVOLITELNYMIVLOZKAMI 2| SxH(mm) | PWCBX
ID-W-CG02B B 120%x58 8 Tks
ID-W-CGO2C © 120x58 8 Tks
ID-W-CGO2D D 120x58 8 Tks
ID-W-CGO2E E 120%x58 8 Tks
ID-W-CGO2F F 120x58 8 Tks
= o B :
B =38
C— N
T R T R
* Material: ) ) ID-W-CEP zslepka ID-W-CGO2x Tks
- Dno: lakovany ocelovy plech
- Prchodové vlozky: elastomer, UL-94 Vo, samozhasivy ID-W-CE3 3-4 1ks
- Prchodovy rémecek: polyamid, UL-94 Vo, samozhasivy
» Rozmér ramecku: 120 x 58 mm, 8 pozic pro prichodkové viozky ID-W-CExx loRsiHEls® 2 LS
e Stupef kryti: IP54 ID-W-CE5 5-6 1ks
¢ Pocet kabell: viz konkrétni prichodkova vlozka ID-W-CExx
* Instalace: do otvoru ve dné rozvad&cové skfiné namisto plného kabelového dna ID-W-CES 6-7 Tks
* Rozsah dodavky: vydérované kabelové dno s prichodovym rdmeckem ID-W-CE7 7.8 ks
ID-W-CE8 8-9 1ks
ID-W-CES 9-10 1ks
ID-W-CE10 10-1 1ks
ID-W-CEN 1-12 1ks
ID-W-CE12 12-13 1ks
ID-W-CE13 13-14 1ks
ID-W-CE14 14-15 1ks
ID-W-CE2/3 2x3 1ks
ID-W-CE2/4 2x4 1ks
ID-W-CE2/5 2x5 1ks
ID-W-CE2/5,5 2x5,5 1ks
ID-W-CE2/6 2x6 1ks
ID-W-CE2/8,5 2x6,5 1ks
ID-W-CE2/7 2x7 1ks
ID-W-CE4/3 4x3 1ks
ID-W-CE4/4 4x4 1ks
ID-W-CE4/4,5 4x4,5 1ks
ID-W-CE4/5 4x5 1ks
ID-W-CE4/5,5 4x5,5 1ks

ID-W-CE4/6 4x6 Tks



RIZENI VNITRNIHO PROSTREDI V ROZVADECOVYCH SKRINICH WME-X

VENTILATORY S FILTREM

HLAVNI VYHODY

» Rychld montdZ bez $roubl a naradi do ctvercového virezu, jednoduché upevnéni pomoci
vysoce elastickych klipd

» Snadna vymena filtracni vlozky zvenku bez nafadi
» MozZnost zmény sméru proudéni vzduchu
» Prltok vzduchu az 800 m3/h
» Moznost montaze do rozvadécove skfiné s tloustkou plechu 1-2,5 mm
» |P 54 standardni kryti
» Bocnii stfesni umisténi ventilatord
» Rozsah pracovni teploty -10 °C az +70 °C
» Polyuretanové pénoveé tésnéni po celém obvodu
» Odolnost proti UV zafeni
» V(rezy otvorl proinstalaci v CONTEG modifikacnim centru
 Plastové ¢asti ze smési ABS/PC, G4dle EN779a UL 900 tfidy 2 * Zapouzdfend kulickova * EMC provedeni dostupné
vSechny ¢3asti jsou samozhasivé samozhasivé ve tfidé F1dle loZiska ventilatoru na vyzadani
dle UL94V-0 DIN53 438 ¢ |[P54 standardni kryti dle
¢ Standardni barva RAL 7035 (jiné ¢ Filtracni vlozky se €isti omyvanim, EN 60529 a NEMA 12 dle UL50
na vyzadani) tlakovym vzduchem nebo * IP55 volitelné (dle EN 60529)
o Filtra¢ni vlozky ze syntetickych vyklepanim ¢ |[P56 pri pouZiti ochranného krytu
vldken tfidy G3 dle EN 779 a tfidy proti stfikajici vodé
Ventilatory
T RozméryVxSxH ng'tfl'(ova Rozmér vifezu
vzduchu mrizka
ID-EF-01-4 12/15m3/h 106,5 x 106,5 x 59,9 mm 230VAC 50/60Hz ID-EF-01 92x92mm IP54
ID-EF-01-1 15m3/h 106,5 % 106,5 x 59,9 mm 24VDC - ID-EF-01 92x92mm IP54
ID-EF-04-4 45/50m3/h 150 x 150 x 65,5 mm 230VAC 50/60Hz ID-EF-03 125 x 125 mm IP54
ID-EF-04-1 47 m3/h 150 x 150 x 65,5 mm 24VDC - ID-EF-03 125 x 125 mm IP54
ID-EF-10-4 100/110m3h  203,9x203,9x875mm 230VAC 50/60Hz ID-EF-05 177 x 177 mm IP54
ID-EF-10-1 100 m3/h 203,9x203,9x 87,5 mm 24VDC - ID-EF-05 177 x177 mm IP54
ID-EF-23-4 230/270m3h 250 % 250 x 115,3 mm 230VAC 50/60Hz ID-EF-07 223x223mm IP54
ID-EF-22-1 225m/h 250 % 250 x 115,3 mm 24VDC - ID-EF-07 223x223mm IP54
ID-EF-52-4 520/580 m*/h 325x325x150,7 mm 230VAC 50/60Hz ID-EF-09 291x291mm IP54
ID-EF-71-4 710/800 m*/h 325x325x149 mm 230VAC 50/60Hz ID-EF-09 291x 291 mm IP54
ID-EFT-42-4*  420/490m3/h 324x324x94mm 230VAC 50/60Hz ID-EF-08  vent. 175 x 175 mm/mfizka 291x 291 mm IP54
ID-EO-TC Termostat pro 55x33x43mm 250VAC/10A - - - IP20

chlazeni

* Stresni provedeni
** Ostatni napdjeci napéti na dotaz

0 Podrobnéj§|' informace naleznete v produktovém

katalogu ,,Rizeni vnitfniho prostfedi v rozvadégich” na
—_ www.conteg.cz nebo kontaktujte nase obchodni zastupce.




WME-X — KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE Z NEREZOVE OCEL

TECHNICKE VYKRESY

WME-X — kompaktni rozvadecove skring, nerez ocel,
jednodverove provedeni s jednim otocnym zamkem
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m MontaZni deska (mm) Tloustka materialu (mm)
. Mont.
- -
135

WME-X-030215 300 200 1SS 270 150 225 125 1,25 15 2,0
WME-X-030315 300 300 155 135 270 250 225 225 125 15 2,0
WME-X-030321 300 300 210 190 270 250 225 225 125 15 2,0
WME-X-030415 300 400 155 135 270 350 225 825 1,25 15 2,0
WME-X-030421 300 400 210 190 270 350 225 325 1,25 15 2,0
WME-X-040315 400 300 155 135 370 250 325 225 125 15 2,0
WME-X-040321 400 300 210 190 370 250 325 225 1,25 15 20
WME-X-040421 400 400 210 190 370 350 825 325 1,25 15 25
WME-X-040621 400 600 210 190 370 550 325 525 125 15 25
WME-X-050421 500 400 210 190 470 350 425 325 125 15 25
WME-X-050521 500 500 210 190 470 450 425 425 1,25 15 245
WME-X-050503 500 500 300 280 470 450 425 425 125 15 25
WME-X-060421 600 400 210 190 570 350 525 325 125 15 25
WME-X-060621 600 600 210 190 570 550 525 525 150 2,0 245
WME-X-060625 600 600 250 230 570 550 525 525 150 2,0 25
WME-X-060603 600 600 300 280 570 550 525 525 150 2,0 25
WME-X-060604 600 600 400 380 570 550 525 525 150 20 25
WME-X-060803 600 800 300 280 570 750 525 725 150 2,0 25

*T rozmér uvadi hloubku mezi montaZni deskou a vnitini stranou dveri, lem dvefi sniZuje tuto hodnotu 0 17 mm a zdmek o 31 mm.



WME-X = kompaktni rozvadecove skring, nerez ocel,
jednodverove provedeni se dvema otocnymi zamky
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Tloustka materialu (mm)

Vyska
Koéd (mm)
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rozvadécoveé
deska
500 280

WME-X-070503 700 300 670 450 625 425 150 2,0 2,5
WME-X-080625 800 600 250 230 770 550 725 525 2,0 2,0 3F
WME-X-080603 800 600 300 280 770 550 725 525 20 2,0 3F
WME-X-080803 800 800 300 280 770 750 725 725 2,0 2,0 SIEE

3 F - 3mm montazni deska s 2 ohranéngmi stranami. 3 FF = 3mm montazni deska se 4 ohranéngmi stranami.
*T rozmér uvadi hloubku mezi montaZni deskou a vnitini stranou dveri, lem dvefi sniZuje tuto hodnotu o 17 mm a zdmek o 31 mm.

WME-X — kompaktni rozvadecove skring, nerez ocel,
jednodverove provedeni s 3bodovym uzaviracim systémem
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Tloustka materialu (mm)

Viika §irka -
Kéd (mm) Hloubka (mm) MontaZni deska (mm)
- Mont.

rozvadécové
Skﬁné IIIIIIIIIIIII:IIII r
WME-X-100803 1000 800 300 280 970 750 925 725 2,0 2,0 3FF
WME-X-120803 1200 800 300 280 1170 750 125 725 2,0 2,0 3FF
WME-X-120804 1200 800 400 380 170 750 125 725 2,0 2,0 3FF

3 FF = 3mm montédZni deska se 4 ohranéngmi stranami.
*T rozmér uvadi hloubku mezi montaZni deskou a vnitini stranou dveri, lem dvefi sniZuje tuto hodnotu o 17 mm a zdmek o 31 mm.




WME-X - kompaktni rozvadeécove skring, nerez ocel,
dvoudverove provedeni s 3bodovym uzaviracim systemem
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rozvadécové
deska
280

WME-X-201003 1000 1000 300 970 950 925 925 15 2,0 SlEE
WME-X-221003 1200 1000 300 280 170 950 125 925 15 20 SIEE

3 FF — 3mm montdzni deska se 4 ohranénymi stranami.
* T rozmér uvadi hloubku mezi montaZni deskou a vnitini stranou dveri, lem dvefi sniZuje tuto hodnotu 0 17 mm a zdmek o 31 mm.

WME-X — KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE Z NEREZOVE OCEL]

ROZPTYL TEPELNYCH ZTRAT

WME-X — kompaktni rozvadecove skiing, nerez ocel — mereno pri otepleni
uvnitr skiime A T =15K

Rozméry rozvadécové skfiné (mm) Tloustka materialu (mm) Potet Celkova';)}oclja Celkem ztrétov(
i} _ dvefi (ks) (LTI AL vijkon (W)
Vgska Télo Dvefre (sklo) skfiné (m?)

WME-X-030215 300 200 155 1,25 150 1 0,275 13,7
WME-X-030315 300 300 155 1,25 150 1 0,366 18,7
WME-X-030321 300 300 210 125 150 1 0,432 214
WME-X-030415 300 400 155 1,25 150 1 0,457 237
WME-X-030421 300 400 210 125 150 1 0,534 26,8
WME-X-040315 400 300 155 1,25 150 1 0,457 237
WME-X-040321 400 300 210 1,25 150 1 0,534 26,8
WME-X-040421 400 400 210 125 150 1 0,656 335
WME-X-040621 400 600 210 125 150 1 0,900 46,7
WME-X-050421 500 400 210 1,25 150 1 0,778 401
WME-X-050521 500 500 210 125 150 1 0,920 48,0
WME-X-050503 500 500 300 125 150 1 1100 55,4
WME-X-060421 600 400 210 1,25 150 1 0,900 46,7
WME-X-060621 600 600 210 150 150 1 1,224 64,1
WME-X-060625 600 600 250 150 150 1 1,320 68,0
WME-X-060603 600 600 300 150 150 1 1,440 72,8
WME-X-060604 600 600 400 1,50 1,50 1 1,680 82,4
WME-X-060803 600 800 300 150 150 1 1,800 92,2
WME-X-070503 700 500 300 150 150 1 1,420 716
WME-X-080625 800 600 250 1,50 2,00 1 1,660 85,9
WME-X-080603 800 600 300 150 2,00 1 1,800 91,6
WME-X-080803 800 800 300 150 2,00 1 2,240 15,7
WME-X-100803 1000 800 300 150 2,00 1 2,680 139,7
WME-X-120803 1200 800 300 150 2,00 1 3120 163,8
WME-X-120804 1200 800 400 150 2,00 1 3,520 728
WME-X-201003 1000 1000 300 1,50 2,00 1 3,200 168,6
WME-X-221003 1200 1000 300 150 2,00 1 3,720 1974
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UNIVERZALNI KRABICE PRO ELEKTRONIKU

SERIE 68

> Univerzalni krabice pro elektroniku Serie 68 s vysokym stupném kryti IP68 z tlakového odlitku.
Rada deseti velikosti, kde je vyZzadovana vysoka odolnost a ochrana — idealni také pro aplikace
se stinénim EMI/RFI (odstranéni t&snéni).

POPIS

» Trida ochrany: IP68 IS/IEC 60529:2001-DIN EN6059

» Standardnijednotka obsahuje: zakladnu, viko, silikonové t&snéni (namontované ve viku), 2x M4
(pro model RE-310168001) nebo 4x M4 nebo 4x M6 nerezovy $roub (v zavislosti na modelu),
1x nebo 2x M4 uzemiiovaci $rouby (s m&dénym povlakem)

MATERIALY A POVRCHOVA UPRAVA

Kryt - hlinikova slitina ENAC-GdAISi12(Fe) DIN1706 (slitina odolna proti korozi)

Tésnéni — kiemik (-60 °C az 200 °C); neoprenové tésnéni na vyzadani (-40 °C az 130 °C)
Srouby - nerezova ocel

Standardni povrchova Uprava: pfirodni barva hliniku, praSkove lakovana stfibroSeda
(RAL 7001) a praskové lakovana signalni cerna (RAL 9004)

» Volitelna povrchova Uprava: jiné barvy, hybridni praskové (epoxidové a polyesterové)

a CMD-KTL natéry na vyzadani

VvV V VvV Vv

VOLITELNE

» Vrtanina zakazkuy, sitotisk, jiné barvy

Kéd pro Kéd pro RAL 7001 Kéd pro RAL 9004 VijEka (mm) &itka (mm)
prirodni barvu hliniku praskoveé lakovana stribroSeda praskové lakovana signalni €erna Y
45 50 30

RE-31068001 RE-31068111 RE-31068201

RE-31068002 RE-31068112 RE-31068202 64 58 34
RE-31068003 RE-31068113 RE-31068203 75 80 57
RE-31068004 RE-31068114 RE-31068204 125 80 57
RE-31068005 RE-31068115 RE-31068205 175 80 57
RE-31068006 RE-31068116 RE-31068206 120 122 81
RE-31068007 RE-31068117 RE-31068207 120 122 91
RE-31068008 RE-31068118 RE-31068208 250 80 57
RE-31068009 RE-31068119 RE-31068209 100 100 81

RE-31068010 RE-31068120 RE-31068210 140 140 91




UNIVERZALNI KRABICE PRO ELEKTRONIKU

SERIE 70

Univerzalni krabice pro elektroniku Serie 70 ve vysoce odolném provedeni spliuji rlizné poZa-
davky na pouziti v priimuyslu, elektronice a kancelarské automatizaci. Jsou vyrobeny z vysoce

kvalitniho, vysoce odolného ABS, umoziuji vynikajici mechanizaci a jsou odolné vaci teplotdm

az do 85 °C. S tésnicim EPDM O-krouzkem spliuji kryti IP65 z hlediska prachu a vlhkosti.

POPIS

Trida ochrany: IP65

Obé poloviny skfinék se k sobé pripeviiuji pomoci metrickgch Sroubd do vlozek M3.

Tyto Srouby jsou zakryty plastovgmi kryty.

V{stupky pro obvody ve vech vikach a zakladnich ¢astech (kromé vik -01a -02).

Odolné vici teplotdm do 85 °C

» Plocha pro klavesnici riznych velikosti je k dispozici na horni i spodni €asti skfifiky, coZ déle
zvysuje jeji flexibilitu

» Moznost montadZe na sténu je zajisténa dvéma zpUsoby, a to bud pomoci samostatné
navrzenych noZi¢ek nebo pomoci pfedvrtanych otvor( v zakladné

» Vodici listy pro desky plosnych spojl ve vertikalnim reZimu jsou zabudovany v zdkladné a viku
spolu s 5 mm vysokymi Srouby pro horizontalni upevnéni.

» Zdkladni jednotka obsahuje: viko, zakladnu, 4 Srouby a 4 kryty.

» Prislusenstvi: Tésnéni s O-krouzkem, pryz EPDM; vicepolohova sada pro montaz na sténu

MATERIALY A POVRCHOVA UPRAVA

» Vysoce odolny plast ABS, vynikajici pro obrabéni
» Standardni barva: svétle Seda — podobna RAL 7035, ¢ernd — podobna RAL 9004

]

R VOLITELNE

] ] » Vrtani na zakdzkuy, sitotisk, vnitfni stinéni EMI/RFI, ABS UL94V0, jiné barvy

Kéd pro barvu RAL7035 | Kéd pro barvu RAL9004 | Vg3ka(mm) Hloubka (mm)
RE-33070001 RE-33070201 90 55 25
RE-33070002 RE-33070202 Q0 55 40
RE-33070004 RE-33070204 10 85 35
RE-33070007 RE-33070207 127 75 30
RE-33070008 RE-33070208 127 73 45
RE-3307001 RE-33070211 145 90 45
RE-33070014 RE-33070214 190 120 60
RE-33070016 RE-33070216 220 145 50

RE-33070017 RE-33070217 220 145 80




UNIVERZALNI KRABICE PRO ELEKTRONIKU

SERIE 101

Univerzalni krabice pro elektroniku Serie 101 pro standardni aplikace s vikem ze svétle Sedého
nebo €erného plastu ABS. Vhodné pro umisténi membranovych klavesnic do 1,2 mm.

POPIS

Moderni estetika se Etvercovgmi hranami a zaoblengmi bo€nimi stranami

Viko upevnéné ctyrmi Srouby M3, skryté samonastavitelngmi pryzovymi zatkami
Dvajitd, viko a dno, zapusténd plocha umoziuje pouziti membranovych klavesnic
Lestény povrch, kterg umoznuje snadné Cisténi povrchu

Maximalni vnitfni objem

Vystupky pro montaz desky plosnych spojd v zakladné

Odolnost vici teplotam do 85 °C

Z3akladni jednotka obsahuje: viko, zakladnu, 4 Srouby a 4 zatky

MATERIALY A POVRCHOVA UPRAVA

» Viko adno z vysoce odolného plastu ABS, vynikajici pro obrabéni
» Zatky-guma
» Standardni barva: svétle Seda - podobna RAL 7035

VOLITELNE

» Specialni vrtani na zakazkuy, sitotisk, vnitfni lakovani pro dosaZeni stinéni EMI/RFI (grafitova,
médéna nebo niklova baze, v zavislosti na pozadované hodnoté ochrany), samozhasivy
materidal ABS UL 94 V0, jiné barvy na vyzadani

Kéd pro -
90 50 85|

RE-33101001

RE-33101002 10 60 40
RE-33101003 125 75 50
RE-33101004 155 85 60
RE-33101005 190 15 75

RE-33101006 220 140 90




UNIVERZALNI KRABICE PRO ELEKTRONIKU

SERIE 102

> Univerzalni krabice pro elektroniku Serie 102 jsou vhodné pro aplikace, kde je potieba prihled-

V V V V V V VvV V

né viko, napfiklad pro aplikace zahrnujici LCD displeje nebo pulty s vizudlni kontrolou. Viko
z vysoce odolného polykarbondtového plastu, bronzové barvy. UmoZiuje pouziti 1,2 mm mem-
branovych klavesnic.

POPIS

Moderni estetika se €tvercovgmi hranami a zaoblengmi bo€nimi stranami

Viko upevnéné ctyrmi Srouby M3, skryté samonastavitelngmi pryzovymi zatkami
Dvajitd, viko a dno, zapusténd plocha umoziiuje pouziti membranovych klavesnic
Lestény povrch, kterg umoZiuje snadné €isténi povrchu

Maximalni vnitfni objem

V(stupky pro montaz desky plosnych spojd v zakladné

Odolnost vici teplotdam do 85 °C

Z3akladni jednotka obsahuje: viko, zakladnu, 4 Srouby a 4 zatky

MATERIALY A POVRCHOVA UPRAVA

Viko a dno z vysoce odolného plastu ABS, vynikajici pro obrabéni
Z3atky — guma
Standardni barva: svétle Seda - podobnd RAL 7035

VOLITELNE

Specidlni vrtani na zakazku, sitotisk, vnitfni lakovani pro dosazeni stinéni EMI/RFI (grafitova,
meédeéna nebo niklova baze, v zavislosti na pozadované hodnoté ochrany), samozhasivy
material ABS UL 94 V0, jiné barvy na vyzadani

Kéd pro -
RAL 7035 svétle Seds Vgska (mm) m Hloubka (mm)

RE-33102001

RE-33102002 10 60 40
RE-33102003 125 75 50
RE-33102004 155 95 60
RE-33102005 190 15 75

RE-33102006 220 140 90




UNIVERZALNI KRABICE PRO ELEKTRONIKU

SERIE 103

Univerzalni krabice pro elektroniku Serie 103 jsou vhodné pro aplikace, kde je potfeba kovové
viko - umoznuji CNC obrabéni na miru. Viko z vysoce kvalitniho hliniku.

POPIS

Moderni estetika se Etvercovgmi hranami a zaoblengmi bo€nimi stranami

Viko upevnéné ctyrmi Srouby M3, skryté samonastavitelngmi pryzovymi zatkami
Dvajitd, viko a dno, zapusténd plocha umoziuje pouziti membranovych klavesnic
Lestény povrch, kterg umoznuje snadné Cisténi povrchu

Maximalni vnitfni objem

Vystupky pro montaz desky plosnych spojd v zakladné

Odolnost vici teplotam do 85 °C

Z3akladni jednotka obsahuje: viko, zakladnu, 4 Srouby a 4 zatky

MATERIALY A POVRCHOVA UPRAVA

» Viko adno z vysoce odolného plastu ABS, vynikajici pro obrabéni
» Zatky-guma
» Standardni barva: svétle Seda - podobna RAL 7035

VOLITELNE

» Specialni vrtani na zakazkuy, sitotisk, vnitfni lakovani pro dosaZeni stinéni EMI/RFI (grafitova,
médéna nebo niklova baze, v zavislosti na pozadované hodnoté ochrany), samozhasivy
materidal ABS UL 94 V0, jiné barvy na vyzadani

Kéd pro o
90 50 35

RE-33103001

RE-33103002 10 60 40
RE-33103003 125 75 50
RE-33103004 155 85 60
RE-33103005 190 15 75

RE-33103006 220 140 90




UNIVERZALNI KRABICE PRO ELEKTRONIKU

MINIBOX+

> Z3akladni a multifunkeéni univerzalni hlinikové krabice pro elektroniku Minibox+. Pouzivaji se
v aplikacich od malych zkusebnich zafizeni az po instalace s velkym zatizenim, jako je fizeni
strojd/motor{ nebo automatické fizeni priichodd.

POPIS

Snadné a cenove vghodné moznosti vrtani pomoci programovatelngch CNC dérovacich strojl
Patnact velikosti od 55 do 4 400 cm? vnitfniho objemu

Hlinikova konstrukce usnadiuje ochranu zafizeni proti EMI/RFI

Dvoudilnd konstrukce spojend samorezngmi $rouby, s vyjimkou nejmensi velikosti (31040101),
jejiz viko a zakladna se zaklapnou k sobé

» Zakladni jednotka obsahuje: zakladnu, viko, 4 samofezné Srouby.

¥V V VvV VvV

MATERIALY A POVRCHOVA UPRAVA

» Vurobeno vyghradné z 1 mm silného hliniku, pfirodni eloxovana povrchova Uprava, vnejsi povrch
pokryty odnimatelnou prahlednou ochrannou félii.

VOLITELNE

» Vrtanina zakazkuy, sitotisk, specialni rozmery

55 40 25

RE-31040101

RE-31040102 75 55 25
RE-31040103 75 40 35
RE-31040104 75 105 85
RE-31040105 105 55 35
RE-31040106 105 125 85
RE-31040107 125 55) 45
RE-31040108 125 85 60
RE-31040109 155 105 45
RE-31040110 155 125 75
RE-310401M 155 125 75
RE-31040112 175 125 45
RE-31040113 175 155 75
RE-31040114 205 125 60

RE-31040115 205 205 105




PRIRUCNI KRABICE PRO ELEKTRONIKU

SERIE 31

Malokapacitni fada pfirucnich krabic pro elektroniku Serie 31je vhodna pro kapesni pouZiti nebo
pro situace, kdy je vyzadovana malg, robustni krabice s krytim az IP65.

POPIS

Moderni design se zkosengmi hranami a vysokou funkénosti

Prohlubné v krytu a zakladné pro montdZz membranovych kldvesnic

Snadnd montaz zakladny a krytu na zacvaknuti

Modely mensich rozmérd jsou vybaveny Gchytem pro krouzek na klice

Moznost pouZiti tésnéni z EPDM pro kryti IP65

Standardni membranové klavesnice pro malé a velké modely

Teplotni odolnost do 85 °C

Zakladni jednotka obsahuje: kryt a zakladnu

PfisluSenstvi: EPDM tésnéni spar, standardni 3tlacitkovd membranova kldvesnice

V V V V V V V V VvV

MATERIALY A POVRCHOVA UPRAVA

» Zakladna a kryt — vysoce odolng vylisek z ABS
» Standardni barva: svétle Seda — podobnd RAL 7035 nebo ¢erna — podobna RAL 9004

VOLITELNE

» Specidlni vrtani na zakdzkuy, sitotisk, vnitfni lakovani pro dosaZeni stinéni EMI/RFI
(grafitovd, médéna nebo niklova baze, v zavislosti na poZadované hodnoté ochrany),
samozhasSivy materidl ABS UL 94 V0, jiné barvy na vyzadani

Kéd pro barvu Kéd pro barvu Ukcr:gl]ltizlr(o )
RAL 7035 RAL 9004 o J
na klice
RE-33131001 RE-33131201 = 55 18
RE-33131002 RE-33131202 v 60 18

RE-33131003 RE-33131203 v 70 50 20




PRIRUCNI KRABICE PRO ELEKTRONIKU

SERIE 32

¥V V VvV VvV

VvV V VvV Vv

Rada prirugnich krabic pro elektroniku Serie 32 lze pouZit pro ovladaci skfifiky ve &tufech ve-
likostech pro stfedné velké ovladaci aplikace se stupném kryti IP65.

POPIS

Nova konfigurace krabice s bez&roubovym tlakovgm uzavérem

Navrzeno pro funkénost s nékolika moznostmi montaze membranoveé klavesnice

Zapusténeé plochy v krytu, zakladné a pfednim a zadnim panelu umoziujici montaz kldvesnice
Snadna tlakova montdz zékladny, krytu a pfedniho a zadniho panelu. Kryt baterie pfipevnény
pomoci $roubd

Uchyty na zakladné a krytu pro upevnéni desek plodnych spojt pomoci samoreznych roubd
MoZnost pouZziti t&snéni z EPDM pro utésnéni IP65

Teplotni odolnost do 85 °C

Z3akladni jednotka obsahuje: kryt, zakladnu a panely. U vétsich velikosti kryt pro kryt baterie
aSrouby

PfisluSenstvi: EPDM tésnéni spoje

MATERIALY A POVRCHOVA UPRAVA

Z3akladna a kryt — vysoce kvalitni vstrikovang 3 mm silng ABS;
svétle Sedd barva podobnd RAL 7032 nebo tmave Seda barva podobnd RAL 7021.
Panely - §eda barva podobnad RAL 7001 nebo ¢ernd barva podobnd RAL 9004

VOLITELNE

Specidlni vrtani na zakdzku, sitotisk, vnitfni lakovani pro dosaZeni stinéni EMI/RFI
(grafitova, médéna nebo niklova baze, v zavislosti na poZadované hodnoté ochrany),

samozhasSivy materidl ABS UL 94 V0, jiné barvy na vyzadani
Kéd pro barvu Kéd pro barvu - &ix
RAL 7035 RAL 9004 Vgska (mm) Sirka (mm) m
100 73 20

RE-33132002 RE-33132202

RE-33132003 RE-33132203 100 75 20
RE-33132004 RE-33132204 120 75 20
RE-33132005 RE-33132205 120 73 20




PRIRUCNI KRABICE PRO ELEKTRONIKU

SERIE 33

> Rada priruénich krabic pro elektroniku Serie 33 v Sesti velikastech je vhodna pro vice fidicich
aplikaci vyzadujicich velky objem.

POPIS

» Nova konfigurace ovladaci skfifky pro pouziti, kde je zapotfebi pevnd konstrukce, hrany jsou
potazeny pro lepSi ochranu a pfilnavost.
» Montaz jednoduchym tlakem na hrany nebo v kombinaci se Srouby.
» Nova ergonomie, optimalizovana pro spravné pouZzivaniv ruce
» RuUzné moznosti montaze klavesnic. Zapusténé plochy v krytu, zakladné a pfednim a
zadnim panelu.
» Snadna montaz zakladny, krytu a pfedniho a zadniho panelu tlakem. Kryt baterie pfipevnényg
pomaoci $roubd.
DrZz3aky na zakladné a krytu pro upevnéni desek plosnych spojl pomoci samofeznych Sroubd.
MozZnost pouziti tésnéni z EPDM pro utésnéni IP65.
Teplotni odolnost do 85 °C
Z3akladni jednotka obsahuje: kryt, zdkladnu a chranice hran. U vétSich velikosti je soucasti kryt
pro kryt baterie a Srouby
» Prislusenstvi: EPDM tésnéni spoje

vV V VvV V¥

MATERIALY A POVRCHOVA UPRAVA

» Kryt, zdkladna a kryt baterie - 3 mm silng vysoce kvalitni vstfikovangy ABS

» Povrchy hran — polypropylen a protiskluzovy material TPE

» Standardni barvy: kryt ve svétle $edé barvé podobné RAL 7035 (ABS) a rohy ve svétle $edé
barvé podobné RAL 7001 (TPE).

I ] ’ ﬂ#i‘ [ , ] » Standardni barevné varianty: kryt-svétle Sedd RAL 7035 nebo ¢ernd RAL 9004;
| ] i { | ‘ rohy-modra RAL 5007, zelena RAL 6026, Eervend RAL 3020, oranzova RAL 2003,
| L] 1 Al ! ¢ernd RAL 9004, Zlutd RAL 1021, Sedd RAL 7001.

VOLITELNE

» Specidlni vrtani na zakdzkuy, sitotisk, vnitfni lakovani pro dosaZeni stinéni EMI/RFI
(grafitovd, médéna nebo niklova baze, v zavislosti na poZadované hodnoté ochrany),
samozhaSivy materidl ABS UL 94 V0, jiné barvy na vyzadani

Kéd pro schranky Kéd pro rohy Viska krabice (mm) Barva
SERIE 33 bez rohl Hloubka
(rohy objednévejte (mm) e e
zvlast) RE-33133325 Green
RE-33133301 145 95 25 RE-33133425 Red
RE-33133302 145 95 35 RE-33133525 25 Orange
RE-33133303 185 110 25 RE-33133625 Black
RE-33133304 185 110 35 Black RE-33133725 Yellow
RE-33133305 200 120 25 RE-33133825 Grey
RE-33133306 200 120 85 RE-33133235 Blue
RE-3313331 145 95 25 RE-33133335 Green
RE-33133312 145 95 85 RE-33133435 Red
RE-33133313 185 10 25 RE-33133535 &5 Orange
RE-33133314 185 110 35 ore RE-33133635 Black
RE-33133315 200 120 25 RE-33133735 Yellow

RE-33133316 200 120 S5 RE-33133835 Grey



PRIRUCNI KRABICE PRO ELEKTRONIKU

SERIE 50

Vysoce kvalitni fada priruénich hlinikovgch krabic pro elektroniku Serie 50 se stupném kryti
IPB5 je vhodnad pro Sirokou $kalu aplikaci ve vnitfnim i venkovnim prostfedi. Ruéni pouziti, pouziti
na sténu nebo pevnou/odnimatelnou podpéru jako strojni RF/dratem aktivovany prikaz.

POPIS

Profily s integrovangmi liStami pro upevnéni desek plosngch spojd

Montaz vika pomoci samorezného Sroubu M3

Zapustény prostor pro kldvesnici je k dispozici na horni i spodni strané skfiné
Ergonomicky tvar bo€nich stran profilu umozfiuje dobrou pfenosnost

Pfihradky na baterie

Standardni moZnost montaze na sténu

Odolnost vaci teplotdm do 85 °C (plastové dily)

Z3akladni jednotka obsahuje: 1 profil, 2 koncové kryty, 4 malé kryty, montadzni Srouby

MATERIALY A POVRCHOVA UPRAVA

Kryt = 6063 hlinikovy trubkovy vylisek, epoxidovy natér, barva podobnd RAL 9002 nebo
grafitové Seda

Vika - vstrikovany vysoce kvalitni ABS, barva podobna svétle Sedé RAL7044 nebo
cerné RAL 9004.

VOLITELNE

Tésnéni z pryze EPDM pro kryti IP 65, drzak baterie, specidlni vrtani na zakdzku, sitotisk,
vnitfni ndtér pro dosazeni stinéni EMI/RFI (grafitova, médéna nebo niklova baze, v zavislosti na
pozadované hodnoté ochrany), samozhasivy materidl ABS UL 94 V0, jiné barvy na vyzadani

Kéd pro barvu Kéd pro barvu Vijéka (mm) Vhitrni Sifka
RAL 7035 RAL 9004 J (mm)
130 82 80 27

RE-31150001 RE-31150201

RE-31150002 RE-31150202 160 102 100 37
RE-31150003 RE-31150203 160 122 120 47
RE-31150004 RE-31150204 190 82 80 27
RE-31150005 RE-31150205 190 102 100 37

RE-31150006 RE-31150206 220 122 120 47




PRIRUCNI KRABICE PRO ELEKTRONIKU

BETABOX

Malé pfiruéni krabice pro elektroniku Betabox jsou vhodné pro vice aplikaci ruénich nebo
kapesnich zafizeni.

POPIS

Dveé velikosti skfini z ABS s 3 mm silngmi sténami, které zajistuji vysokou odolnost proti narazu.
Z3kladna obsahuije prihradku na baterie, ktera je pfistupna pomoci nacvakavaciho vika v zadni
¢dsti. Obé velikosti pojmou dveé baterie AA, dvé baterie AAA nebo jednu baterii PP3.
Integrované otvory v zadkladné pro montdz desek ploSnych spojd, Srouby jsou sougasti baleni.
Odolnost vici teplotdm do 85 °C

Z3akladni jednotka obsahuje: viko, zakladnu, kryt prostoru pro baterie, Srouby pro krabicku i
desky plosnych spoja.

MATERIALY A POVRCHOVA UPRAVA

Viko a zdkladna z vysoce kvalitniho vstfikovaného ABS o tloustce 3 mm
Standardni barvy: €ernd — podobna RAL 3004, svétle Sedd — podobnd RAL 7032

VOLITELNE

Specidlni vrtani na zakazkuy, sitotisk, vnitfni lakovani pro dosaZeni stinéni EMI/RFI
(grafitovd, médéna nebo niklova baze, v zavislosti na poZadované hodnoté ochrany),
samozhasivy materidl ABS UL 94 V0, jiné barvy na vyzadani

Kéd pro barvu Kéd pro barvu o o
105 61 28

RE-33050051 RE-33050551
RE-33050052 RE-33050552 145 80 34




STOLNI KRABICE PRQO ELEKTRONIKU

SERIE 110

Typy: 1,2,3,4

Typy:5,6,7

V V V V V Vv V¥

Stolni krabice pro elektroniku Serie 110 jsou vhodné pro fidici, testovaci nebo kontrolni aplikace
s ¢elnim displejem.

POPIS

Moderni design orientovany na funkénost, navrzeny tak, aby optimalizoval jak montaz skfiné
nebo zafizeni, tak vyuziti vnitfniho prostoru.

Zakladni konstrukce skfiné pomoci dvou bo¢nich hlinikovych lisovanych profild, ocelovgch
krytl vika/podstavce a plastovych drzaka, ke ktergm jsou oba panely pfipevnény.

Bo¢ni profily obsahuiji listy pro montaz desek plodnych spojd nebo jingch komponentd
Predni drzaky obsahuji tchyty v typech 5, 6 a 7, s viky, které (ze pfizpUsobit firemni barvé
Viko a spodni kryt lze demontovat nezavisle na sobé

Na zadni ¢asti vika a krytu zakladny jsou vétraci otvory

Ctyfi velikosti s malym profilem majf €tyfi protiskluzové noZicky

Tri vétsi velikosti jsou dodavany s vgklopngmi nozickami

Odolnost vaci teplotdm do 85 °C (plastové kusy)

MATERIALY A POVRCHOVA UPRAVA

Viko a podstavec — 1mm ocelovy plech, epoxidovy lak s texturou, grafitové Sedd barva
Bocni profily — 6063 hlinikovy vylisek, matné stfibrné eloxovany

Ptfedni/zadni panely — 1070 hlinik, tloustka 1mm (typy 1, 2, 3, 4) nebo 2 mm (tupy 5, 6, 7),
stfibrné eloxované

Drzaky a naklapéci nozicky — vysoce kvalitni vstfikovany ABS, grafitové Seda barva

VOLITELNE

Specidlni vrtani na zakdzku, sitotisk, jiné barvy na vyzadani

70 150 140

RE-31110001 1

RE-31110002 2 70 200 200
RE-31110003 3 80 225 170
RE-31110004 4 90 250 200
RE-31110005 5 100 300 220
RE-31110006 6 120 350 260
RE-31110007 7 130 400 300



STOLNI KRABICE PRQO ELEKTRONIKU

Stolni krabice pro elektroniku Abox jsou vhodné jako konzoly pro ovladani a vizualizaci. Jsou
specidlné navrzeny pro zafizeni, jako jsou interkomy, displeje, testovaci nebo fidici jednotky.
Krabice se dodavaji ve dvou konfiguracich. Prvni konfigurace je navrZena jako Sikmad jednotka —
viz typy 1, 2 a 4. Druhd konfigurace je navrZena jako Sikma jednotka s Uhlovgm panelem pro
Ucely zobrazeni - viztypy 3a 5.

POPIS

Vystupky (typy 1, 2 a 4) nebo drazky (typy 3 a 5) pro montaZ desek plosnych spoju.
Vhodné také pro montaZ karet podle normy IEC 60297 (eurokarty) v3ech velikosti.
Obsahuje ¢tyri protiskluzoveé noZicky

Odolnost vaci teplotdm do 85 °C (plastové ¢asti)

Z3kladni jednotky typl 1, 2 a 4 obsahuiji:

viko, zakladnu, jeden hlinikovy panel, Ctufi protiskluzoveé nozicky a montazni Srouby
Z3akladni jednotky typd 3 a 5 obsahuji:

viko, zdkladnu, dva hlinikové panely, €tyfi protiskluzove nozicky a montazni Srouby

MATERIALY A POVRCHOVA UPRAVA

Viko a zdkladna - vysoce kvalitni vstfikovany ABS;
svétle Sedd barva podobnd RAL 7032 nebo €ernd barva podobna RAL 9004
Panely - 2 mm silng hlinik, kvalita 1070, s eloxovanou stfibrnou povrchovou Gpravou

VOLITELNE

Specialni vrtani na zakdzkuy, sitotisk, jiné barvy na vyzadani

Kéd pro Kéd pro -
62 195 120

RE-33020101 RE-3302011 1

RE-33020102 RE-33020112 2 78 268 185
RE-33020103 RE-330201113 S 175 268 185
RE-33020104 RE-330201114 4 86.5 400 230
RE-33020105 RE-33020115 5 147 400 230




STOLNI KRABICE PRQO ELEKTRONIKU

ELBOX

Vv V VvV Vv

Stolni krabice pro elektroniku Elbox jsou vhodné pro fidici, testovaci nebo kontrolni aplikace
s ¢elnim/zadnim displejem.

POPIS

Navrzeno pro optimalni vyuziti vnitfniho prostoru

Z3akladna s otvory pro montaz desek ploSnych spoji. Jednotky typu 3 jsou vhodné také pro
montazZ karet podle normy IEC 60297 (Eurocards).

Z3kladni vnitfni struktura skfiné dvoustranné kovoveé Sasi

Viko a zakladna zakrgvaji tuto konstrukci chranici zafizeni. Kolejnice obsahuji otvory pro
robustni montdaz karet nebo jingch komponent.

Na zakladné skfiné a na zadnim panelu jsou vetraci otvory.

Jednotky typu 3 jsou dodavany s vyklopngmi nozickami.

Odolnost vaci teplotam do 85 °C (plastové ¢asti)

Z3akladni jednotky typu 3 obsahuji: viko, zdkladnu, predni a zadni panel, dvé kovové bocni listy,
sadu dvou viklopnygch nozi€ek plus dvé pevné nozitky, montdzni Srouby.

MATERIALY A POVRCHOVA UPRAVA

Viko a zdkladna - vysoce kvalitni vstfikovany ABS;
svétle Sedd barva podobnd RAL 7032 nebo ¢erna barva podobnd RAL 9004
Panely - 1,2 mm silng hlinik, kvalita 1070, s eloxovanou stfibrnou povrchovou Upravou

VOLITELNE

Krabice bez bo€nich list, specidlni vrtani na zakazku, sitotisk, vnitfni natér pro dosazeni stinéni
EMI/RFI (grafitova, médéna nebo niklova baze, v zavislosti na poZadované hodnoté ochrany),
samozhasSivy materidl ABS UL 94 V0, jiné barvy na vyzadani.

Kéd pro Kéd pro - &ix
77

RE-33030003 RE-330302013 3 2325 180.5



STOLNI KRABICE PRQO ELEKTRONIKU

SOLBOX

=

> Robustni stolni krabice pro elektroniku Solbox jsou vyrobeny z oceli s pfednimi a zadnimi

¥V V V V Vv VvV

hlinikovgmi panely.

POPIS

Viko a kryt dna s vétracimi otvory

Predni a zadni panel ze stfibrného eloxovaného hliniku o tloustce 2-3 mm

Protiskluzové nozicky utypdi1,2a 3

Predni Gchyty a vyklopné nozicky u typt 4, 5a 6

Vnitfni bocni desky pro osazeni desek ploSnych spojd, vnitfnich desek nebo jingch sou¢asti
Zakladni jednotka obsahuje: zakladnu, viko, pfedni a zadni panel, bogni deskuy, noZicky,
Gehuyty (u typl 4, 5, B6) a montazni kovani

MATERIALY A POVRCHOVA UPRAVA

Viko a zdkladna z epoxidové oceli s povrchovou Upravou; svétle Sedd barva podobnd RALS002
Pfedni a zadni panel - stfibrny eloxovany hlinik

VOLITELNE

Specialni rozmeéry, specidlni vrtani na zakazku, sitotisk

Kéd pro Predni rukojeti o Six
8 nglopné nOhg VgSka (mm) S (mm) m
- 70 150 10

RE-31080011 1

RE-31080012 2 = 80 200 140
RE-31080013 3 = 100 250 160
RE-31080014 4 v 120 300 190
RE-31080015 5 v 130 350 220
RE-31080016 6 v 140 400 250



SUB-RACK A19" KRABICE PRO ELEKTRONIKU

SERIE 180

VZa
"
""" 1z
Wk

> Sub-rack a 19" krabice pro elektroniku Serie 180 urcené pro elektronicka a telekomunikacni

V V V Vv VvV

zarizeni, ktera lze instalovat do 19" stojand. Vyrobeno podle normy IEC 297-2 (DIN 41 494).
Jejich snadnd montdZz, optimalni pfistupnost a pevna konstrukce umoznuji efektivni instalaci
zarizeni do racku. UmoZiiuje montaz do 19" racku se standardnimi teleskopickymi voditky (100%
prodlouZeni).

POPIS

Vgska:1,2a3U

Hloubka: 263 a 363 mm

Montdaz: pomoci deseti $Sroubd M4 (osm pro 1U)

Predni a zadni vnitfni podpéry pro montadz zdsobnik nebo obvodd, kromé 1U
Zakladni jednotka obsahuje: pfedni panel, skfing, zadni a horni viko.

MATERIALY A POVRCHOVA UPRAVA

Pfedni panel = 3 mm silny stfibrny nebo ¢erné eloxovany hlinik
Ram - 1mm silnd ocel, svétle Seda epoxidova barva podobna RAL S002

VOLITELNE

Specidlni rozméry, specialni vrtani na zakazku, sitotisk na predni panel/zadni viko, jiné barvy
na vyzadani.

Kéd |Jl"0 s'trlbtne Koéd Pro'cerr]e Vigeka (vU) &itka (mm)
eloxovany predni panel | eloxovany pfedni panel
263

RE-32180011 RE-32180111 1

RE-32180012 RE-32180112 1 363
RE-32180021 RE-32180121 2 263
RE-32180022 RE-32180122 2 822 363
RE-32180031 RE-32180131 3 263
RE-32180032 RE-32180132 3 363




SUB-RACK A19" KRABICE PRO ELEKTRONIKU

SERIE EP

> Robustni a lehké Sub-rack a 19" krabice pro elektroniku Serie EP. Jsou navrzeny tak, aby
spliiovaly normy IEC 60 297 a DIN 41 494, a lze do nich umistit podskfiné a skfiné s plnou
Sifkou 84E.

POPIS

K dispozici ve vgskach 3 a 6U

Dodavéno s plastovymi nozickami ABS, vpredu vyklopné a vzadu pevné

Vétraci otvory v zakladné a zadnim panelu

Bocni panely maji zapusténé Gchyty z ABS, ergonomicky umisténé pro pohodli

a snadnou pfepravu

» Zakladni jednotka obsahuje: horni kryt a kryt zakladny, dva bo€ni panely, jeden zadni panel,
Ctyfi nozicky (dvé vuklopné noZicky v predni ¢asti), drzaky, Uchyty a montazni hardware.
Dodava se v plochém baleni.

¥V V VvV VvV

MATERIALY A POVRCHOVA UPRAVA

Vyrobeno vyhradné z 1 mm silné oceli

Horni a spodni viko a bo€ni panely — grafitove Seda epoxidova barva

Rukojeti — vysoce kvalitni vstfikovany ABS; ¢erna barva podobnd RAL 9004
Nohy - vysoce kvalitni vstfikovang ABS; tmaveé Seda barva podobnd RAL7016

VvV V VvV Vv

VOLITELNE

» Specidlni rozmeéry, specidlni vrtani na zakazku, volitelna kolecka

3 330

RE-32060333

RE-32060345 3 e 450
RE-32060633 6 330
RE-32060645 6 450
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BEZPECNOSTNI SAMOLEPKY

POZOR ELEKTRICKE ZARIZENI

A EKTRICI
ELEKTRICKE

ELEKTRICKE

ZARIZENI ! ID-0S-H1007 1sada

ID-0S-HO705 74 52 1sada

» Material: samolepici félie Oracal 640, snadno pripevnitelna na hladké povrchy ID-0S-HO309 30 90 Tsada
e Tisk: UV LED technologie *1sada-5ks

NEHAS VODOU ANI PENOVYMI PRISTROJI

NEHAS VODOU
ANI PENOVYMI

PRISTROJI ! " ”
NERREVOE00 Vgska (mm) Sifka (mm) Baleni

ANI PENOVYMI

A, ID-0S-F1007 74 1sada

ID-0S-F0705 74 52 1sada

* Material: samolepici félie Oracal 640, snadno pfipevnitelna na hladké povrchy |UDEHAREIE =0 2l I1GEIEE
¢ Tisk: UV LED technologie *1sada - 5ks

VYPNIV NEBEZPECI

0 VYPNI
V NEBEZPECI !

VYPNI
V NEBEZPECi !

ID-0S-G1007 1sada
ID-0S-G0705 74 52 1sada
» Material: samolepici félie Oracal 640, snadno pfipevnitelna na hladké povrchy ID-0S-G0309 30 90 Tsada
e Tisk: UV LED technologie *1sada - 5ks
HLAVNI
VYPINAC
HLAVNi

VYPINAG ID-0S-E1007 1sada
ID-0S-E0705 74 52 1sada
» Material: samolepici félie Oracal 640, snadno pripevnitelna na hladké povrchy ID-0S-E0309 30 90 Tsada

e Tisk: UV LED technologie *1sada-5ks



DVOJKOMBINACE - POZOREL. ZARIZENI,
NEHAS VODOU ANI PENOVYMI PRISTROJI

ANI PENOVYMI na hladké povrchy ID-0S-B0710 1sada
PRISTROJI ! e Tisk: UV LED technologie *1sada -5 ks

A e

Al ial: samolepici folie Oraca %
@ —* Hoeris: samoepcole oraca R AR
DVOJKOMBINACE - HLAVNIi VYPINAC, VYPNI V NEBEZPECI

HLAVNI
VYPINAC
* Materidl: samolepici félie Oracal m Vgska(mm) m

VYPNI 640, snadno pfipevnitelnad D-05.CO7 oo
< na hladké povrchy sada
V NEBEZPECI ! e Tisk: UV LED technologie *1sada -5 ks
CTYRKOMBINACE

POZOR!
ELEKTRICKE
ZARIZENi

NEHAS VODOU
ANI PENOVYMI
PRISTROJI !

HLAVNI
VYPINAC

V NEBEZPECI !

ID-0S-D1410 1sada
* Materidl: samolepici félie Oracal 640, snadno pfipevnitelnd na hladké povrchy ID-0S-D1007 105 4 1sada
¢ Tisk: UV LED technologie *1sada - 5ks

VYSTRAHA

ID-0S-A0808 1sada
¢ Materidl: samolepici folie Oracal 640, snadno pripevnitelnd na hladké povrchy ID-0S-A0B06 60 675 1sada
e Tisk: UV LED technologie *1sada -5 ks

E o Oznaceni rozvadécy, vase logo a jiné rozmery samolepek
na vyzadani.




Index

KOD:
FSE-181004
FSE-181005
FSE-181006
FSE-180405
FSE-180406
FSE-180604
FSE-180605
FSE-180606
FSE-180804
FSE-180805
FSE-180806
FSE-221006
FSE-220406
FSE-220606
FSE-220608
FSE-220806
FSE-220808
FSE-281204
FSE-281205
FSE-281206
FSE-281004
FSE-280805
FSE-280806
FSE-201004
FSE-201005
FSE-201006
FSE-201008
FSE-200405
FSE-200406
FSE-200604
FSE-20060
FSE-20060
FSE-20060
FSE-200804
FSE-20080
FSE-20080
FSE-200808
FSE-321206
FSE-321208
FSE-301204
FSE-301205
FSE-301206
FSE-301208
FSE-301004
FSE-301005
FSE-301006
ID-EO-DD
ID-EO-PC
ID-F-AKI
ID-F-CDD10
ID-F-CDD102
ID-F-CDD4
ID-F-CDD6
ID-F-CDD8
ID-F-CG112
ID-F-CG110
ID-F-CG104
ID-F-CG106
ID-F-CG108
ID-F-CG212
ID-F-CG210
ID-F-CG204
ID-F-CG206
ID-F-CG208
ID-F-CK
ID-F-DC
ID-F-DS
ID-F-DW1804
ID-F-DW1805
ID-F-DW1806
ID-F-DW2206
ID-F-DW2208
ID-F-DW2004
ID-F-DW2005
ID-F-DW2006
ID-F-DW2008
ID-F-EK1
ID-F-EK2
ID-F-EK3
ID-F-EK4
ID-F-H12
ID-F-H18
ID-F-H10
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STRANA:  KOD:
10,56,65  ID-F-H22
10,56,65  ID-F-H20
10,56,65  ID-F-H4
9,56,65  ID-F-H5
9,56,65  ID-F-HE
9,56,65  ID-F-H8
9,56,65  ID-F-HH12
9,56,65  ID-F-HH10
9,56,65  ID-F-HH4
9,56,65  ID-F-HH5
9,56,65  ID-F-HHB
12,57,65  ID-F-HH8
12,57,65  ID-F-INLKI
12,57,65  ID-F-INLK3
12,57,65  ID-F-INLKET
12,57,65  ID-F-INS7
12,57,65  ID-F-INS8
10,56,65  ID-F-INSS
10,56,65  ID-F-INSSA
10,56,65  ID-F-INT7
10,56,65  ID-F-INT8
9,56,65  ID-F-KIT55
10,56,65  ID-F-L14SKR-CZ
11,56, 65

11,56, 65

11,56, 65

11,56, 65
10,56,65  ID-F-LAB-14
10,56,65  ID-F-LAB-18
10,56,65  ID-F-LACIE6STG
10556, 650 ID-F-LB

11,56, 65
11,56, 65
12,57,65
12,57,65
11,57,65
11,57,65
11,57,65
11,57,65
11,56, 65
11,56, 65
11,56, 65
43

44

13

18

18

18

18

18

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

21

17

17

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

20

ID-F-MMP18
ID-F-MMP22
ID-F-MMP20
ID-F-MP12
ID-F-MP10
ID-F-MP102
ID-F-MP0O4
ID-F-MPO6
ID-F-MP0O8
ID-F-NH12
ID-F-NH18
ID-F-NH10
ID-F-NH22
ID-F-NH20
ID-F-NH4
ID-F-NH5
ID-F-NH6
ID-F-NH8
ID-F-PF12
ID-F-PF1202
ID-F-PF10
ID-F-PF1002
ID-F-PFO4
ID-F-PF0402
ID-F-PFOB
ID-F-PFOB02
ID-F-PFO8
ID-F-PFO802
ID-F-PMP1204
ID-F-PMP1004
ID-F-PMP0O604
ID-F-PMPOB05
ID-F-PMP0O804
ID-F-PMP0O806
ID-F-PS04
ID-F-PS0402
ID-F-PS05
ID-F-PS0502
ID-F-PS06
ID-F-PS0602
ID-F-PS08
ID-F-PS0802
ID-F-RC12
ID-F-RC10
ID-F-RC4
ID-F-RC6
ID-F-RC8
ID-F-RCU12

STRANA: KOD: STRANA:
14 ID-F-RCU10 15
14 ID-F-RCU4 15
14 ID-F-RCUB 15
14 ID-F-RCU8 15
14 ID-F-REB 13
14 ID-F-ROW S-13
14 ID-F-S1804 9-10,13
14 ID-F-S1805 9-10,13
14 ID-F-S1806 9-10,13
14 ID-F-S2206 12-13
14 ID-F-S2208 12-13
14 ID-F-S2004 10-11,13
20 ID-F-S2005 10-11,13
20 ID-F-S2006 10-11,13
20 ID-F-S2008 10-11,13
20 ID-F-SBP 19
20 ID-F-SP1812 18
20 ID-F-SP1810 18
20 ID-F-SP1804 18
20 ID-F-SP1806 18
20 ID-F-SP1808 18
18 ID-F-SP2212 18

ID-F-SP2210 18
ID-F-L14SKR-SCH; P
ID-F-L18SKR-CZ D P
ID-F-L18SKR-SC D P2012
ID-F-L - 0

21 ID-F-SP2006 18
ID-F-SP2008 18
ID-F-UBOB 16

21
21
ID-F-UB08 A 4 5
Vi
V2
13

ID-F-V206 16

13 ID-F-v208 16
13 ID-F-VD10 14
17 ID-F-VD4 14

17 ID-F-VD5

17 ID-F-VD6

17 ID-F-VD8
17 ID-0S-A0606 0
17 ID-0S-A0809 70
14 ID-0S-B0710 70
14 ID-0S-C0710 70
14 ID-0S-D1410 70
14 ID-0S-D1007 70
14 ID-0S-E1007 69
14 ID-0S-E0309 69
14 ID-0S-E0705 69
14 ID-0S-F1007 69
14 ID-0S-F0309 69
10-13 ID-0S-FO705 69
10-13 ID-0S-G1007 69
10-13 ID-0S-G0309 69
10-13 ID-0S-G0705 69
9-10,12-13 ID-0S-H1007 69
10,12-13 ID-0S-HO309 69
9-10,12-13 ID-0S-HO705 69
10,12-13 ID-PO-A4 17,43
9-13 ID-W-AMB 39
10-13 ID-W-CE™1 46
20 ID-W-CE12 46
20 ID-W-CE13 46
20 ID-W-CE14 46
20 ID-W-CE10 46
20 ID-W-CE2/3 46
20 ID-W-CE2/4 46
9-1,13 ID-W-CE2/5 46
10-11,13 ID-W-CE2/5,5 46
9-1,13 ID-W-CE2/6 46
10-11,13 ID-W-CE2/6,5 46
9-13 ID-W-CE2/7 46
10-13 ID-W-CE3 46
10-13 ID-W-CE4/3 46
10-13 ID-W-CE4/4 46
15 ID-W-CE4/4,5 46
15 ID-W-CE4 46
15 ID-W-CE4/5 46
15 ID-W-CE4/5,5 46
15 ID-W-CE4/6 46
15 ID-W-CES 46

KOD: STRANA:
ID-W-CEB 46
ID-W-CE7 46
ID-W-CE8 46
ID-W-CES 46
ID-W-CEP 46
ID-W-CGO1A 45
ID-W-CGO1B 45
ID-W-CGO1C 45
ID-W-CGO1D 45
ID-W-CGO1E 45
ID-W-CGO1F 45
ID-W-CGO2B 46
ID-W-CG02C 46
ID-W-CGO2D 46
ID-W-CGO2E 46
ID-W-CGO2F 46
ID-W-CGO3B 45
ID-W-CGO3C 45
ID-W-CGO3D 45
ID-W-CGO3E 45
ID-W-CGO3F 45
ID-W-CG04B 46

ID-WECGO4C 46 ‘
ID- D

ID-

ID-

ID- B

ID-W-CGO5C
ID-W-CGO5D

ID-W-C?SE
ID-W- F

-W-CNM6
ID-W-D

-W-D

-W-E

ID-W-EW68
ID-W-EW8816
ID-W-EW88
ID-W-H12

5

ID-W-H6
ID-W-H7
ID-W-H8
ID-W-ID126
ID-W-ID128
ID-W-ID106
ID-W-ID108
ID-W-ID54
ID-W-ID55
ID-W-ID64
ID-W-IDB5
ID-W-ID66
ID-W-ID75
ID-W-ID86
ID-W-ID88
ID-W-IND3
ID-W-INLK1
ID-W-INLK2
ID-W-INLK3
ID-W-INLK
ID-W-INLKE1
ID-W-INS6
ID-W-INS7
ID-W-INS8
ID-W-INSS
ID-W-INT7
ID-W-INT8
ID-W-INT9
ID-W-L
ID-W-MP2
ID-W-MP25
ID-W-MP3
ID-W-MP4
ID-W-MP5
ID-W-MP6
ID-W-PF120
ID-W-PF120G
ID-W-PF100
ID-W-PF100G
ID-W-PFB0

46
ex :
45
45
45
9-30,33,3 o
8 I te
182, 35,

27,29,32,36,38
28,33, 36,38
28-29, 33, 36,38
29,37,39
29,33,37,39
28,37,39
28,33,37,39
26,39
26,32,35,39
27,36,39
27,39
27,32,36,39
28,33, 36,39
28,33, 36,39
28,33, 36,39
40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

43

34,42

42

34-35,42
34-36, 42
35-36, 42
35-37,42
29-30, 41

4

29-30, 41

4

27-29, 41
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&
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KOD:
ID-W-PFB0G
ID-W-PF80
ID-W-PF80G
ID-W-PS30
ID-W-PS306
ID-W-PS40
ID-W-PS40G
ID-W-R2015
ID-W-R3015
ID-W-R3020
ID-W-R4015
ID-W-R4020
ID-W-R4030
ID-W-R5020
ID-W-R5030
ID-W-R6025
ID-W-R6020
ID-W-R6030
ID-W-R6040
ID-W-R8030
ID-W-R8040
ID-W-ROW4030
ID-W-ROW4040
ID-W-ROW6025
ID-W-ROW6G030

knou

ID-W-SP1212

ID-W-SP1210
ID-W-SP1260

ID-W-SP1080
ID-W-SP3025
ID-W-SP3020
D-W-SP3030

|

| 0

| -SP40

| -SP40
-SP406

ID-W-SP5030
ID-W-SP5040
ID-W-SP5050
ID-W-SP6040
ID-W-SP6050
ID-W-SP6060
ID-W-SP6080
ID-W-SP7050
ID-W-SP8012
ID-W-SP8010
ID-W-SP8060
ID-W-SP8080
ID-W-SPF120
ID-W-SPF120G
ID-W-SPF100
ID-W-SPF100G
ID-W-SPF60
ID-W-SPF60G
ID-W-SPF80
ID-W-SPF80G
ID-W-SPS30
ID-W-SPS306G
ID-W-SPS40
ID-W-SPS40G
ID-W-TD126
ID-W-TD128
ID-W-TD106
ID-W-TD108
ID-W-TD43
ID-W-TD44
ID-W-TD54
ID-W-TD55
ID-W-TD64
ID-W-TDB5
ID-W-TD66
ID-W-TD75
ID-W-TD86
ID-W-TD88
ID-W-U12
ID-w-U17

STRANA:

41

27-29, 41
41

27-30, 41
41

27-30, 41
41

34,4
34-35, 41
34-35, 41
34,4
34-36, 41
36, 41
35, 41
35-36, 41
36,41
35-36, 41
36-37, 41
36-37, 41
36,41
37,4

45

45

45

45

45

39

39
39

de
St

41

33,41

41
32-33,36-37, 41
41
32-33,36-37, 41
41
32-33,36-37, 41
41

33,36-37, 41

41

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40
27,29,32,36,38
28,33,36,38

KOD: STRANA:
ID-W-U21 28,33,37-38
ID-W-U25 29, 33,37-38
ID-W-U8 26,38
ID-W-UB 27-30, 32-33,35-38
ID-W-VD3 26,38
ID-W-VD4 26-27,32,35-36, 38
ID-W-VD5 26-28, 32-33, 35-36, 38
ID-W-VD6 27-29, 32-33,36-38
ID-W-VD8 27-29, 32-33,36-38
ID-W-WB 40
ID-W-WBZN 40
ORO-M12N 44
ORO-M16N 44
ORO-M25N 44
ORO-M20N 44
ORO-M32N 44
ORO-PGT1IN 44
ORO-PG13N 44
ORO-PG16N 44
ORO-PG2IN 44
ORO-PG29N 44
ORO-PG36N 44
ORO-PG42N 44
ORO-PG48N 44
ORO-PG7N 44
ORO-PGSN 44
RO-Z
ORO-Z|
RO-Z
RO-ZM20
ORO-ZM32N 44
ORO-ZPG1IN 44
ORO-ZPG13N 44
RO-ZPG16N 44
RG 21N 4
ORO-ZPG48N 44
ORO-ZPG7N 44
ORO-ZPG9N 44
E-120603 29,59, 66
E-120604 29,59, 66
-120803 29,59, 66
-120804 29,59, 66
E-160803 29,60, 66
WME-181203 29,60, 66
WME-181003 29,60, 66
WME-100625 28,59, 66
WME-100603 28,59, 66
WME-100604 28,59, 66
WME-100803 28,59, 66
WME-100804 28,59, 66
WME-221203 30,60, 66
WME-221204 30,60, 66
WME-221003 30, 60, 66
WME-221004 30,60, 66
WME-241003 30,60, 66
WME-201203 29,60, 66
WME-201204 29,60, 66
WME-201003 29,60, 66
WME-201004 29,60, 66
WME-G-120603 29,67
WME-G-120604 29,67
WME-G-120803 29,67
WME-G-120804 29,67
WME-G-160803 29,67
WME-G-181203 29,67
WME-G-181003 29,67
WME-G-100625 28,67
WME-G-100603 28,67
WME-G-100604 28,67
WME-G-100803 28,67
WME-G-100804 28,67
WME-G-221203 30,67
WME-G-221204 30,67
WME-G-221003 30,67
WME-G-221004 30,67
WME-G-241003 30,67
WME-G-201203 29,67
WME-G-201204 29,67
WME-G-201003 29,67
WME-G-201004 29,67
WME-G-032515 25,67
WME-G-030315 25,67
WME-G-030321 25,67

KOD:
WME-G-030415
WME-G-030421
WME-G-040315
WME-G-040321
WME-G-040421
WME-G-040621
WME-G-040625
WME-G-050321
WME-G-050421
WME-G-050425
WME-G-050521
WME-G-050503
WME-G-060421
WME-G-060425
WME-G-060403
WME-G-060525
WME-G-060621
WME-G-060625
WME-G-060603
WME-G-060604
WME-G-060825
WME-G-060803
WME-G-070521
WME-G-070503
WME-G-080625
WME-G-080603

WME-0-1208
WME-0-100603
WME-0-100604
WME-0-100804

0-03
-03
-0-03
-0-03

WME-0-030421
WME-0-040315
WME-0-040321
WME-0-040421
WME-0-040621
WME-0-050421
WME-0-050521
WME-0-050503
WME-0-060421
WME-0-060403
WME-0-060621
WME-0-060603
WME-0-060604
WME-0-060803
WME-0-070503
WME-0-080625
WME-0-080603
WME-0-080604
WME-0-080803
WME-032515
WME-030215
WME-030315
WME-030321
WME-030415
WME-030421
WME-040315
WME-040321
WME-040421
WME-040621
WME-040625
WME-050321
WME-050421
WME-050425
WME-050521
WME-050503
WME-060421
WME-060425
WME-060403
WME-060525
WME-060621
WME-060625
WME-060603
WME-060604
WME-060825
WME-060803
WME-070521
WME-070503
WME-080625

STRANA:

25,67
25,67
26,67
26,67
26,67
26,67
26,67
26,67
26,67
26,67
26,67
26,67
27,67
27,67
27,67
27,67
27,67
27,67
27,67
27,67
27,67
27,67
28,67
28,67
28,67
28,67
28,67
28,67
28,67
' 37,64,68
37,64,68
37,64,68
37,64,68
37,64,68

g

34,63,68
35,63, 68
35,63, 68
35,63, 68
35,63, 68
35,63, 68
35,63, 68
35,63, 68
36, 63,68
36, 63,68
36, 63,68
36, 63,68
36, 63,68
36, 63,68
36, 63,68
36, 63,68
36, 63,68
36, 63,68
36, 63,68
25,58, 66
25,58, 66
25,58, 66
25,58, 66
25,58, 66
25,58, 66
26, 58, 66
26,58, 66
26, 58, 66
26,58, 66
26, 58, 66
26,58, 66
26, 58, 66
26,58, 66
26, 58, 66
26,58, 66
27,58, 66
27,58,66
27,58, 66
27,58, 66
27,58, 66
27,58,66
27,58, 66
27,58, 66
27,58, 66
27,58,66
28,59, 66
28,59, 66
28,59, 66

KOD:
WME-080603
WME-080604
WME-080803
WME-080804
WME-X-120803
WME-X-120804
WME-X-100803
WME-X-221003
WME-X-201003
WME-X-030215
WME-X-030315
WME-X-030321
WME-X-030415
WME-X-030421
WME-X-040315
WME-X-040321
WME-X-040421
WME-X-040621
WME-X-050421
WME-X-050521
WME-X-050503
WME-X-060421
WME-X-060621
WME-X-060625
WME-X-060603
WME-X-060604
WME-X-060803
WME-X-070503
WME-X-080625
WME-X-080603
WME-X-080803

STRANA:

28,59, 66
28,59, 66
28,59, 66
28,59, 66
33,62,68
33,62,68
33,62,68
33,62,68
33,62,68

31,61,68

31,61,68

31,61,68

31,61,68

31,61,68
32,61,68
32,61,68
32,61,68
32,61,68
32,61,68
32,61,68
32,61,68
32,61,68
32,61,68
32,61,68
32,61,68
32,61,68
32,61,68
33,61,68
33, 61,68
33,61,68
33, 61,68
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