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VENKOVNI RESENI

> Vghodou dvouplastovych hlinikovych venkovnich skfini je to, Ze udrZuji 0 10 % niZsi vnitini teplotu neZ plastova nebo jednoplastova feSeni. V mno-
ha pripadech nemusite vibec investovat do klimatizacnich jednotek, nebo mdzete usetfit snizenim vikonu téchto zafizeni, a tedy spotrebované
energie pro jejich provoz.
Venkovni skfiné mdzete objednat z nasi standardni nabidky, coz zaruci rychlou doddvku. Pokud mate specidlni pozadavky, mdzete tyto venkovni
skfiné navrhnout podle svych specifikaci. MdZete pouzit CONTEG webovy konfigurator, nebo se obratit na nase zkusené obchodni zastupce.

outTEG OMRLITE

ana 6 (viz strana 30) (viz strana 44) (viz strana 64)

Dvere, zadni a bo¢ni panely, stfecha -

» slitina hliniku a hof¢iku AlIMg3. » . - ) i
Material ) ) Slitina hliniku a hof¢iku AlMg3 Nerezovad ocel Nerezovd ocel
Ram, podstavec — nerezova ocel

1.4016 (AISI 403)

Konstrukce Dvouplastova Dvouplastova Jednoplastova Jednoplastova
IP kryti IP65 IP65 IP55 IP66
esielicss IK10 IK10 IK10 IK10
odolnost

RAL 7035 (svétle $eda) pro télo

Barva RAL 7046 ($edd) pro strechu RAL 7035 (svétle $eda) RAL 7035 (svétle $edd) RAL 7035 (svétle $edd)

a podstavec
Povrchova Polyesterova praskova barva Polyesterova praskova barva Polyesterova praskova barva Polyesterova praskova barva
Uprava s UV ochranou s UV ochranou s UV ochranou s UV ochranou

VENKOVNIRESENI 5
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outTEG OMR - SAMOSTATNE

STOJICI VENKOVNI ROZVADECOVE SKRINE

_ > Samostatné stojici venkovni rozvadécové skfiné outTEG OMR predstavuji vhodné feSeni pro
projekty s vysokymi pozadavky na stabilni vnitfni klima. Dvouplastové provedeni bezpecné

OMR-DN-106506-R

POPIS

Material

* Dvere, zadni a bocni panely,
stfecha — 2mm slitina AlMg3

¢ Ram, podstavec — 2mm nerezova
ocel 14016 (AISI 403)

Povrchova Gprava

¢ Polyesterova praskova barva
s UV ochranou

Barva

¢ BarvatélaRAL 7035
* Barva stfechy a podstavce -
RAL 7046

ochrani instalované komponenty nejen pred vsemi vlivy pocasi, ale i pfed vandalismem, a to

diky kompaktni konstrukci skfini, kterd znemozfiuje demontaz jednotlivgch ¢asti zvenci. Pro na-
ro¢né klimatické podminky je moZné varianty bo¢nic modifikovat pro instalaci ventilatorl nebo

klimatizagnich jednotek. Odolnost vci viivim pocasi je dana pfedevsim pouzitim slitiny hliniku

a hor¢iku AIMg3 pro plast skfiné a jeho povrchovou Upravou polyesterovou praSkovou barvou

s UV ochranou. Dodate€nou ochranu zarucii nerezovy ram.

HLAVNI VYHODY

Sintegrovanou stfechou a podstavcem

Svarovany nerezovy ram venkovni skfiné

VSechny demontovatelné dily jsou vyrobeny z hliniku
Kompaktni konstrukce — Zadnyg bod pro vniknuti pomoci pacidla
Moznost pfepravy jefabem

VvV V V VvV V¥

BARVA: RAL7035 ’ RAL 7046

KrytiIP ¢ Ventilace - pfirozené proudéni * Demontovatelné kabelové dno
* |PB6 (stupen kryti IP se mdZe snizit vzduchu mezi vnitfnimi  Pfiprava pro transportni
po montaZi uréitého prisludenstvi) a vngjsimi sténami Sroubovaci oka
¢ Demontovatelny zadni panel ¢ Boc¢ni panely nutno objednat

Ochrana proti zemétfeseni

* Certifikace ochrany proti
zemétfeseni podle
Bellcore GR-63-CORE zéna 3
(z6na 4 na vyzadani)

* Demontovatelna stfecha samostatné (viz strana 10)
* Vicebodovy systém zamykani

prednich dvefi, kombinace klice

333, dvefnidoraz. Snadnd zména

konfigurace pro pravé nebo levé

Baleni zahrnuje otevirani dvefi
» Dvouplastova venkovni skfifi, * Podstavec 100 mm
zcela smontovana * Vertikalni montazni listy

s perforaci 25 mm

8 outTEG OMR - SAMOSTATNE STOJICI VENKOVNI ROZVADECOVE SKRINE



TEG OMR - SAMOSTATNE STOJICi VENKOVNI ROZVADECOVE SKRINE,

DVOUPLASTOVE, JEDNODVEROVE, VYSKA 600 - 1200 mm
12U 1BU 21U 21U 25U 25U
(veom | 600 800 1000 1000 1200 1200
B 650 650 650 800 800 1000
(Heom) | 600 600 600 500 800 700
[ Hmotnost(kg) | | 63 69 81 82 15 19
6|t | OMRDNOSSOS | OMRONOSESOG-R | OMR.ONIOS05. | OMR.ON-0805.3 | OWEON HORDER | OMR.ON-2007 |

PRISLUSENSTVi

OMR-DN-S0806-1 OMR-DN-S1006-1 OMR-DN-S1005-1 OMR-DN-51208-1 OMR-DN-$1207-1

LI L) IDO-MM-F665 IDO-MM-F865 IDO-MM-F1065 IDO-MM-F108 IDO-MM-F128 IDO-MM-F1210
kompletni instalace

Vertikélnitisty 19" a21" | 1par  [INeRVERVS IDO-MR-V8 IDO-MR-V10 IDO-MR-V10 IDO-MR-V12 IDO-MR-V12
Vertikalni listy ETSI ETE Do-mr-E6 IDO-MR-E8 IDO-MR-E10 IDO-MR-E10 IDO-MR-E12 IDO-MR-E12
ProfilN pro vertikslni sty | 1psr  [EBSEVIENCE IDO-MR-N6 * IDO-MR-N6 * IDO-MR-N5 * IDO-MR-N8 * -

Profil L pro vertikalni listy | 1sada |8 - - IDO-MR-L5 IDO-MR-L8 IDO-MR-L7

Sada pro fadové spojeni m OMR-DN-K0O606
Upeviiovaci ram pro VIR
betonovy podklad n 12Dl

* Nutné objednat 2 sady, pro vysku 1400 a 1600 mm je tfeba objednat 3 sady. Pro venkovni skiiné o Sifce 800 mm s IDO-MR-Nxx je zapotfebi objednat také
drzék IDO-MR-N-B (2 sady pro 1sadu IDO-MR-Nxx).  ** Nutné objednat 2 ks.

OMR-DN-K0806 OMR-DN-K1006 OMR-DN-K1005 OMR-DN-K1208 OMR-DN-K1207

IDO-MF-P6506 IDO-MF-PB506 IDO-MF-P0805 IDO-MF-P0808 IDO-MF-P1007

outTEG OMR - SAMOSTATNE STOJICi VENKOVNi ROZVADECOVE SKRINE,
DVOUPLASTOVE, JEDNODVEROVE, VY5KA 1400 - 1600 MM

V(U) 30U 34U 34U 34U 34U

600 400 700 1000 800

M- 91 97 107 124 169
_m OMR-DN-146506-R OMR-DN-160807-R OMR-DN-161008-R
PRISLUSENSTVI

OMR-DN-S1604-1

OMR-DN-S1607-1 OMR-DN-S1610-1 OMR-DN-S1608-1

Montazni deska,

e e e IDO-MM-F1465 IDO-MM-F1665 IDO-MM-F168 IDO-MM-F168 IDO-MM-F1610
Vertikalni listy 19" a 21" 1par IDO-MR-V14 IDO-MR-V16 IDO-MR-V16 IDO-MR-V16 IDO-MR-V16
Vertikalni listy ETSI IDO-MR-E14 IDO-MR-E16 IDO-MR-E16 IDO-MR-E16 IDO-MR-E16
Profil N pro vertikalni listy IDO-MR-NGB * IDO-MR-N4 * IDO-MR-N7 * IDO-MR-N10 * -

Profil L pro vertikalni liSty = = IDO-MR-L7 IDO-MR-L10 IDO-MR-L8
Horizontalni liSta viz strana 16

OMR-DN-K1406

Sada pro radové spojeni

Upeviiovaci ram pro

betonov podktad 1ks IDO-MF-P6506

* Nutné objednat 2 sady, pro vysku 1400 a 1600 mm je tfeba objednat 3 sady. Pro venkovni skfiné o Sifce 800 mm s IDO-MR-Nxx je tfeba objednat také

OMR-DN-K1604

IDO-MF-P6504

drzak IDO-MR-N-B (2 sady pro 1sadu IDO-MR-Nxx). ** Nutné objednat 2 ks.

outTEG OMR - SAMOSTATNE STOJICI VENKOVNIROZVADECOVE SKRINE 9

OMR-DN-K1607

IDO-MF-P0807

OMR-DN-K1610

IDO-MF-P0810

OMR-DN-K1608

IDO-MF-P1008



BOCNI PANELY - hladke, nebo pripravene k instalaci klimatizacnich jednotek

T . Bocni panel, vnitfni Bocni panel, vnéjsi Rozméry
Hladkg e = A o - A e "
-y cast, pripravena cast, pripravena venkovni skfiné | Baleni
bocni panel - . . -
na Gpravy na Gpravy V x H (mm)

OMR-DN-S0606-1 OMR-DCMI-S0606 OMR-DCME-S0606 600 x 600 1ks

OMR-DN-S0806-1 OMR-DCMI-S0806 OMR-DCME-S0806 800 x 600 1ks

OMR-DN-S1005-1 OMR-DCMI-S1005 OMR-DCME-S1005 1000 x 500 1ks

OMR-DN-S1006-1 OMR-DCMI-S1006 OMR-DCME-S1006 1000 x600 1ks

OMR-DN-S1207-1 OMR-DCMI-S1207 OMR-DCME-S1207 1200x700 1ks

OMR-DN-S1208-1 OMR-DCMI-S1208 OMR-DCME-S1208 1200 x 800 1ks

OMR-DN-S1406-1 OMR-DCMI-S1406 OMR-DCME-S1406 1400 x 600 1ks

OMR-DN-S1604-1 OMR-DCMI-S1604 OMR-DCME-S1604 1600 x 400 1ks

OMR-DN-S1607-1 OMR-DCMI-S1607 OMR-DCME-S1607 1600 %700 1ks

« Pouziti: pro montaZ s venkovnimi OMR-DN-S1608-1 OMR-DCMI-S1608 OMR-DCME-S1608 1600 x 800 1ks

skfinémi OMR-DN-xxxxxx-R OMR-DN-S1610-1 OMR-DCMI-S1610 OMR-DCME-S1610 1600 %1000 1ks

* Dvouplastova konstrukce
¢ Materidl: 2mm AlMg3
¢ Barva: RAL 7035

* Nutno objednat dohromady jako sestavu.

* OMR-DN-Sxxxx-1, hladky bo¢ni panel, pro venkovni skfif bez klimatizacniho feSeni potrebujete 2 ks, IP66
¢ OMR-DCMI-Sxxxx a OMR-DCME-Sxxxx s vyrezy provedenymi v modifika€nim centru CONTEG, pfipraveno pro instalaci chladici jednotky, IP56.

Pro chladicijednotku AC-WMO je nutné objednat jesté 1ks OMR-DN-Sxxxx-1.

¢ Dalsiinformace o chladicich jednotkach na strané 22
¢ Obsah baleni: montazni dily, verze bo¢nich panell

BOCNI PANELY - s klimatizacni jednotkau

1 OMR-DCME-Sxxxx Bocni panel, vnéjsi ¢ast, pfipravena na Upravy 10
2 OMR-DCMI-Sxxxx Bocni panel, vnitfni €3st, pfipravend na Upravy 10
8 AC-WMO-XX-XXXX Vnéjsi chladici jednotka 22

10 outTEG OMR - SAMOSTATNE STOJICi VENKOVNIROZVADECOVE SKRINE



BOCNI PANELY - s nucenou ventilaci

Bo¢ni panely

Venkovni skfif

s ventilatorem s filtrem o vijEce x hloubce (mm)

a vgstupni mrizkou

OMR-DV-S0606 600 x 600 1sada
OMR-DV-S0806 800 x 600 1sada
OMR-DV-S1005 1000 x 500 1sada
OMR-DV-S1006 1000 x 600 1sada
OMR-DV-51207 1200x700 1sada
OMR-DV-51208 1200 %800 1sada
OMR-DV-51406 1400 x600 1sada

¢ Pouziti: pro montaz s venkovnimi skfinémi OMR-DN-xxxxxx-R

* Dvouplastova konstrukce OMR-DV-S1604 1600 x 400 1sada

* Materidl: 2mm AlMg3

¢ Barva: RAL7035

¢ OMR-DV-Sxxxx sestavené bo¢ni panely (par) s nucenou ventilaci 180 m3/h, OMR-DV-S1608 1600 % 800 1sada
230V AC (jedna strana s ventilatorem s filtrem a termostatem pro chlazeni a druha
s vystupni mfizkou), IP55

* Obsah baleni: montaZzni dily, verze bo¢nich panell *1sada - 2 ks.

OMR-DV-S1607 1600700 1sada

OMR-DV-S1610 1600 x 1000 1sada

PERFOROVANA STRECHA

¢ Pouziti: sestaveno s venkovnimi skfinémi OMR-DN-xxxxxx-R
¢ Materidl: 2mm AlMg3

¢ Barva: RAL 7046

¢ Obsah baleni: montazni dily

PERFOROVANA STRECHA
| . oL L Pro venkovni skfif Baleni
Nucenad ventilace: perforovana stfecha + ventilacni jednotky + o ifce x hloubce (mm) SEnt
modifikaéni kryt s vystupni mfizkou
OMR-DV-R6504 650 x 400 1sada
OMR-DV-R6506 650 x 600 1sada
OMR-DV-R0805 800500 1sada
OMR-DV-R0807 800 x 700 1sada
OMR-DV-R0808 800800 1sada
OMR-DV-R0810 800 x1000 1sada
OMR-DV-R1007 1000 x 700 1sada
OMR-DV-R1008 1000 x 800 1sada

BOCNIi PANELY S VYSTUPNi MRiZKOU PRO
VENTILACI VNITRKU STRECHY

Pro venkovni's Baleni *
o visce x hloubce (mm)

OMR-DV-S1005-54 1000500 1sada

Ventilace s 19" jednotkami + modifikani kryt s vgstupni miizkou OMR-DV-S1207-54 1200700 1sada
OMR-DV-51208-54 1200 x 800 1sada

OMR-DV-51406-54 1400 %600 1sada

OMR-DV-S1604-54 1600 x 400 1sada

OMR-DV-S1607-54 1600700 1sada

OMR-DV-51608-54 1600800 1sada

OMR-DV-S1610-54 16001000 1sada

@ *1sada - 2ks.

outTEG OMR - SAMOSTATNE STOJICI VENKOVNi ROZVADECOVE SKRINE 11



KONFIGUROVATELNA RESENI outTEG OMR

> Pokud se vdm nedafi vybrat z nasich zakladnich fad, miZete si navrhnout vlastni venkovni skFifi

podle vasich konkrétnich pozadavkd.
Vyuzijte webovy konfigurator — https://partner.conteg.com/cs/outteg — nebo kontaktuje nase

zkuSené obchodni zdstupce, ktefi vdm radi pomohou.

PERFOROVANA STRECHA

STRECHA

ZADNIDVERE

\
\
A\
W\
N

PREDNI DVERE

BOCNI PANEL
S CHLADICI JEDNOTKOU

BOCNIDVERE

~

PODSTAVEC

BATERIOVY

PODSTAVEC PREDNIDVERE

S CHLADICI JEDNOTKQU

\\\\\\\\\\ BOCNI PANEL S VENTILACI

12 outTEG OMR - SAMOSTATNE STOJICI VENKOVNi ROZVADECOVE SKRINE



PRIKLAD PRIZPUSOBENYCH RESENI PRO outTEG OMR

Podpora pfirozené ventilace mezi vnitfnimi a vnéjSimi sténami pomoci ventilatord instalovanych
ve stfeSe.

outTEG OMR - SAMOSTATNE STOJICI VENKOVNiROZVADECOVE SKRINE 13



OULTEG OMR — SAMOSTATNE STOJICI VENKOVNI SKRINE

VNITRNI INSTALACE

VERTIKALNILISTY 19", 21" AETSI

. " ~an . Pro vgsku venkovni e
Kéd (19", 21") Kod (ETSI) skiing v mm (v U)

IDO-MR-V6 IDO-MR-E6 600 (12U) 1sada
IDO-MR-V8 IDO-MR-E8 800 (16V) 1sada
IDO-MR-V10 IDO-MR-E10 1000 (21U) 1sada
IDO-MR-V12 IDO-MR-E12 1200 (25U) 1sada
* Pouziti: ve spojeni s profily N nebo L IDO-MR-V14 IDO-MR-E14 1400 (30U) 1sada
* Materidl: 2mm pozinkovany ocelovy plech
« Instalace: na ligty IDO-MR-Nxx/IDO-MR-Lxx ORI [MOHYIR-EE 1600(34V) Jsada
* Obsah baleni: montazni dily *1sada - 2ks.

PROFIL N PRO VERTIKALNI LISTY
| ot | pottkuvenkonisinsiom) | sl

IDO-MR-N4 400 1sada
IDO-MR-N5 500 1sada
IDO-MR-N6 600 1sada
IDO-MR-N7 700 1sada
IDO-MR-N8 800 1sada
IDO-MR-N10 1000 1sada

¢ Pouziti: pro venkovni skfiné Siroké 650 a 800 ** mm *1sada - 2 ks.

* Material: 2mm pqzinkovang ocelovy plech ** Nutné objednat 2 sady, pro vjku 1400 a 1600 mm je tfeba objednat 3 sady. Pro

¢ Instalace: na profil rdmu venkovni skfiné o ifce 800 mm s IDO-MR-Nxx je tfeba objednat také drzak

¢ Obsah baleni: montazni dily IDO-MR-N-B (2 sady pro 1sadu IDO-MR-Nxx).

PROFIL L PRO VERTIKALNI LISTY

“ Pro hloubku venkovni skfiné (mm)

IDO-MR-L5 500 1sada
IDO-MR-L7 700 1sada
¢ PouZiti: pro venkovni skfiné Siroké 800 a 1000 mm IDO-MR-L8 800 P
¢ Materidl: 2mm pozinkovany ocelovy plech
« Instalace: na profil ramu IDO-MR-L10 1000 1sada
¢ Obsah baleni: montazni dily *1sada - 4ks.

14 outTEG OMR - SAMOSTATNE STOJICI VENKOVNI ROZVADECOVE SKRINE



VOLITELNE MONTAZNI PRVKY PRO outTEG OMR

1 OMR-DN-Xxxxxx-R OUtTEG OMR - samostatné stojici venkovni skfin 9
2 IDO-MR-Lx Profil L pro vertikalni listy 19" (1sada) 14
3  IDO-MR-Vx Vertikalni listy (1sada pro predni a 2 sady pro predni a zadni listy 19") 14
4 OMR-DN-Sxxxx-1 Hladké bo&ni panely (2 ks) 10

1 OMR-DN-xxxxxx-R OULTEG OMR - samostatné stojici venkovni skfin 9
2  IDO-MR-Nx ProfilN pro vertikalni listy 19" (2-3 sady, zaleZi na vysce venkovni skfingé) 14
3  IDO-MR-Vx Vertikalni listy (1sada pro predni a 2 sady pro predni a zadni listy 19") 14
4 OMR-DN-Sxxxx-1 Hladkeé boéni panely (2 ks) 10

outTEG OMR - SAMOSTATNE STOJICI VENKOVNiROZVADECOVE SKRINE 15



H 0 R I ZO NTAL N I' VERTIKALNI LISTA VE VYSCE VENKOVNI SKRINE
A VERTIKALNI LISTY . —

(mm)

IDO-MR-HHB 600 240 1sada
IDO-MR-HH8 800 180 1sada
IDO-MR-HH10 1000 140 1sada
IDO-MR-HH12 1200 120 1sada
IDO-MR-HH14 1400 80 1sada
IDO-MR-HH16 1600 80 1sada

* Pouziti: pro dalsi montazni pozice

* Material: 2mm pozinkovany ocelovy plech HORIZONTALNI LISTA V SIRCE VENKOVNI SKR

- e seent montszn iy KR (,
IDO-MR-HWE5 1sada
IDO-MR-HW8 800 50 1sada
IDO-MR-HW10 1000 50 1sada

HORIZONTALNI LISTA V HLOUBCE VENKOVNI SKRINE

Pro hloubku skfiné Zatizeni
Baleni *
(mm) (kg)

IDO-MR-H4 400 1sada

IDO-MR-H5 500 100 1sada

IDO-MR-H6 600 70 1sada

IDO-MR-H7 700 60 1sada

IDO-MR-H8 800 50 1sada

IDO-MR-H10 1000 50 1sada
*1sada - 2 ks.

MONTAZNIi DESKA

Pro venkovni skfifn

o vgsce x Sifce (mm) LS
IDO-MM-FB65 600 x 650 1ks
IDO-MM-F865 800 x 650 1ks
IDO-MM-F1065 1000 x 650 1ks
IDO-MM-F108 1000 x 800 1ks
IDO-MM-F128 1200 x 800 1ks
IDO-MM-F1210 1200 %1000 1ks
IDO-MM-F1465 1400 x 650 1ks
IDO-MM-F1665 1600 x 650 1ks
 Pouziti: kombinace s liStami 19" mozna IDO-MM-F168 1600 x 800 ks
* Materidl: 3mm pozinkovany ocelovy plech
IDO-MM-F1610 1600x1000 1ks

¢ Obsah baleni: montazni dily
16 outTEG OMR - SAMOSTATNE STOJICi VENKOVNI ROZVADECOVE SKRINE



SPOJOVACI SADA PRO RADOVE SPOJENI

e g a8

.

Pro venkovni skfif

o v{sce x hloubce (mm) el
OMR-DN-K0606 600 x 600 1sada
OMR-DN-K0806 800 x 600 1sada
. B OMR-DN-K1005 1000 %500 1sada
:/ OMR-DN-K1006 1000 x 600 1sada
OMR-DN-K1207 1200 x 700 1sada
- . - . v o OMR-DN-K1208 1200 x 800 1sada
¢ Sada pro fadové spojeni venkovnich skfini
« PouZiti: pro montaz s venkovnimi skiinémi OMR-DN-xxxxxx-R OMR-DN-K1406 1400%600 st
* Dvouplastova konstrukce OMR-DN-K1604 1600 x 400 1sada
* Material: 2mm AlMg3 OMR-DN-K1607 1600 x 700 1sada
 Stuper kryti sestavenych venkovnich skfini: IP55 OMR-DN-K1608 1600 x 800 1sada
¢ Barva: RAL7035
OMR-DN-K1610 1600 x 1000 1sada

¢ Obsah baleni: montazni dily
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UPEVNOVACI RAM PRO KOTVENI DO BETONOVEHO PODKLADU

Pro venkovni skfifi Baleni
o $ifce x hloubce (mm)

IDO-MF-PB504 650 x 400 1sada

IDO-MF-PB506 650 x 600 1sada

IDO-MF-P0O805 800 x500 1sada

IDO-MF-P0807 800 x700 1sada

* Upeviiovaci rdm pro spravné umisténi a instalaci venkovni IDO-MF-P0808 800 x800 1sada

skfiné outTEG IDO-MF-P0O810 800x1000 1sada

* Svarovany rdm s kotvami a Srouby IDO-MF-P1007 1000x700 —
¢ Materidl: 4mm pozinkovany ocelovy plech

IDO-MF-P1008 1000 x 800 1sada

* Obsah baleni: montazni dily
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OUITEG OMR — SAMOSTATNE STOJICI VENKOVNI SKRINE

PRISLUSENSTVI

DVERNI SPINAC

* Materidl drzdku: 2mm Zarové pozinkovany ocelovy plech
* Koncovy spinac: IPB5, plastovy, 1NO +1NC, PG13,5, =25 °Caz +70 °C
* IJmenovity proud: 10 A /250 V AC

¢ Napdjecikabel: 1m, 2G 1,0 mm2 P ”
¢ Obsah baleni: dverni spinac a veskeré potfebné montazni dily : s

KAPSA NA DOKUMENTY

>

* Materidl: ABS
¢ Barva: RAL 7035

* Montaz: pomoci samolepici pasky

¢ Obsah baleni: plastovd kapsa na dokumenty a samolepici paska Eallel LS

¢ Osvétleni: LED, uhel 120°, 6 500K ¢ Provozniteplota: -30°Caz70°C

» Svételnost: 400 Im * Rozméry: 357,4 x 32 x 35,5mm

 Napéti/frekvence: 24-265V DC/AC (\{ xS x H) Kod Popis Baleni
~50/60 Hz e VVaha: 140 gr.

¢ Pfikon: 4 W * Certifikace: CE, UL Osvétlovacijednotka s pohybovgm

« Pohybové senzor, vypinaci doba 5 minut DP-0J-06 senzorem 400 lm, pro 24-265V/50-60Hz, 1sada

; magnetické uchyceni

¢ ZpUsob upevnéni: Magnety

SROUBOVACI OKA

« Sroubovaci oka pro prepravu jefdbem
¢ Pouziti: pro montdz s OMR-DN-xxxxxx-R, otvory s vnitfnimi zavity pod

stfechou
¢ Materidl: Zaroveé pozinkovana uhlikova ocel

oo IDO-EB 1sad
¢ Obsah baleni: 4 ks & sada
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OULTEG OMR — SAMOSTATNE STOJICI VENKOVNI SKRINE

MONITOROVACI SYSTEM RAMOS

RAMOS PLUS

4 autodetekeni inteligentni porty;
(ze nastavit jako vstup nebo vystup
* Napajeni veskerého pfislusenstvi
prostrednictvim inteligentnich portd
¢ Komunikace prostrednictvim
SNMPv1,v23av3
¢ Upozornéni prostrednictvim
e-mailu nebo SNMP trapu
* Plnd implementace TCP/IP a webovy server
» Systémovy protokol a historie s grafy senzor(
* Integrace systému pro spravu sité
* Bezpecnostni pfihlaSeni pro uZivatele
a administratora
* Obsah baleni: Monitorovaci zafizeni
RAMOS Plus, napajeci adaptér, kfizeny
propojovaci sitovy kabel 1,5 m,
drzéak se Srouby a instalacni CD

> RAMOS Plus je zakladni model inteligentni fady monitorovaciho systému, ktery je navrzeny pro
pouziti ve venkovnich skfinich. V nabidce je zakladni provedeni a provedeni GSM s vestavéngm
3G modemem a externi anténou, které se hodi zejména pro feeni bez sitového pripojeni. Ctyfi
inteligentni porty poskytuji mnozstvi prilezitosti pro vSestranné pouziti.

RAMOS PLUS

RAMOS PLUS 1sada*
RAMOS PLUS GSM 1sada **

* Monitorovaci zafizeni RAMOS Plus, napajeci adaptér, kfizeny propojovaci sitovy kabel 1,5 m, drzak se Srouby
ainstalacni CD. ** Monitorovaci zafizeni RAMOS Plus se zabudovangm 3G modemem, GSM anténou s magnetickgm
uchycenim a SMA konektorem, napajeci adaptér, kfizeny propojovaci sitovy kabel 1,5 m, drzak se Srouby a instalacni CD.

INTELIGENTNI PRISLUSENSTVi PRO RAMOS PLUS

Senzor teploty s kabelem dlouhgm 30 cm. MdiZe byt prodlouzen az na 30 m

AR (LAN kat. 5/6) prostrednictvim spojky kategorie 5, kterd je soucasti. [E=cs
RMS-I-STH Senzor teploty a vlhkosti s kabelem 30 cm. Rozsah vlhkosti: 0-100 %. M0Ze byt pro- ek
dlouzen az na 30 m (LAN kat. 5/6) prostrednictvim spojky kategorie 5, kterd je soucasti.
m Senzor teploty a vihkosti v pouzdre s volngm kabelem LAN 1,5 m.
BRI Rozsah vlhkosti: 0-100 %. MiZe byt prodlouZen aZ na 300 m (LAN kategorie 5/6). IR
RMS-I-AF Senzor proudéni vzduchu s kabelem LAN 1,5 m (kategorie 5). Signal alarmu (On/Off) e

podle proudéni vzduchu.

Siréna a zableskové svétlo s kabelem LAN 1,5 m (kategorie 5).
RMS-I-AS 100dB hlasitost zvuku sirény a zablesky v intervalu 400x za minutu. 1sada
Kabel mdZe byt prodlouZen az na 30 m (LAN kategorie 5/6).

Detektor koure s kabelem LAN 1,5 m (kategorie 5). Signal alarmu (On/Off) detektoru koure.

AR O Lze pfipojit prostiednictvim bezpotencidlového kontaktu, kdyz je pouZita 9V baterie. (=
Detektor pohybu PIR s kabelem LAN 1,5 m (kategorie 5).
RMS-|-DE-02 AZ 10 detektorl pohybu je mozné fetézove zapojit na jeden port. 1sada
Detekéni thel 60°. Detekéni vzdalenost 3 m.
RMS-I-DE-04 Bodovy zaplavovy senzor s kabelem 4,5 m. Maximalni prodlouzeni kabelu je 60 m. 1sada
Zaplavoveé lano s 3 m dlouhgm detekénim kabelem. Soucasti je komunikacni kabel LAN
RMS-I-DE-06 1,5m (kategong?) (r’nax. delk’a 30 m). Chrani zafizeni C[tllve na vodu’pred potencialnim 1sada
zni¢enim. Po kratkou dobu detekuje kyselinu z akumuldtoru.
Detekéni kabel lze prodlouZit prostiednictvim RMS-I-DE-06-EXT3.
RMS-I-DE-06- . . . o o
EXT3 3m prodluZovaci detekéni kabel pro RMS-I-DE-06; maximalni prodlouZeni je 50 m 1sada

Z3aplavoveé lano s lokalizaci s 3 m dlouhgm detekénim kabelem.
RMS-I-DE-07 QOdolny 6 m kabel pro propojeni detekéniho lana a detekéniho modulu 1sada
(lze prodlouzit kabelem LAN kategorie 5e/6).

E;’ITS;-DE-W- 3 m prodluZovaci detekéni kabel pro pro RMS-I-DE-07; max. prodlouzeni je 50 m 1sada
m Bezpotencidlovy kontakt s kabelem 4,5 m, vstup nebo vystup; pfi pouZiti jako vstup

ASHIHE muZe dodavat az 20 mA. Rozsah vstupniho napétije 0 az5 V. IEEE]

RMS-I-MK Magneticky dverni kontakt s kabelem 4,5 m (montéZni drZak pfiloZen). Maximalni ek

prodlouZeni je 300 m. Kontaktni spinat rozpojeno/sepnuto.

Senzorem fizené relé, normalné rozpojené (110 V / 220 V). Kabel LAN 1,5 m priloZen;
RMS-|-PWR-NO maximalni délka 30 m. Vestavéna 10A pojistka. Konektor C13 a C14. 1sada
Spina¢ mGze byt ovladan libovolngm senzorem.

Prevodnik 4-20 mA s kabelem LAN 1,5 m (kategorie 5).

HISHHE Shromazduje analogové hodnoty z celé fady senzord. IEEE]

RMS-I-CON Spojka RJ45-RJI45 (kategorie Se) pro prodlouZeni kabelu senzoru, baleni 10 ks 1sada

RAMOS Rozsifujici deska, kterd pridava 8 bezpotencialovych kontaktd (IN/OUT) k jednomu

ULTRA-EX-D8-8 inteligentnimu portu (RJ45). Kazdy lze nastavit jako vstup nebo vstup (zatizeni az 1sada
20 mA). Maximalni délka pripojovaciho kabelu (LAN kategorie 5/6) je 300 m.

RMS-U-DST Teplotni senzor pro fetézové zapojeni s kabelemn LAN 1,5 m (kategorie 5). Je moZné pripojit 1sada

az 8 senzorl na jeden inteligentni port pro senzory kabelem s celkovou délkou 150 m.
RMS-U-DST-8 Baleni 8 kust RMS-U-DST 1baleni

Box s 8 prepinacimi reléovymi kontakty pro ovladani (manualni nebo

RMS-U-RB-8 L i
prostrednictvim upozornéni)

1sada
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RAMOS MINI

* AZ 3 senzory teploty nebo vlhkosti
(s novgm firmwarem)

* 1x vstup v podobé bezpotencidlového kontaktu

* Ix v{stup (spinaci kontakt relé az do 50 V DC)

¢ Dva rozsahy upozornéni pro kazdy senzor

» Upozorfiujici alarm prostfednictvim e-mailu
nebo SNMP trapl nékolika prijemctm

* \/estavéné grafické weboveé rozhrani pro
konfiguraci a monitorovani hodnot

* Kazdy senzor se dodava s unikatnim ID

» Aktualizace alarmU pres e-mail a SNMP trapy
nebo SMS (pres software CONTEG Pro Server
nebo software tretich stran)

* Oteviené komunikacni protokoly
(web, e-mail, SNMP, XML)

e Zabezpeceno heslem

 \olitelné graficky ndhled s 255 datovymi body

» Obsah baleni: monitorovaci zafizeni
RAMOS Mini, jednovodi€ovy senzor teploty
(RMS-ST-02), univerzalni napdjeci zdroj
(RMS-PW-05), rovny a Ghlovy drzak vetné
Sroubd, ainstalacni CD

> RAMOS Mini je navrzen pro nasazeni do jedné venkovni skfing, kde monitoruje vnitfni a vnéjsi

prostredi. Jako zafizeni pfipojené k siti podava zpravy o stavu senzord umisténych uvnitr a okolo
venkovni skfiné do kterékoliv ¢asti svéta. Pomoci SNMP trapl lze integrovat s libovolngm soft-
warem pro spravu sité.

RAMOS MINI

RAMOS MINI 1sada

Prislusenstvi RAMOS MINI

e e

Jednovodicovy senzor teploty s kabelem 3 m;

RMS-ST-02 210°C a3 +80°C 1ks
RMS-SH-02 Jednovodi¢ovy sgrlﬁgrovxlglstl s kabelem 3 m; ks
RMS-ST-04 Teplotni senzor przrgtoeczg\éizs,ag?]cszm skabelem 3m; ks
RMS-STH-02 Senzor teploty a_\{[ljh‘[(gs:;Ergéitg;zg\ﬁ[jzgazjgrc s kabelem 3 m; 1Ks
RMS-DE-01 Opticky detektor koure * 1ks
RMS-DE-02 Detektor pohybu PIR * 1ks
RMS-DE-04 Detektor zaplaveni * 1ks
RMS-DE-05 Duadlni detektor rozbiti skla * 1ks
RMS-VS Senzor vibraci 1ks
RMS-MK-01 Magneticky kontakt dvefi s upeviiovacim drzakem a kabelem 2,5 m 1ks
RMS-CON-04 Rozbocovac pro pripojeni dvou jednovadi¢ovych senzorl na jednovodicovou sbérnici 1ks
RMS-AS-01 Akusticka siréna s LED signalizaci, 120 dB * 1ks
RMS-PWR-01 PowerBox, vzdalené spinani externich zafizenido 230V /10 A, funkce detekce napéti 1ks
RMS-PW-05 Univerzalni napdjeci zdroj 5V DC 1ks
RMS-PW-12 Napajeci adaptér se zastrékou EU pro pfislusenstvi12 V DC 1ks

* Vlyzaduje napajeni 12 V DC (napf. RMS-PW-12).

Priklad prislusenstvi monitorovaciho zarizeni RAMOS Plus

RAMOS
ULTRA-EX-D8-8

Eibm,

RMS-I-DE-04

CONTEG 1,,rv‘

RHMB‘ )

A1 S

-
em o1

RAMOS PLUS

RMS-I-STH

RMS-U-DST
RMS-I-DE-01
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RIZENI VNITRNIHO PROSTREDI VE VENKQOVNICH SKRINICH outTEG OMR

VENKOVNI CHLADICI JEDNOTKY

KOMPAKTNI - vngjsi montaZni poloha

- e
A g
an
A =
&= a
_ g
., g
e
e
i —
& e

480

250

190
Minimalni rozméry
venkovni skfiné 600 x 400 mm

(dvere nebo bok)

290 W
250 W
270W
vnéjsiho 85m3/h
Max. objemovy vzduchu
priitok vzduchu
vzduchu 85m3/h

ve skfini
Jmenovity proud L35L35 1.3A

Rozbéhovy proud 8A
Pfedrazena pojistka T 25A

Rozsah provoznich teplot -40°C/+55°C
fostavenl teplotniho rozsahu +20°C/+50°C
min./max.

* Pouzijte AC-WMO-xx-x2xx pro verze z nerezové oceli.
** Jiné napajeci napéti na vyzadani.

230V;50/60Hz ~N

pfipojovaci svorky

* Materidl: ocelovy plech s praskovym lakem/
nerez ocel

¢ Barva: RAL 7035

¢ Chladivo: R134a

o Stupen kryti:
- Okruh vzduchu ve venkovni skfini: IP56
- Okruh vnéjsiho vzduchu: IP24

¢ \Volitelnd moznost: pfidavny ohfev, viz strana 23

¢ Instalace: vnéjsi montaz

e Certifikace: CE, cURus, cULus

¢ \/(fezy otvord pro instalaci je mozné objednat
v CONTEG modifika&nim centru

¢ Obsah baleni: jednotka pfipravena k pfipojeni

Poznamka: Dodéva se s venkovnimi skrinémi
outTEG, s virezy podle specifikace na
bo€nim panelu nebo dvefich.

ocelovy plech ocelovy plech

830 830

304 304

270 270
1000 %500 mm 1000 % 500 mm

230V;50/60Hz ~N 230V;50/60Hz ~N

550W 750 W
445 W 650 W
410W 470 W
315m3/h 315ms3/h
165 m3/h 165 m3/h
26A 31A
10A 1A
4A 5A
-40°C/+55°C -40°C/+55°C
+20°C/+50°C +20°C/+50°C
30kg 30kg
pistovy pistovy

pfipojovaci svorky pfipojovaci svorky
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Vnejsi
montazni
poloha

VENKOVNI CHLADICI JEDNOTKY - NASTENNE, 290-1000 W

_ AC-WMO-04-400C AC-WMO-05-400C AC-WMO-07-400C AC-WMO-09-400C AC-WMO0-10-400C

ocelovy plech

ocelovy plech
830
304
270

1000 x500 mm

230V;50/60Hz~N

850 W
610W
530w

410 m3/h

200m3/h

3,8A
15A
6A

-40°C/+55°C

+20°C/+50°C

32kg

pistovy

pfipojovaci svorky

ocelovy plech
900
304
270

1000 x 500 mm

230V;50/60Hz~N

1000w
660 W
770 W

320 m?/h

375m3/h

4A
18A
9A

—40°C/+55°C

+20°C/+50°C

38kg

pistovy

pfipojovaci svorky



ke
[Mawist
s
I

Minimalni rozméry &
venkovni skfiné
(dvere nebo bok)

VxS,
VxH

Napéti/frekvence **

Chladicivgkonpodle | L35L35

DIN3168

oo [1sus |

Okruh
vnéjsiho
vzduchu

Okruh
vzduchu
ve skfini

Jmenovity proud L35L35
Rozbéhovy proud
Predfazena pojistka T

Rozsah provoznich teplot
Nastaveni teplotniho rozsahu
min./max.

Pripojeni

Max. objemovy
pritok vzduchu

* Pouzijte AC-WMO-xx-x2xx pro verze z nerezoveé oceli.

VENKOVNI CHLADICI JEDNOTKY - NASTENNE, 1500-4 000 W

AC-WMO0-30-400C AC-WMO0-40-400C

AC-WMO0-15-400C

ocelovy plech
1150
395
270

1200 x 600 mm

230V;50/60Hz~N
1500w
1250 W
1070 W

655m3/h

400 m3/h

54A
1BA
12A

—-40°C/+55°C

+20°C/+50°C

42kg
pistovy

pripojovaci svorky

AC-WMO0-20-400C
ocelovy plech
1150
395
270

1200 x 600 mm

230V;50/60Hz~N
2000w
1600 W
MmM7w

655m3/h

400 m3/h

55A
1BA
13A

—-40°C/+55°C

+20°C/50°C

49kg
rotacni pistovy

pfipojovaci svorky

** Jiné napajeci napéti na vyzadani.

AC-WMO0-25-400C
ocelovy plech
1550
457
355

1600 x 800 mm

230V;50/60Hz ~N
2500w
1970 W
1030W

765 m3/h

950 m3/h

4.4A
225A
1BA

—40°C/+55°C

+20°C/50°C

78 kg
rotacni pistovy

pfipojovaci svorky

CHLADICi JEDNOTKY S PRIDAVNYM OHREVEM

Pro objedndni chladici jednotky s pfidavngm ohfevem pouZijte kod AC-WMO-xx-4xHx.

AC-WMO0-04-40HC
AC-WMO-05-40HC
AC-WMO0-07-40HC
AC-WMO0-08-40HC
AC-WMO-10-40HC

AC-WMO-15-40HC

AC-WMO0-20-40HC
AC-WMO0-25-40HC
AC-WMO0-30-40HC
AC-WMO0-40-40HC

290w
550 W
750 W
850w
1000w
1500W
2000w
2500W
3000w
4000w

Klimatiza¢ni jednotka

Vgkon chlazeni

150w
400W
400w
400W
400w
1000w
1000w
1500w
1500W
2000w

Vikon ohfevu

ocelovy plech
1550
457
355

1600 x 800 mm

230V;50/60Hz ~N
3000W
2380W
1320W

765 m3/h

950 m¥/h

58A
30A
1B8A

—40°C/+55°C

+20°C/50°C

75,3kg
rotacni pistovy

pfipojovaci svorky

Teplotni rozsah

Chlazeni
20°C/50°C
20°C/50°C
20°C/50°C
20°C/50°C
20°C/50°C
20°C/50°C
20°C/50°C
20°C/50°C
20°C/50°C
20°C/50°C

ocelovy plech
1550
457
355

1600 x 800 mm

230V;50/60Hz ~N
4000W
3180W
2000W

990 m3/h

950 m3¥/h

89A
S0A
20A

—40°C/+55°C

+20°C/50°C

82kg
rotacni pistovy

pfipojovaci svorky

—20°C/+20°C
—20°C/+20°C
—20°C/+20°C
—20°C/+20°C
—20°C/+20°C
—20°C/+20°C
—20°C/+20°C
—20°C/+20°C
—20°C/+20°C
—20°C/+20°C
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RIZENI VNITRNIHO PROSTREDI VE VENKQOVNICH SKRINICH outTEG OMR

CHLAZENI A TOPENI

TERMOELEKTRICKA JEDNOTKA

TERMOELEKTRICKE JEDNO LADICi VYKON 100-800 W
R T S B R = S = N
200 280 500 600 972
304 350 330 432 514
138 (74 mmvné 165 (113 mmvné 196 (130 mmvné 202 (135 mmvné 211(135,5 mmvné
venkovni skfing) venkovni skiing) venkovni skfing) venkovni skiing) venkovni skiing)

160 x 260 mm 252x322mm 472%302mm 550 x 382 mm 922x464mm

Chladicivjkon dle
DIN 3168 100W 1oo0w 200W 400W 800W
Okruh vnéjsiho
Max. 128 m3/h 128 m3/h 106 m3/h 240m3/h 480m3/h
. . | vzduchu
objemovy

priitok Okruh vzduchu 3 3 i i :
prtok B 46 m/h 150 m*/h 240m¥/h 480 m¥/h

Jmenovity rozsah napéti 24V DC 230V AC-50/60Hz * 230V AC-50/60Hz * 230V AC-50/60Hz * 230V AC-50/60Hz *

4,8A 0,8A(230V) 1,5A(230V) 3,0A(230V) 6,0A(230V)
74A 0,6A(230V) 1,0A(230V) 2/1A(230V) 4,2A(230V)
8A(T) 1A(T)(230V) 2A(T)(230V) 4A(T)(230V) 7 A(T) (230V)
pripojovaci svorkovnice 8pinovy konektor 8pinovy konektor 8pinovy konektor 8pinovy konektor
-20°C/+65°C -20°C/+65°C -20°C/+65°C -20°C/+65°C -20°C/+65°C
59kg 9,4kg 17.2kg 34kg 66 kg

Napdjeci zdroj ID-PS-120-41 integrovan integrovan integrovan integrovan

*120V AC verze na vyzadani
* Materidl: kryt z nerezové oceli
¢ Stupen kryti: IP66
* Tésnéni: trvalé utésnéni v péné s uzavienou strukturou vyrobené z polyetylenu
* Pfipojeni prostfednictvim svorkovnice
¢ Regulace: ohledné dalSich informaci kontaktujte prosim nasi technickou podporu
|D-EP-10X-1 * Obsah baleni: jednotka termoelektrického chlazeni pfipravena k pfipojeni

NAPAJECi ZDROJE PRO TERMOELEKTRICKE JEDNO
R ™ S
ID-PS-120-41

60
13

H
wow
110-240V AC; 90-350V DC

5A
0,62kg

B

Rozméry (mm)

MontaZzni poloha DIN rail
Rozsah teplot —40°C/+70°C

Venkovni skfifi outTEG
s jednotkou termoelektrického chlazeni
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TOPNA TELESA

* Materidl: hlinikovy profil

» Technologie: PTC, vlastni regulace

¢ |ID-EH-80F-4: dva topné okruhy

¢ Ochrana proti vniknuti: IP20

¢ Instalace: nacvakavaci upevnénina listu DIN 35 mm EN 50022
¢ Obsah baleni: ohfivac pripraveny k pfipojeni

TOPNA TELESA

Tepelng vigkon (W)
Poéet topngch okruhd
Provozni napéti (V AC)

Rozsah provoznich teplot (°C)

Rozmér
(mm)

Priitok vzduchu
(m3/h)

Provozni napéti
(VAC)

Ventilator

Hmotnost (kg)

Elektrické pripojeni

TERMOSTAT PRO CHLAZENI A TOPENI

* Snimaci prvek: - 15 A odporové / 2 Aindukeni pfi

termostaticky bimetal 120V AC
* Maximalni tolerance: 24 K - 10 A odporové / 2 Aindukéni pfi
 Spinaci rozdil (hystereze) je 120VAC
7°C+3K - stejnosmérné 30 W
¢ Spinaci kapacita (max. zatizeni): * Pfipojeni: 2p6lova svorka pro max.
AWG 14 (2,5 mm?2)

HYGROSTAT

ey
£

¢ Instalace: liSta DIN 35 mm

* Pripojeni: Sroubovaci svorky

¢ Rozsah regulace vlhkosti: 35-100 % RV

¢ Spinaci kapacita (max. zatizeni): 5A /230 V
* Spinaci hystereze: 3 % RV

e Rozméry (VxS x H): 67 x 50 x 38 mm

Termostat pro chlazeni (NO)
ID-EO-TC
Termostat pro topeni (NC)

ID-EO-TH

¢ Montaz: spona pro 35mm istu DIN
e Rozméry (V x S x H):
55x33x43 mm
* Rozsah nastaveni teploty:
Oaz+60°C
¢ Provozniteplota: —20 az +80 °C
¢ Hmotnost: 40 g

3polova svorka

250 450/800
1 2
230 230
-10°C/+50°C -40°C/+60°C
193 150
61,5 82
85 10
= 31
230 230
0,7 0,8

6polova svorka

¢ Termostat pro chlazeni -
spinaci kontakt

* Termostat pro topeni —
rozpinaci kontakt

¢ Obsah baleni: termostat pfipraveny
k pfipojeni

- . ID-EO-HY 1ks
* Obsah baleni: hygrostat pfipraveny k pfipojeni
Schéma zapojeni topného télesa které je TOPNETELESO
(izeno termostatem nebo hygrostatem ®@u@£§
HYGROSTAT TERMOSTAT
@O ONN©)
| — |
L
N
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DRENAZ KONDENZATU

* Material: plast dle UL94 V-0, tmavé Sedy, vodéodolny
s ochranou proti ultrafialovému zafeni
e Stupen kryti: IP67
* Tésnéni: NBR
¢ Rozméry: @ 60 x 49,5 mm, 17,5 mm uvniti venkovni skfing

 Prltok vody: 200 ml/h .

+ Montéz: vl v nefisin bods, 2ot M0 15 ke mei
s matici (vgre'z ?50 mmv) ' o DEoD e

¢ Obsah baleni: 1ks drenadZniho zafizeni

KOMPENZATOR TLAKU

* Montaz: zavit PG 29 s prevle¢nou matici (vgrez primér 37 mm)
¢ Instalacni poloha: vertikalni (Typ ochrany je omezen na IP54,
jestlize montazni poloha kompenzatoru tlaku neni vertikalni.)

¢ Materidl: plast dle UL94 V-0, RAL 7035 5
* Rozméry: @ §5,5 x 30,5 mm \D-EQ-PC 2ks
¢ Obsah baleni: 2 ks kompenzatoru

VENTILACNI JEDNOTKY - DP-VEN

¢ Jeden az devét ventilatord

* MozZnostiinstalace: do 19" list — horizontalné

¢ Teplotni rozsah -10 °C az 55 °C

* Soucastije termostat s rozsahem 0 °Caz 60 °C;
zadny volitelny termostat

Pratok Max.
vzduchu | jmenovitg
(m3/h) | proud(A)

Rocni Dosazitelnyg
spotfeba | odvod tepla | Baleni
(kWh/rok) * | (kW) **

Vgstupni

Spotreba
(w)

mfizka

¢ Rozsah napéti 230V /50 Hz (volitelné 48 V DC) DP-VEN-03 * ID-EF-07 336 0,270 57 499 0,57 1ks
o Stupen kryti: IP20
« Barva: RAL (standardni RAL 9005) DP-VEN-06 ** ID-EF-09 672 0,540 14 999 114 1ks
¢ Obsah baleni: ventila¢ni jednotka pfipravena * Nutné objednat 2 ks ID-EF-07.

k pfipojeni ** Nutné objednat 2 ks ID-EF-09.

VYFUKOVA MRIZKA S FILTREM

m Pro ventilacni jednotky s filtrem
* Materidl: PC/ABS, PA 66 GH13 HSL pro elastické spony

« Barva: RAL 7035 ID-EF-07 250 x 250 mm, max. pritok vzduchu 270 m3/h 1ks
 Stupen kryti: IP54/I1P55
¢ Obsah baleni: jednotka pfipravend k montazi
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OUITEG OMR — SAMOSTATNE STOJICI VENKOVNI SKRINE

TECHNICKE VYKRESY

OULTEG OMR - samostatneé stojici venkovni skriné — dvouplastove

103

100

[ [ s [ [ e [ e [ [
OMR-DN-066506-R 600 550 652 704 527 602 654 450 728
OMR-DN-086506-R 800 750 652 704 527 602 654 450 728
OMR-DN-106506-R 1000 950 652 704 527 602 654 450 728
OMR-DN-100805-R 1000 950 802 854 677 502 554 350 628
OMR-DN-120808-R 1200 1150 802 854 677 802 854 650 928
OMR-DN-121007-R 1200 1150 1002 1054 877 702 754 550 828
OMR-DN-146506-R 1400 1350 652 704 527 602 654 450 728
OMR-DN-166504-R 1600 1550 652 704 527 402 454 250 528
OMR-DN-160807-R 1600 1550 802 854 677 702 754 550 828
OMR-DN-160810-R 1600 1550 802 854 677 1002 1054 850 1128
OMR-DN-161008-R 1600 1550 1002 1054 877 802 854 650 928
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OULTEG OMR - SAMOSTATNE STOJICI VENKOVNI SKRINE

ROZPTYL TEPELNYCH ZTRAT

oUtTEG OMR - samostatne stojici venkovni skfin, dvouplastova,
mereni uvnitl skring, AT =15 K, rychlost vétru O m/s

Tloustka materialu Celkova plocha venkovni | Uginnaplocha- | Celkem ztrdtovy
(mm) (mm) (mm) (mm) skfing (m2) bez dna (m?) vikon (W)

OMR-DN-066506-R 2,28 160 64,08
OMR-DN-086506-R 800 650 600 2,00 2,78 2,06 82,57
OMR-DN-106506-R 1000 650 600 2,00 3,28 2,52 101,05
OMR-DN-100805-R 1000 800 500 2,00 3,40 2,62 105,17
OMR-DN-120808-R 1200 800 800 2,00 512 4,01 161,22
OMR-DN-121007-R 1200 1000 700 2,00 5,48 4,30 172,67
OMR-DN-146506-R 1400 650 600 2,00 4,28 344 138,01
OMR-DN-166504-R 1600 650 400 2,00 3,88 316 126,76
OMR-DN-160807-R 1600 800 700 2,00 5,92 4,83 193,96
OMR-DN-160810-R 1600 800 1000 2,00 7,36 5,98 240,37
OMR-DN-161008-R 1600 1000 800 2,00 7,36 5,98 240,37
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Potrebujete
feseni na miru?

Vyuzijte sluzeb naseho CONTEG modifikacniho centra.

> Z3akaznické Upravy realizujeme v CONTEG modifikacnim centru, které je soucastimoderniho v(j-
robniho zavodu v Pelhfimové. Centrum mimo jiné obsahuje CNC frézku MODCentrum 29 CNC.

Jsme schopni pfipravit otvory pro ventilatory, chladici jednotky, ovladaci panely a tlacitka. To
v$e do ocelovych, nerezovych (AISI 304 a 316L) nebo hlinikovych venkovnich skfini. Virezy lze
realizovat do jednotliviych demontovatelngch dild plastd (dvere, kabelova dna, bocnice, stfechy
a montaZni desky), ale také do svarenych venkovnich skFfini.

| 0 Pro vice informaci nds kontaktujte na www.conteg.cz/kontakt
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outTEG OMR LITE - VENKOVNI SKRINE

PRO MONTAZ NA SLOUP NEBO STENU

> Venkovni rozvadécové skfiné outTEG OMR LITE predstavuji vhodné feSeni pro projekty s vy-

-‘.:\:: sokymi pozadavky na stabilni vnitfni klima a jsou specificky uréeny pro montdz na sloup nebo
- sténu. Dvouplastové provedeni bezpe€né ochraniinstalované komponenty nejen pred vSemi vlivy
& pocasi, ale i pfed vandalismem, a to diky kompaktni konstrukci skfini, kterd znemozfiuje demon-

taz jednotlivych ¢asti zvenci. Pro naroéné klimatické podminky je mozné varianty bo€nic modifi-
kovat pro instalaci ventilator( nebo klimatizacnich jednotek. Odolnost v{ci vliivim pocasi je dana
predevsim pouzitim slitiny hliniku a hof¢iku AIMg3 pro plast skfiné a jeho povrchovou Upravou
polyesterovou praskovou barvou s UV ochranou.

HLAVNI VYHODY

» Kompaktni a lehka dvouplastova konstrukce
¢ » Maximalni ochrana proti korozi
» Sintegrovanou stfechou
» Vyrobeno ze slitiny hliniku a hofEiku AlMg3
OMR-DL-080605
» Polyesterova praskova barva s UV ochranou
» Pénové tésnéni PUR - vhodné pro extrémni teploty
BARVA: RAL7035
POPIS
Material Barva Mechanicka odolnost ¢ Predni dvefe se dvéma zdmky,
« Slitina hliniku a hor¢iku AlMg3 * RAL7035 * |K10 dle [EC 6226 kombinace klie 333, zarazka

* Volitelné RAL 7046 pro stfechu dvefi. Snadnd zména konfigurace

Povrchova Gprava Stupef kruti Rozsah d??,av'(,u i pro pravé nebo levé otevirdni dvefi
¢ Polyesterova praskova barva P Y . i e ° Dvoupla:stmiavsmontov’ana  Perforované vnitfni horizontalni
s UV ochranou * |P65 (sthEJ_en lf!'g’tl se TUZ? sn|Z|t’ venkovni skfif ovsazena ligty na bocnich panelech
po montazi urcitého prislusenstvi) perforovanou stfechou « Dvefni doraz

¢ Prirozend ventilace mezi vnitrnimi

500 600 600 800 800
Venkovni - 12 12 17 17
skfifi 400 600 600 600 600
400 500 600 500 600
2 2 2 2 2
Tloustka 2 > > 2 2
materialu
2 2 2 2 2
Hmotnost (kg) 22,5 34 36,5 43,5 46,5

PRISLUSENSTVI

m ID-W-SP5040 ID-W-SPE060 ID-W-SP6060 ID-W-SP8060 ID-W-SP8060
mm - ID-W-U12 ID-W-U12 ID-W-U17 ID-W-U17
m ID-W-H5 ID-W-H6 ID-W-H6 ID-W-H8 ID-W-H8

Predni
Podstavec azadni ID-F-SPF04

100 mm dily

Bocnidily m ID-F-SPS04 ID-F-SPS05 - - -
Drzaky pro montaZ na sloup m ID-W-MP4 ID-W-MP6 ID-W-MP6 ID-W-MP6 ID-W-MP6
Drzaky pro montaz na sténu m ID-W-WB ID-W-WB ID-W-WB ID-W-WB ID-W-WB

* Doporucujeme pouZiti 2 sad.
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OMR-DL-080605 + ID-W-MP6 na sloupu

outTEG OMR LITE - VENKOVNI ROZVADECOVE SKRINE PRO MONTAZ NA SLOUP NEBO STENU 33



OUtTEG OMR LITE = VENKOVNI SKRINE PRO MONTAZ NA SLOUP/STENU

PRISLUSENSTVI

DRZAK PRO MONTAZ NA SLOUP

* Materidl: 2mm nerezova ocel

¢ Instalace: pro sloupy s primérem do 250 mm

o Zatizeni: 200 kg

* Obsah baleni: drzaky pro montaZ na sloup vEéetné montazniho pfislusenstvi
(2 ks profilovanych list, 2 ks stahovacich pasek se sponou [=850 mm],
8 sad $roubl M8x12, samajisticich matic a adheznich podloZek)

DRZAKY NA STENU

* Materidl: 3mm nerezova ocel
* Zatizeni: 100 kg

¢ Obsah baleni: 4 ks drzak( vEetné upeviovaciho materidlu k montazi
na venkovni skfif

PODSTAVEC

¢ V/($ka: 100 mm

* Materidl: 2mm nerezova ocel 1.4016 (AISI 403)

¢ Povrchova Uprava: polyesterovy praskovy lak

e Barva: RAL 7046

¢ Nutné objednat bo¢ni sadu ID-xSPSxx a predni a zadni sadu ID-xSPFxx
¢ Obsah baleni: podstavce véetné montazniho pfislusenstvi

ID-W-MP4 400
ID-W-MP& 600

Pro $ifku venkovni skfiné (mm)

Baleni

ID-W-WB 4ks

PODSTAVEC outTEG OMR LITE - BOCNi SADA

“ Pro hloubku venkovni skfiné (mm)
ID-F-SPS04 400
ID-F-SPS05 500

* 1 sada zahrnuje: 2x bo¢ni dil, montazni prislusenstvi.

Baleni *

1sada

1sada

PODSTAVEC outTEG OMR LITE - PREDNi A ZADNi SADA

“ Pro Sitku venkovni skfiné (mm)
ID-F-SPFO4 400
ID-F-SPFO6 600

*1sada zahrnuje: 1x predni dil, 1x zadni dil, montazni pfislusenstvi.
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Baleni *

1sada

1sada



DVERNI SPINAC

* Materidl - drzdky: 2mm Zarové pozinkovany ocelovy plech
* Koncovy spinac: IPB5, plastovy, 1NO +1NC, PG13,5, =25 °Caz +70 °C

s minimalni vyskou 500 mm a hloubkou 250 mm Py ”
« Obsah baleni: dverni spinac véetn& montazniho pislugenstvi e s

KAPSA NA DOKUMENTY

* Materidl: ABS
¢ Barva: RAL7035

¢ Montaz: pomoci samolepici pasky

* Obsah baleni: plastova kapsa na dokumenty a samolepici paska ID-PO-A4 Tks

OSVETLOVACI JEDNOTKA

¢ Osvétleni: LED, uhel 120°, 6 500K ¢ Provozni teplota: -30°Caz 70 °C

¢ Svételnost: 400 lm ¢ Rozmeéry: 3574 x 32 x 35,5mm

« Napéti/frekvence: 24-265 V DC/AC (Vx3xH) m“
~50/60 Hz * Vadha: 140 gr.

* Prikon: 4 W « Certifikace: CE, UL Osvétlovacijednotka s pohybovgm

« Pohybové senzor, vypinaci doba 5 minut DP-0J-06 senzorem 400 lm, pro 24-265V/50-60Hz, 1sada

¢ ZpUsob upevnéni: Magnety magnetické uchyceni

UZEMNENI
- . T

Copo < ID-W-EK Kompletni uzemnovaci sada WME 1sada
Uzemfiovaci vodice M6, M8
Cpe < loFEEtiEE (dvere, venkovni skfif), priifez 10 mm? 1ol
. « . o v Uzemnovaci vodice M8, M8 (venkovni
« ID-W-EK: kompletni uzemiiovaci sada pro celou venkovni skfifi ID-W-EW88 Skzﬁ,ﬁ m;’nté"i"nid'eska) prL"er(\zl1O m\rlnzl 10ks
* ID-W-EWB8/EW88/EW8816: délka kabelu 300 mm s nalisovangmi oky 3 . )
 Sada zahrnuje: matice, podloZky, $roub pro uzemnéni dvefi, venkovni skfiné ID-W-EW8816 Uzemfiovaci vodice M8, M8 (venkovnf 10ks

o P o 2
a montazni desky skfifi, montazni deska), priifez 16 mm
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VNITRNI MONTAZNI LISTY

“ Pro v$ku venkovni skfiné (mm)

¢ Material: 2mm Zarové pozinkovany ocelovy plech s perforaci po 25 mm ID-W-H5 500 1sada
¢ Instalace: na vnitfni vertikalni listy, které jsou soucasti venkovni skfiné
e Pouziti: k dispozici pro venkovni skfiné s minimalni hloubkou 250 mm

¢ Obsah baleni: 2 ks list pro vnitfni instalaci véetné montazniho pfislusenstvi *1sada - 2ks.

1sada

ID-W-H8 800 1sada

19" PEVNE LISTY

¢ Instalace: na vnitfni listy, které jsou soucdsti venkovni skfingé

nebo na drzaky ID-W-UB pro 800 mm Sirokou venkovni skfif . L . )
« PouZiti: k dispozici pro venkovni skfiné s minimalni hloubkou 250 mm “ Pro visku venkovni skiné (mm)

a 8itkou 600 8 800 mm ID-W-U12 600 (12U) 1sada
¢ Materidl: 2mm zarove pozinkovany ocelovy plech
« Sjfka ligt: 56 mm ID-W-U17 800 (17U) 1sada
* Obsah baleni: 19" pevné listy vEetn& montazniho pfislusenstvi *1sada - 2ks.

MONTAZNi DESKA

£ Laie Tloustka
Pro venkovni skfii o s
& materialu
VxS (mm)
(mm)
ID-W-SP5040 500 x 400 25 1ks
ID-W-SP6060 600 x 600 2,5 1ks
* Materidl: Zarové pozinkovany ocelovy plech
¢ Obsah baleni: Montazni deska se znacengm rastrem 50 x 50 mm RNaeRESE0 800600 SIF ks
(upeviovaci materidl v prislusenstvi venkovni skfing) * 3 F - 3mm montaZni deska s 2 ohrané&ngmi stranami.
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outTEG OMR LITE - prirozena ventilace

¥ o e

OULTEG OMR LITE - s termoelektrickou
jednotkou s chladicim vykonem 100 W
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KABELOVE VYVODKY A MATICE S PG/METRICKYM ZAVITEM

p Kaod Popis Zavit/velikost | @kabelu(mm) | Baleni
)9 ORO-PG7N Tésnici vgvodka Pg7 Pg7 25-65 10 ks
. 4 ORO-PGSN Tésnici vgvodka Pg9 Pg9 3-8 Sks
ORO-PG1IN Tésnici vgvodka Pg11 Pgl1 4-10 S5ks
ORO-PG13N Tésnici vgvodka Pg13 Pg13 55-12 S5ks
ORO-PG16N Tésnici vgvodka Pg16 Pg16 85-14 5ks
¢ Material: polyamid PAB, tésnéni CR (neopren) ORO-PG21N Tésnici vgvodka Pg21 Pg21 11-18 5ks
* Stupefi kryti: IP68 ORO-PG29N Tésnici v(vodka Pg29 Pg29 17-25 5ks
* Barva: RAL 7035
ORO-PG36N Tésnici vgvodka Pg36 Pg36 22-33 1ks
ORO-PG42N Tésnicivyvodka Pg42 Pg42 28-38 1ks
ORO-PG48N Tésnicivyvodka Pg48 Pg48 32-44 Tks
ORO-ZPG7N Plastova matice s obrubou Pg7 Pg7 - 10 ks
ORO-ZPGSN Plastova matice s obrubou Pg9 Pg9 - 5ks
ORO-ZPG1IN Plastova matice s obrubou Pg11 Pgn1 - S5ks
ORO-ZPG13N Plastova matice s obrubou Pg13 Pg13 - S5ks
ORO-ZPG16N Plastova matice s obrubou Pg16 Pg16 - S5ks
ORO-ZPG21IN Plastova matice s obrubou Pg21 Pg21 - S5ks
ORO-ZPG29N Plastova matice s obrubou Pg29 Pg29 = S5ks
ORO-ZPG36N Plastova matice s obrubou Pg36 Pg36 - 1ks
ORO-ZPG42N Plastova matice s obrubou Pg42 Pg42 = Tks
ORO-ZPG48N Plastova matice s obrubou Pg48 Pg48 - 1ks
ORO-M12N Tésnici vgvodka M12x1,5 M12x1,5 25-6,5 10ks
ORO-M16N Tésnici vgvodka M16x1,5 M16x1,5 45-10 5ks
ORO-M20N Tésnici vgvodka M20x1,5 M20x1,5 7-13 S5ks
ORO-M25N Tésnici vgvodka M25x1,5 M25x%1,5 10-17 5ks
ORO-M32N Tésnici vgvodka M32x1,5 M32x1,5 17-25 S5ks
ORO-ZM12N Plastova matice s obrubou M12x1,5 M12x1,5 - 10 ks
ORO-ZM16N Plastova matice s obrubou M16x1,5 M16x1,5 = 5ks
ORO-ZM20N Plastova matice s obrubou M20x1,5 M20x1,5 - 5ks
ORO-ZM25N Plastova matice s obrubou M25x1,5 M25x1,5 = 5ks
ORO-ZM32N Plastova matice s obrubou M32x1,5 M32x1,5 - 5ks

MEMBRANOVA PRUCHODKA
333))))}

¢ Materidl: polyamid/elastomer, UL-94 Vo, samozhasivy
* Stupen kryti: IP64

¢ |nstalace: do otvoru ve dné venkovni skfiné namisto plného . = B
kabelového dna Rozméry S x D (mm) Baleni

¢ Obsah baleni: 1ks membranové prichodky ID-W-ME24/19 142 x 44 12x max 06,5 mm; 7x @ 21 mm 1ks
* V{fezy otvor pro instalaci mozZné objednat ID-W-ME24/48 2w aa 8 065 T
e “W- % "
v CONTEG modifika¢nim centru max 6,5 mm S
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Potrebujete
feseni na miru?

Vyuzijte sluzeb naseho CONTEG modifikacniho centra.

> Z3akaznické Upravy realizujeme v CONTEG modifikacnim centru, které je soucastimoderniho v{j-
robniho zavodu v Pelhfimové. Centrum mimo jiné obsahuje CNC frézku MODCentrum 29 CNC.

Jsme schopni pfipravit otvory pro ventilatory, chladici jednotky, ovladaci panely a tlacitka. To
v$e do ocelovych, nerezovych (AISI 304 a 316L) nebo hlinikovych venkovnich skfini. Virezy lze
realizovat do jednotliviych demontovatelngch dild plastd (dvere, kabelova dna, bocnice, stfechy
a montaZni desky), ale také do svarenych venkovnich skFfini.

| o Pro vice informaci nas kontaktujte na www.conteg.cz/kontakt

outTEG OMR LITE - VENKOVNI ROZVADECOVE SKRINE PRO MONTAZ NA SLOUP NEBO STENU 39



RIZENI' VNITRNIHO PROSTREDI VE VENKOVNICH SKRINICH outTEG OMR LITE

CHLAZENI A TOPENI

TERMOELEKTRICKE JEDNOTKY

ID-EP-10X-1

* Materidl: kryt z nerezové oceli

¢ Stupen kryti: IP66

e Tésnéni: trvalé utésnéniv péné s uzavrenou strukturou
vyrobené z polyetylenu

¢ Pfipojeni prostrednictvim svorkovnice

¢ Regulace: ohledné dalSich informaci
kontaktujte prosim nasi technickou podporu

¢ Obsah baleni: jednotka termoelektrického
chlazeni pfipravend k pripojeni

ID-PS-120-41
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TERMOELEKTRICKE JEDNO

Rozméry vifezu

Chladicivgkon dle
DIN 3168

(=]
=
2
c
>
<

Max.
objemovy
priitok Okruh vzduchu
vzduchu | ve skfini

vzduchu

Jmenovity rozsah napéti
Jmenovity proud

Max. proud

Predfazena pojistka
Pripojeni

Rozsah provoznich teplot

Napéjeci zdroj

. CHLADICI VYKON 100-800 W
200 280
304 350
138 (74 mmvné 165 (113 mmvné
venkovni skfing) venkovni skfing)
160 x 260 mm 252 x 322 mm
100W 100 W
128 m3/h 128 mé/h
46 mé/h 46 m3/h
24V DC 230V AC -50/60Hz *
4,8A 0,8A(230V)
74A 0,6A(230V)
8A(T) 1A(T)(230V)
pripojovaci svorkovnice 8pinovy konektor
-20°C/+65°C -20°C/+65°C
5,9kg 9,4kg
ID-PS-120-41 integrovan

*120V AC verze na vyzadani

NAPAJECi ZDROJE PRO TERMOELEKTRICKE JEDNOTKY

Vgkon

Napajeci napéti

V{stupni napéti

MontaZni poloha

Rozsah teplot

ID-PS-120-41

125

60

13
120w

110-240V AC, 90-350V DC
24VDC

5A

0,62kg
Lista DIN

-40

°C/+70°C



TOPNA TELESA

* Materidl: hlinikovy profil

» Technologie: PTC, vlastni regulace

¢ |ID-EH-80F-4: dva topné okruhy

¢ Ochrana proti vniknuti: IP20

¢ Instalace: nacvakavaci upevnénina listu DIN 35 mm EN 50022
¢ Obsah baleni: ohfivac pripraveny k pfipojeni

TOPNA TELESA

Tepelny vigkon (W)

Poéet topngch okruhd
Provozni napéti (V AC)
Rozsah provoznich teplot (°C)

Priitok vzduchu
(m3/h)

Provozni napéti
(VAC)

Ventilator

Elektrické pripojeni

TERMOSTAT PRO CHLAZENIi A TOPENI

DRI
-
== ==
' ’ ; :9'"
f

* Snimaci prvek: - 15 A odporové / 2 Aindukeni pfi

termostaticky bimetal 120V AC
* Maximalni tolerance: +4 K - 10 A odporové / 2 Aindukéni pfi
 Spinaci rozdil (hystereze) je 120V AC

7°C+3K - stejnosmérné 30 W

¢ Spinaci kapacita (max. zatizeni): * Pfipojeni: 2p6lova svorka pro max.

AWG 14 (2,5 mm?2)

HYGROSTAT

G
|o

I cowT=G

6060

¢ |nstalace: lista DIN 35 mm

* Pripojeni: Sroubovaci svorky

¢ Rozsah regulace vlhkosti: 35-100 % RV

¢ Spinaci kapacita (max. zatizeni): 5A/ 230V
¢ Spinaci hystereze: £3 % RV

e Rozméry (VxS x H): 67 x 50 x 38 mm

* Obsah baleni: hygrostat pfipraveny k pfipojeni

Schema zapojeni topneno telesa které je

(izeno termostatem nebo hygrostatem

L

Termostat pro chlazeni (NO)
ID-EO-TC
Termostat pro topeni (NC)

ID-EO-TH

¢ Montaz: spona pro 35mm istu DIN
e Rozméry (V x S x H):
55x33x43 mm
* Rozsah nastaveni teploty:
0az+60°C
¢ Provozniteplota: —20 az +80 °C
¢ Hmotnost: 40 g

3polova svorka

250 450/800
1 2
230 230
-10°C/+50°C -40°C/+60°C
193 150
61,5 82
85 10
= 31
230 230
0,7 0,8

6polova svorka

¢ Termostat pro chlazeni -
spinaci kontakt

* Termostat pro topeni —
rozpinaci kontakt

¢ Obsah baleni: termostat pfipraveny
k pfipojeni

ID-EQ-HY Tks
TOPNE TELESO
OIOITIT)
i
HYGROSTAT TERMOSTAT
QO ® @
L [

N
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DRENAZ KONDENZATU

¢ Materidl: plast dle UL94 V-0, tmave Sedy, vodéodolny
s ochranou proti ultrafialovému zafeni
e Stupen kryti: IP67
* Tésnéni: NBR
¢ Rozméry: @ 60 x 49,5 mm, 17,5 mm uvniti venkovni skfing

 Prltok vody: 200 ml/h )
s matici (vgre’z ?50 mmv) ' o DEonD e
¢ Obsah baleni: 1ks drenadZniho zafizeni

KOMPENZATOR TLAKU

* Montaz: zavit PG 29 s prevle¢nou matici (vgrez primér 37 mm)
¢ Instalacni poloha: vertikalni (Typ ochrany je omezen na IP54,
jestlize montazni poloha kompenzatoru tlaku neni vertikalni.)

¢ Materidl: plast dle UL94 V-0, RAL 7035 »
* Rozméry: @ E§5,5 x 30,5 mm \D-EQ-PC 2ks
¢ Obsah baleni: 2 ks kompenzatoru
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OUETEG OMR LITE = VENKOVNI SKRINE PRO MONTAZ NA SLOUP/STENU

TECHNICKE VYKRESY

oUtTEG OMR LITE = venkovni skfin
Pro montaz na sloup nebo stéenu — dvouplastova

ah ab abd an an an an ad ad lan 1) an an an aon
CB\TC EE}\'T:C e an 4ab an an an an an an an an
anD an an and an an = an an an an an FDG:DDG:DGFD
° ° o o
" =
R ke . ¥ [Gooooooooooog)
: @ ‘ §
...... 1 . =
...... i
>
...... | <
o) A N I [ < i
...... !
...... ‘
...... I °
: | | i ]
B 1 . !
. T o) 3 | p [FZSoCooooaneT
3 | - ° ° o o
w 59 A s} E
W ] .
8 D A-A

Viska (mm) Sitka (mm) Hloubka (mm) MontézZni deska (mm)
“.’““——-

OMR-DL-050404 630 478 456 352 487 527 384,5 350
OMR-DL-060605 730 578 656 556 587 627 484,5 570 550
OMR-DL-060606 730 578 656 556 687 727 584,5 570 550
OMR-DL-080605 930 778 656 556 587 627 484,5 770 550
OMR-DL-080606 930 778 656 556 687 727 5845 770 550

OUETEG OMR LITE - VENKOVNI SKRINE PRO MONTAZ NA SLOUP/STENU

ROZPTYL TEPELNYCH ZTRAT

OULTEG OMR LITE = venkovni skfin pro montaz na sloup nebo sténu —
dvouplastova, méreni uvnitr skring, AT =15 K, rychlost vétru O m/s

Tloustka materialu Celkova plocha venkovni Ucmna ploc’rla' ~ | Celkem ztratovy
(mm) (mm) (mm) (mm) skfiné (m2) B vikon (W)
vého dna (m?)

OMR-DL-050404 112 0,88 3516
OMR-DL-060605 600 600 500 2 192 1,60 64,08
OMR-DL-060606 600 600 600 2 216 182 72,92
OMR-DL-080605 800 600 500 2 2,36 2,00 80,16
OMR-DL-080606 800 600 600 2 2,64 2,26 90,60
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FSM-0 - SAMOSTATNE STOJICI KOMPAKTNI

VENKOVN| ROZVADECOVE SKRINE Z NEREZU

2 . - > Samostatné stojici kompaktni venkovni rozvadécové skfiné FSM-0 jsou vyrobené z nerezové
oceli. Maji integrované bocnice a na povrchu jsou opatfené polyesterovou prasSkovou barvou
s UV ochranou, kterad chrani proti vlivdm okolniho prostfedi. Kompaktni svafovand konstruk-
ce rozvadécoveé skfiné je vyrobena z profilovanych bo€nich panell spojenych pficngmi profily.
Tento technologicky postup vyroby spliiuje maximalni poZadavky na tuhost a 700 kg nosnost
rozvadécoveé skfiné. FSM-0 je mozné diky designu spodniho rdmu pouzivat i bez pfidavného
podstavce. K vytvoreni rdzngch montadZnich ploch a rovin nabizime bohatou $kalu systémového
pfisluSenstvi navrZzeného pro optimalni vyuZiti profilu rému. Ke skfinim dodavame i komponenty
pro fizeni vnitfniho prostoru rozvadécove skfing, jako jsou topné jednotky, ventilatory s filtrem,
Ci aktivni chladici jednotky.

HLAVNI VYHODY

» Svarovand kompaktni konstrukce s integrovangmi bo&nicemi —

povrchova Uprava nerezovy plech s venkovnim polyesterovym praskovym lakem
Nosnost 700 kg

Jednodverové provedeni rozvadeécoveé skfingé

MozZnost instalace rozvadécoveé skfiné bez pfidavného podstavce

Designova vyklopnd klika — standard pro vSechny typy rozvadeécd

Snadné zavreni dvefi diky specidlnimu uzamykacimu systému
Maximalni vyuziti vnitfniho prostoru — moznost umisténi montazni desky mezi zadni sloupky
Bocnice integrovany v ramu

17 velikosti od rozméru 1400 x 600 x 300 mm az po 2 000 x 1000 x 400 mm

Siroky sortiment dodavaného pfislugenstvi

Regeni na miru - vyrezy dle zakaznick(ch poZadavk( pred i po finalni povrchové Gpravé

-

FSM-0-201004

¥V V V V V V V V V V

Velky vybeér systémovych list pro vytvdreni dalSich
montdznich rovin a pozic pro instalace vnitiniho vybaveni

Maximdlni vyuZiti vnitiniho prostoru — moZnost umisténi
montdzni desky mezi zadni sloupky

FSM-0-201004 T BARVA: RAL 7035
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FSM-0 - SAMOSTATNE STOJICI KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE

VENKOVNIi PROVEDENI

POPIS

Material Barva Mechanicka odolnost e Zavésy dvefi jsou u jednodvefové
» Rozvadécova skiif: nerez ocel * RAL 7035 pro venkovni pouZiti « K10 dle IEC 62262 rozvadécoveé skfiné umisténé na
* Montazni deska: Zarové pravé strané (moznost zmény
pozinkovany ocelovy plech Stupeii kryti Rozsah dodavky otevirani dvefi z pravych na levé)
¢ |P55 dle normy EN 60529 * Svarovana konstrukce  Zadni a streSni panel
Povrchova dprava (stupefi kryti se mGZe sniZit po s integrovanygmi bo&nicemi » Kabelové dno
* Polyesterova praSkova barva montazi nékterého prislusenstvi) ¢ Plné jednodverfové dverfe * Montazni deska s rastrem
s UV ochranou s vUklopnou klikou s €tyrbodovgm

uzaviracim systémem

FSM-0 - SAMOSTATNE STOJICi KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE Z NEREZOVE OCELI, VYSKA 1400 A 1600 mm

1600

Rozvadé-

ozvade: 600 600 600 800 800 1000 1000
Cova skfin

300 400 400 300 400 300 400
P 1291 1291 1491 1491 1491 1491 1491
deska 497 497 497 697 697 897 897

1,25/1,5

Tloustka
materidlu 2 2 2 2 2 2 2
(mm)

3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1

Kabelové dno, pocet dild 2 2 2 2 2 2 2
_m FSM-0-140603 | FSM-0-140604 | FSM-0-160604 | FSM-0-160803 | FSM-0-160804 | FSM-0-161003 FSM-0-161004

PRISLUSENSTVI

celni

Podstavec | azadnidil ID-F-SPFO6 ID-F-SPFO6 ID-F-SPFO8 ID-F-SPFO8 ID-F-SPF10 ID-F-SPF10

ID-F-SPFO6

100 mm
m ID-F-SPS03 ID-F-SPS04 ID-F-SPS04 ID-F-SPS03 ID-F-SPS04 ID-SPS03 ID-F-SPS04

Pro objedndani rozvadécové skiiné bez montazni desky pouzijte objednaci €islo FSM-0-xxxxxx-01.

E STOJiCi KOMPAKTNi ROZVADECOVE SKRINE Z NEREZOVE OCELI, VYSKA 1800 mm

Rozvadé-
€ova skfifi

Montazni
deska

1,25/15

Tloustka
materidlu 2 2 2 2
(mm)

K ové dno, pocet dild 2 2 2 2
Hmotnost (kg) 99 104 109 146
_m FSM-0-180604 FSM-0-180803 FSM-0-180804 FSM-0-181004

PRISLUSENSTVi

ID-F-SPFO8 ID-F-SPF0O8 ID-F-SPF10

Podstavec ID-F-SPFO6

100 mm
ID-F-SPS04 ID-F-SPS03 ID-F-SPS04 ID-F-SPS04

Pro objednani rozvadécové skiiné bez montazni desky pouZzijte objednaci ¢islo FSM-0-xxxxxx-01.
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FSM-0 - SAMOSTATNE STOJiCi KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE Z NEREZOVE OCELI, VYSKA 2 000 mm

Rozvadé- &
Montazni Vi{mm)
Zadni a stfesni panel 1,25/1,5
Tloustka
(mm)

belové dno, pocet dill 2 2 2 2 2 2
_m FSM-0-200603 FSM-0-200604 FSM-0-200803 FSM-0-200804 FSM-0-200805 FSM-0-201004

PRISLUSENSTVi
ID-F-SPFO6 ID-F-SPFO6 ID-F-SPF08 ID-F-SPF08 ID-F-SPF08 ID-F-SPF10
Podstavec

UL m ID-F-SPS03 ID-F-SPS04 ID-F-SPS03 ID-F-SPS04 ID-F-SPS05 ID-F-SPS04

Pro objednani rozvadécové skfiné bez montaZni desky pouZijte objednaci tislo FSM-0-xxxxxx-01.

Doporucene prislusenstvi

Klimatiza¢ni jednotky Ventilatory s filtrem Horizontalni a vertikalni listy
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FSM-0 - SAMOSTATNE STOJICI KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE

PRISLUSENSTVI

PODSTAVCE

¢ Materidl: 2 mm nerez ocel

¢ Barva: RAL 9005

¢ Nutno spolu objednat ¢elni a bo¢ni sadu

¢ MoZnost instalace i dvou podstavct vsky 100 mm na sebe
¢ Rozsah dodavky: vEéetné montazniho pfisluSenstvi

TESNICi SADA IP55

-l
& "*a

* Material: PVC
¢ Pouziti: zaslepky a tésnici paska pro dodrzeni kryti IP55

¢ Rozsah dodavky: kompletni sada pro rozvadécoveé skiiné FSM

NAHRADNI MONTAZNI DESKA - PLNA

I—» ‘

¢ Materidl: 3mm Zarove pozinkovany ocelovy plech

* Rozsah dodavky: montazni deska se znatengm rastrem vcetné

montaZniho pfislusenstvia drzak(

Kéd podstavce Pro Sifku Baleni
vsky 100 mm skfiné (mm)

Podstavec - celni a zadni sada

ID-F-SPFO6 600 1sada
ID-F-SPFO8 800 1sada
ID-F-SPF10 1000 1sada

Kéd podstavce Pro hloubku Baleni
visky 100 mm skfin& (mm)

Podstavec - bo¢ni sada

ID-F-SPS03 300 1sada
ID-F-SPS04 400 1sada
ID-F-SPS05 500 1sada

I T

ID-F-KIT55 1ks

“ Pro skfifi o vjSce x Sifce (mm)

ID-F-SP1806 1800 = 600
ID-F-SP1808 1800 x 800
ID-F-SP1810 1800 x 1000
ID-F-SP2006 2000 x 600
ID-F-SP2008 2000 x 800
ID-F-SP2010 2000 x1000
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SPODNI DRZAKY MONTAZNi DESKY

* Material: 5mm Zarové pozinkovany ocelovy plech
¢ PouZiti: umozni posunuti montadzni desky mimo zadni pozici rdmu Kéd Baleni
¢ |nstalace: montuje se na spodni bo¢ni profily rdmu

* Rozsah dodavky: véetné montazniho prislugenstvi LA 25 3t

BOCNIi DRZAK MONTAZNI DESKY

¢ Materidl: 2mm Zarove pozinkovany plech
¢ Pouziti: pro dodate¢nou fixaci montazni desky a omezeni vibraci

* Instalace: montuje se na horizontalni listy ID-F-Hxx nebo ID-F-NHxx nebo “
pfimo na stojiné ramu

 Rozsah dodavky: vEetn& montazniho prisludenstvi ID-F-LBP Tsada

HORIZONTALNII Prorojrn'érg
A VE RTIKALNI’ LI§TY vgii?/lgi‘;ka/ v horizontalni | vertikalni | Baleni*

htoubka (mm) poloze poloze

Nosnost Nosnost ve

Instalace na bo&ni strany profili ramu

ID-F-H4 400 140 kg 240kg 1sada
ID-F-H5 500 100 kg 240kg 1sada
ID-F-HB 600 70kg 240kg 1sada
ID-F-H8 800 50kg 180kg 1sada
ID-F-H10 1000 50kg 140kg 1sada
ID-F-H12 1200 50kg 120 kg 1sada
ID-F-H18 1800 36kg 80kg 1sada
ID-F-H20 2000 32kg 70kg 1sada
Instalace mezi profily rému
ID-F-NH4 400 95kg 95kg 1sada
. ID-F-NH5 500 85kg 85kg 1sada
ID-F-NH (instalace mezi profily rému) ID-F-NHB 600 70kg 70kg 1sada
ID-F-NH8 800 56 kg 56 kg 1sada
. Materiél; 2mm zarové pozinkovany ocelovy plech ID-F-NH10 1000 45kg 45kg 1sada
. Sifk?.li§t: 90 mmv(ID:F-Hv): 41,2 mn?fID’-F-NI-!) . o ID-F-NH12 1200 35kg 35kg 1sada
¢ Pouziti: pro vytvoreni dalich montaznich rovin (horizontalnich i vertikalnich)
« Instalace: ID-F-Hx se montuje na bo&ni strany profilti rAmu ID-F-NH18 1800 21kg 21kg 1sada
« Instalace: ID-F-NHx se montuje mezi profily rdmu ID-F-NH20 2000 20kg 20kg 1sada
* Rozsah dodavky: v€etné montazniho pfisluSenstvi *1sada - 2 kusy
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HORIZONTALNI LISTY

Pro rozméry skfiné

sifka/hloubka _ Nosnost Baleni *
v horizontalni poloze
(mm)

ID-F-HH4 400 260kg 1sada

ID-F-HHS5 500 210kg 1sada
* Material: 3mm Zaroveé pozinkovanyg ocelovy plech |D-F-HHE 600 175kg sk
* Slrk?.l[St: 8?'5 mm . o . ID-F-HH8 800 130kg 1sada
¢ Pouziti: pro instalaci komponentd s vysokou hmotnosti
« Instalace: montuje se na profily ramu ID-F-HH10 1000 100kg 1sada
¢ Rozsah dodavky: véetné montazniho pfisluSenstvi *1sada - 2 kusy

DVERNI LISTY

m Pro rozméry dvefi/kfidla dveri (mm)

* Material: 2mm zarové pozinkovany ocelovy plech ID-F-VD6 600 1sada
* Sifka list: 20 mm

- SV PRSP e vl . ID-F-VD8 800 1sada
* Pouziti: pro vytvoreni dalsi montazni roviny na vnitfni ¢asti dvefi
« Instalace: do ramu dvefi ID-F-VD10 1000 1sada
¢ Rozsah dodavky: vEéetné montazniho pfisluSenstvi *1sada - 2 kusy

LISTY PRO UCHYCENi KABELU

Pro rozméry skfiné .
ID-F-RC ID-F-RCU *
“n gl’fka/hIOUbka (mm) Balenl

¢ Materidl: 2mm zarove pozinkovany ocelovy plech ID-F-RC4 ID-F-RCU4 400 1sada
* Pouziti: pro uchyceni kabell ID-F-RC6 ID-E-RCUB 6800 1sada
* Instalace: montuje se na spodni bo¢ni profil rdmu nebo
- ID-F-RC8 ID-F-RCU8 800 1sad
na montazni desku (ID-F-RCUxx) saca
« Instalace: montuje se mezi spodni bo&ni profily rému (ID-F-RCxx) IB-F-RC10 ID-F-RCU10 1000 1sada
* Rozsah dodavky: vEetné montazniho pfislusenstvi *1sada - 2 kusy

SROUBOVACIi OKA

~ ? "=

« Sroubovaci oka pro prepravu jefdbem

* PouZziti: pro montaz s FSM, otvory s vnitfnimi zavity pod stfechou

¢ Materidl: Zarové pozinkovana uhlikova ocel

* DIN580

e M12 Kéd Baleni
* Obsah baleni: 4 ks

ID-F-EB 1sada
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Maoznosti instalace horizontalnich a vertikalnich List
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19" LISTY

“ Pro skiin o vSce x Sifce (mm) Baleni

ID-F-V186 1800 x 600 (36U) 1sada

M 5 ID-F-V206 2000 x 600 (42U) 1sada

* Materidl: 2mm zarové pozinkovany ocelovy plech
L - . e . v . ID-F-V1 1 1
¢ Pouziti: pro vytvoreni 19" rovin FSM rozvadécovych skfini 88 SUDEEDEE ) sada
« Instalace: na drzaky ID-F-UBxx + ID-F-Hxx ID-F-v208 2000x800(42U) Tsada
* Rozsah dodavky: 19” vertikalni listy vEetné montazniho pfislusenstvi * je potfeba objednat drzak 19" list ID-F-UBxx
DRZAKY 19" LIST
ID-F-UBO8 ID-F-UBO6 . = 7
Pro Sifku skfiné (mm) Baleni *

. Mat(fflél: 1,5mm (IVD-I?-U”BOES?; 2mm (ID-F-UVBVOS? Zarové P?’zvlnkovang plech BEUBEE 600 Fp—
* Pouziti: pro vytvoreni 19" rovin FSM rozvadécovych skfini Sitky 600 a 800 mm
« Instalace: na systémové lidty ID-F-Hxx ID-F-UBO8 800 1sada
¢ Rozsah dodavky: drzaky 19" vertikalnich list véetné montazniho pfislusenstvi *1sada -6 ks

Montazni 19" lista
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19" VYKLOPNY RAM

T -
-t, £

-g—/;

¢ Materidl: 2mm ocelovy plech
¢ Nosnost vyklopného rdmu: 150 kg

 Pouziti: pro vytvoreni vgklopné 19" roviny a pfistup
do zadni €4sti rozvadécoveé skfiné Sirky 800 mm “ Pro skfifi o vjSce x Sifce (mm)
* Instalace: na konstrukci rozvadéCové skfiné ID-F-1808-SF15 1800 x800 1sada

* Rozsah dodavky: 19 vklopng rdm vEetné
horizontalnich pfiek pro upevnéni a vEetné zamku oA QUSSR 20U o

DVERNI STOP

T R

¢ PouzZiti: pro rozvadécoveé skfiné FSM
ID-F-DS 1ks

* Rozsah dodavky: dverni stop vEetn& montazniho pfislusenstvi

DVERNI SPINAC

¢ Materidl drzdku: 2mm zarové pozinkovany ocelovy plech “
¢ Koncovy spinac: IPB5, plastovy, INO +1NC, PG13,5, -25°Caz +70 °C
* Rozsah dodavky: dverni spinac v€etné montazniho pfisluSenstvi o)1= ol L2

ODKLADACI POLICE

* Material: 1,5mm ocelovy plech “ Pro Sifku skfin& (mm)

¢ Barva: RAL 7035 ID-F-CDD6 600 1sada
. Instalavce: montuje se na dvervnllvram ] o o |D-F-CDD8 800 1sada
¢ Rozmeéry: hloubka 356 mm, Sifka - vhodnd pro konkrétni rozmér skfineé

* Rozsah dodavky: vEetné montazniho prislusenstvi ID-F-CDD10 1000 1sada
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PARCIALNI

Pro Sifku Pro hloubku

Vyska
montazni

MONTAle' DESKA AL, eintifmn) roviny (mm)

ID-F-PMP0B04 600 - 400
ID-F-PMP0B04 = 400 600
ID-F-PMP0OB05 600 - 500
ID-F-PMP0OB05 = 500 600
ID-F-PMP0804 800 = 400
ID-F-PMP0804 - 400 800
ID-F-PMP0806 800 - 600
ID-F-PMP0806 - 600 800
. ID-F-PMP1004 1000 - 400
I ll ID-F-PMP1004 - 400 1000
Q' ID-F-PMP1204 - 400 1200

¢ Materidl: 3mm pozinkovany ocelovy plech

* Pouziti: pro vytvoreni dodatecnych €elnich a bo¢nich montaznich rovin, desky jsou univerzalni a lze je
montovat v horizontalni poloze do pfislusné Sirky skfiné nebo ve vertikalni poloze do prisludné hloubky skfiné

* |nstalace: montuje se v horizontalni nebo vertikalni poloze na profily ramu nebo systémove listy

¢ Rozsah dodavky: véetné montazniho pfisluSenstvi

ZAMKY/UZAVIRACI VLOZKY ke | T

ID-F-INLK1 Zamek pro FSE/FSM, kli€ 5333 1sada
ID-F-INLK3 Zamek pro FSE/FSM, kli€ unikatni 1sada

VloZka do zdmku 7 mm SQUARE,
zamak €erné barveny

ID-F-INS8 Vlozka do zdmku 8 mm SQUARE, 1sada

zamak cerné barveny
ID-F-INT7 VloZka do zamky7rr]m TRIANGULAR, ek
= . zamak €erné barveny
3 Vlozka do zdmku 8 mm TRIANGULAR,

ID-F-INS7 1sada

- ID-F-INT8 . . 1sada
zamak €erné barveny

ID-F-INLKE1 Uzamuykatelng uzaver VW 1 1sada
¢ Pouziti: ndhradni vlozky misto standardniho double-baru 5 mm ID-F-INSS Kompletni klika 1sada
* Rozsah dodavky: v€etné montazniho pfislusenstvi ID-F-INSSA Dveini Etitek double-bar 5 mm 1sada

UZEMNENI

= Plochy uzemnovaci vodi€ pro M8,
[BHFEY délka 200 mm, prifez 16 mm? 1ok

Plochy uzemnovaci vodi¢ pro M8,

ID-F-EK2 délka 200 mm, préifez 25 mm?

10ks
¢ Materidl: pocinovana méd
» Rozsah dodavky: rlizné délky a priifezy plochych vodi¢d s nalisovangmi |D-F-EK3 Plochy uzemfiovaci vodic pro M8, 10ks
kontaktnimi dutinkami s otvorem M8 délka 300 mm, prdrez 16 mm?
Plochy uzemnovaci vodic pro M8,

[HAE délka 300 mm, prifez 25 mm?

10ks

SPOJOVACIi MATERIAL

@ 0 =0 e

oS ID-W-CNM86 Klecova matice M6 10ks
4&0 @ ID-W-SMS6x16 Sroub M6x16, 1SO 7380, Zn 10ks
ID-W-CNM8 Klecovd matice M8 10ks

« Rozsah dodavky: klecové matice M6 (ID-W-CNM), ID-W-SMS8x18 >roub M8x16, 1507380, 2n 10ks
$rouby M6x16 1SO 7380 Zn (ID-W-SMS6x16), pant, ID-F-CK Pant, drzaky tahel, nahradni spojovaci 1sada

dr#4ky tahel a spojovaci material pro FSM (ID-F-CK) I PSR
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ZARIVKOVA SVITIDLA S DVERNIM SPINACEM A ZASUVKOU

\‘ ; Kéd Typ Baleni

Pro skfifi FSE/FSM S 600 mm, 14W,

\ IoHE e el 230 VAC, 50 Hz, zasuvka Schuko (=
Pro skfifi FSE/FSM S 800 mm, 18W,
ID-F-LIBSKR-SCH 230VAC, 50 Hz, zasuvka Schuko Tks
* Material: lakovany ocelovy plech ID-F-L14SKR-CZ Pro skfifi FSE/FSM S 600 mm, 14W, ks
« Pouziti: pro osvétleni vnitniho prostoru rozvadé&oveé skfing, moznost propojeni 220D AL B Hz"zas”"ka Uiz
vice svitidel T e Pro skiifi FSE/FSM 3800 mm, 18W, ks
« Instalace: montuje se na profily rédmu FSM 230VAC, 50 Hz, zasuvka UTE
e Stupen kryti: IP20 ID-F-LN30 Napdjeci kabel oranZovy, 1Ks
* Rozsah dodavky: kompletni svitidlo s dvefnim koncovm spinagem a zasuvkou deélka 3m, 3x1,5mm
Schuko/UTE, bezpotencidlni kontakt pro ovladani prvk fizeni teploty rozvadéc, Pfipojovaci kabel 3edy,
v . ID-F-LL30 . 1ks
pripojovaci konektor delka3m, 3x0,75mm
ID-F-LAC166STG Konektor pro pfipojovaci kabel Sedy Tks
ID-F-LAB-14 Plastovg kryt pro svitidla 14 W Tks
ID-F-LAB-18 Plastovy kryt pro svitidla 18 W Tks
ID-F-LV-06 Propojovaci kabel, délka 0,6 m 1ks
ID-F-LV-12 Propojovaci kabel, délka 1,0 m 1ks

LED SVITIDLA

e Materidl: PC, prhledng a ABS

¢ PouZiti: pro osvétleni vnitfniho prostoru rozvadécoveé skfingé, moznost propojeni
vice svitidel

* |nstalace: montuje se na profily rdmu nebo pomoci magnetd

« Rozméry: 3574 x 32 x 3116 mm “ Tup
¢ Stupen kryti: IP20

* Rozsah dodavky: kompletni svitidlo s kolibkovgm spinacem, pfipojovaci ID-F-L Svitidlo LED 4 W, 24-265V (DC/AC), ks
a propojovaci konektor 0/50/60 Hz

KAPSY NA DOKUMENTY

.

¢ Materidl: ABS
¢ Barva: RAL7035

‘ RozmérU: 234 * 241 ) 31 mm (V ) é * H) “ Balenl’
¢ |nstalace: pomoci samolepici pasky

P s e ID-PO-A4 1ks
¢ Rozsah dodavky: kapsa na dokumenty vEetné samolepici pasky

“ Pro rozméry dvefi/kfidla dvefi (mm)

¢ Materidl: Imm ocelovy plech ID-F-MPQ6 600 1sada
e Barva: RAL 70’35 3 ID-F-MPO8 800 1sada
e Instalace: na rdm dvefi

ID-F-MP10 1000 1sada

¢ Rozsah dodavky: kapsa na dokumenty véetné montazniho pfislusenstvi
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RIZENI VNITRNIHO PROSTREDI V ROZVADECOVYCH SKRINICH FSM-0

VENTILATORY S FILTREM

POPIS

HLAVNI VYHODY

vysoce elastickych klipd

Snadna vgmena filtracni vlozky zvenku bez naradi
MoZnost zmény sméru proudéni vzduchu

Pratok vzduchu az 800 m3/h

Moznost montadZe do rozvadécoveé skiiné s tloustkou plechu 1-2,5 mm
IP 54 standardni kryti

Bocnii stfeSni umisténi ventilatord

Rozsah pracovniteploty -10 °C az +70 °C

Polyuretanové pénoveé tésnéni po celém obvodu

Odolnost proti UV zareni

V(rezy otvorl pro instalaci v CONTEG modifikacnim centru

V V V V V V V V V V¥

» Rychlad montaz bez $roubl a naradi do Ctvercového vyrezu, jednoduché upevnéni pomoci

* Plastové ¢asti ze smési ABS/PC, G4 dle EN 779 a UL 9S00 tfidy 2 * Zapouzdrend kulickova * EMC provedeni dostupné
v8echny ¢4sti jsou samozhasivé samozhasivé ve tridé F1dle loZiska ventilatoru na vyzadani
dle UL 94V-0 DIN53 438 ¢ |P54 standardni kryti dle

¢ Standardni barva RAL 7035 (jiné * Filtracni vlozky se €isti omyvanim, EN 60529 a NEMA 12 dle UL50
na vyzadani) tlakovym vzduchem nebo * |P55 volitelné (dle EN 60529)

o Filtra¢nivlozky ze syntetickgch vyklepanim ¢ |[P56 pri pouziti ochranného krytu
vldken tfidy G3 dle EN 779 a tfidy proti stfikajici vodé

Ventilatory
s Rozméry VxS xH RUlukeRS Rozmér vjrezu
vzduchu mfizka
ID-EF-01-4 12/15m3/h 106,5 x 106,5 x 53,9 mm 230VAC 50/60 Hz ID-EF-01 92 x92mm IP54
ID-EF-01-1 15m3/h 106,5 x106,5 x 53,9 mm 24VDC - ID-EF-01 92x92mm P54
ID-EF-04-4 45/50 m3/h 150 x 150 x 65,5 mm 230VAC 50/60Hz ID-EF-03 125x125mm IP54
ID-EF-04-1 47 m3/h 150 x 150 x 65,5 mm 24VDC - ID-EF-03 125 x125 mm IP54
ID-EF-10-4 100/110 m3/h 203,9x203,9x875mm 230VAC 50/60 Hz ID-EF-05 177 x177 mm IP54
ID-EF-10-1 100 m¥/h 203,9x203,9x875mm 24VDC - ID-EF-05 177 x177 mm P54
ID-EF-23-4 230/270 m3/h 250 x 250 x 115,3 mm 230VAC 50/60Hz ID-EF-07 223x223mm IP54
ID-EF-22-1 225md/h 250 x 250 % 115,3 mm 24VDC - ID-EF-07 223x223 mm IP54
ID-EF-52-4 520/580 m*/h 325x325x150,7mm 230VAC 50/60Hz ID-EF-09 291x291mm IP54
ID-EF-71-4 710/800 m%/h 325 x 325 %149 mm 230VAC 50/60Hz ID-EF-09 291x291mm IP54
ID-EFT-42-4*  420/490 m3/h 324 x 324 x94 mm 230VAC 50/60 Hz ID-EF-09 vent. 175 x 175 mm/mfizka 291x 291 mm IP54
ID-EQ-TC Termostat pro 55x33x43mm  250VAC/10A - - - IP20
chlazeni

* Stfe$ni provedeni
** Ostatni napajeci napéti na dotaz
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RIZENI VNITRNIHO PROSTREDI V ROZVADECOVYCH SKRINICH FSM-0

KLIMATIZACNI JEDNOTKY

HLAVNI VYHODY

UZite¢ny chladici vykon od 320 W do 4 000 W

Snadnd Udrzba - jednotky nepotiebuji filtraéni vlozky

Vyssi chladici vgkon a spolehlivost diky vysoce U¢innému kondenzatoru z hlinikového profilu
Jednotky jsou Setrné k Zivotnimu prostredi — chladici médium R134a

Robustni oceloplechovy nebo nerezovy kryt jednotek

Jednoducha regulace a monitoring

Snadna a rychld montaz (bocni a stfesni provedeni)

Vysoce kvalitni komponenty zajistuji dlouhou Zivotnost a spolehlivost jednotek
(napf. rotacni pistovy kompresor Mitsubishi Electric)

Transport jednotek v jakékoli poloze

» Celosvétové uznavané certifikace (CE, cURus, cULus)

» V(rezy otvorl proinstalaci v CONTEG modifikacnim centru

V V V V V V Vv VvV

v

POPIS

Material: Stupen kryti: * Plné zapusténa Rozsah dodavky:
* ocelovy plech/ * Vngjsi okruh IP54 Certifikace: ¢ Jednotka pfipravend k zapojeni
nerezova ocel e Vnitfni okruh IP24 « CE cURUS. cULUS a okamzitému pouzivani

Chladici médium: Tuyp montaze:
* R134a * Vngjsi

Klimatizacni edmotkg SLIM (bocni vnéjsi nebo plné zapusténa montaz)

AC-WM3-03-4200 320w 520 x 270 x 110 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 501x 25Tmm IP54/1P24
AC-WM3-04-4200 400W 520 x 320 x 110 mm 230VAC 50/60 Hz nerezoveé 504 x 308 mm IP54/1P24
AC-WM3-05-4200 500w 600 x 320 x 110 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 581x 301mm IP54/1P24
AC-WM3-08-4200 820w 980 x 395 x 145 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 954 x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-08-6200 820 W 980 x 395 x 145 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezoveé 954 x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-11-4200 1100w 1250 x 395 x 145 mm 230VAC 50/60 Hz nerezoveé 1214 x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-11-6200 1100 W 1250 x 395 x 145 mm 400VAC 50/60 Hz nerezové 1214 x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-15-4200 1500 W 1550 x 395 x 145 mm 230VAC 50/60 Hz nerezové 1531x 376 mm IP54/1P24
AC-WM3-15-6200 1500 W 1550 x 395 x 145 mm 400 VAC 50/60 Hz nerezoveé 1531x 376 mm IP54/1P24

* Ostatni napajeci napéti na dotaz
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Klimatizacni jednotky COMPACT (bocni vngjsi montaz)

Uznecng o

AC-WM4-03-4200

AC-WM4-05-4200

AC-WM4-05-6200

AC-WM4-08-4200

AC-WM4-08-6200

AC-WM4-10-4200

AC-WM4-10-6200

AC-WM4-15-4200

AC-WM4-15-6200

AC-WM4-20-4200

AC-WM4-20-6200

AC-WM4-25-4200

AC-WM4-25-6200

AC-WM4-30-4200

AC-WM4-30-6200

AC-WM4-40-4200

AC-WM4-40-6200

320/360W
550/620 W
550/620 W
750/780W
750 W
1000/1080W
1000w
1500/1630 W
1500W
2000w
2000W
2500w
2500W
3000w
3000w
4000W

4000w

* Ostatni napdjeci napéti na dotaz.

500 x 280 x 200 mm

650 x 315 x 260 mm

650 x 315 x 260 mm

650 x 315 x 260 mm

650 x 315 x 260 mm

650 x 315 x 260 mm

650 x 315 x 260 mm

980 x 395 x 260 mm

980 x 395 x 260 mm

980 x 395 x 260 mm

980 x 395 x 260 mm

1230x 500 x 340 mm

1230 %500 x 340 mm

1230 x 500 x 340 mm

1230 x 500 x 340 mm

1230 %500 x 340 mm

1230 x 500 x 340 mm

230VAC

230VAC

400VAC

230VAC

400 VAC

230VAC

400 VAC

230VAC

400 VAC

230VAC

400 VAC

230VAC

400VAC

230VAC

400 VAC

230VAC

400 VAC

Klimatizacnf jednotky TOP (stfesni monta?)

Uznecng .

AC-TM3-04-4200

AC-TM3-11-4200

AC-TM3-11-6200

AC-TM3-15-4200

AC-TM3-15-6200

AC-TM3-20-6200

450/460 W 230x430x330mm 230VAC
1100/1150 W 400 % 600 x 400 mm 230VAC
1100/1150 W 400 x 600 x 400 mm 400 VAC
1500 W 410 x 600 x 400 mm 230VAC
1500 W 410 x 600 x 400 mm 400 VAC
2000W 410 x 600 x 400 mm 400 VAC

* Ostatni napajeci napéti na dotaz.

50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz

50/60 Hz

nerezové
nerezové
nerezoveé
nerezové
nerezové

nerezové

nerezové

nerezové

nerezové

nerezové

nerezové

nerezové

nerezové

nerezové

nerezoveé

nerezové

nerezové

nerezové

nerezoveé

nerezové

nerezové

nerezové

nerezové

142 x 38 mm/142 x 147.5 mm

480 x 240 mm
635x275mm
635 x 275 mm
635 x 275 mm
635x275mm
635x275mm
635 x 275 mm
920 x335mm
920x335mm
920 x 335mm
920 x 335mm
1130x430 mm
1130 %430 mm
1130x430 mm
1130x430 mm
1130 x 430 mm

1130 x 430 mm

108 x 530 mm (x2)
108 x 530 mm (x2)
363 x236,4mm (x2)
363 x236,4 mm (x2)

363 x236,4mm (x2)

IP54/1P24
IP54/1P24
IP54/1P24
IP54/1P24
IP54/1P24
IP54/1P24
IP54/1P24
IP54/1P24
IP54/1P24
IP54/1P24
IP54/1P24
IP54/1P24
IP54/1P24
IP54/1P24
IP54/1P24
IP54/1P24

IP54/1P24

IP54/1P24
IP54/1P24
IP54/I1P24
IP54/1P24
IP54/1P24

IP54/1P24
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RIZENI VNITRNIHO PROSTREDI V ROZVADECOVYCH SKRINICH FSM-0

PROUDENI VZDUCHU

Klimatizacni jednotky — bocni Klimatizacni jednotky — stresni

Ventilatory — bacni Ventilatory — stresni

‘ﬁf’/

exs e

| 6 .Rizeni vnitiniho prostfedi v rozvadé&ich” na www.conteg.cz
—_ nebo kontaktujte nase obchodni zastupce.
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FSM-0 - SAMOSTATNE STOJICI KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE

TECHNICKE VYKRESY

FSM-0 - samostatneé stojici kompaktni venkovni rozvadecove skfing —
nerezova ocel

Y /N
4
Hloubka (mm) MontaZni deska (mm) Tloustka materialu (mm) Poet
T

dveri
ICIN B T N N T O I
3

FSM-0-140603 1400 600 300 210 12912 497 1150 450 13 2 1
FSM-0-140604 1400 600 400 310 1291,2 497 1150 450 15 2 3 1
FSM-0-160604 1600 600 400 310 1491,2 497 1350 450 15 2 3 1
FSM-0-160803 1600 800 300 210 1491,2 697 1350 650 15 2 S 1
FSM-0-160804 1600 800 400 310 1491,2 697 1350 650 13 2 S 1
FSM-0-161003 1600 1000 300 210 1491,2 897 1350 850 15 2 3 1
FSM-0-161004 1600 1000 400 310 1491,2 897 1350 850 15 2 3 1
FSM-0-180604 1800 600 400 310 1691,2 497 1550 450 15 2 3 1
FSM-0-180803 1800 800 300 210 1691,2 697 1550 650 15 2 3 1
FSM-0-180804 1800 800 400 310 1691,2 697 1550 650 15 2 S 1
FSM-0-181004 1800 1000 400 310 1691,2 897 1550 850 15 2 3 1
FSM-0-200603 2000 600 300 210 18912 497 1750 450 IS} 2 3 1
FSM-0-200604 2000 600 400 310 18912 497 1750 450 15 2 3 1
FSM-0-200803 2000 800 300 210 1891,2 697 1750 650 15 2 3 1
FSM-0-200804 2000 800 400 310 18912 697 1750 650 13 2 3 1
FSM-0-200805 2000 800 500 410 1891,2 697 1750 650 15 2 3 1
FSM-0-201004 2000 1000 400 310 1891,2 897 1750 850 15 2 3 1

*Vnitfni rozméry: H = 90 mm, W - 90 mm, D — 90 mm.
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FSM-0 - SAMOSTATNE STOJICI KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE

ROZPTYL TEPELNYCH ZTRAT

.

FSM-0 - samostatné stojici kompaktni venkovni rozvadecove skriné z nerezove
oceli — méreno prioteplenf uvnitf skfiine A T =15K

Rozméry rozvadécové skiiné (mm) Tloustka materialu (mm) Pocet Celkova plocha Celkem
dveii (ks) rozvadécové ztratovy
15

FSM-0-140603 1400 600 300 2,00 1 2,880 152,6
FSM-0-140604 1400 600 400 15, 2,00 1 3,280 169,2
FSM-0-160604 1600 600 400 15 2,00 1 3,680 190,5
FSM-0-160803 1600 800 300 15 2,00 1 4,000 216,6
FSM-0-160804 1600 800 400 Ii5) 2,00 1 4,480 236,4
FSM-0-161003 1600 1000 300 15 2,00 1 4,760 260,8
FSM-0-161004 1600 1000 400 15 2,00 1 5,280 2823
FSM-0-180604 1800 600 400 115, 2,00 1 4,080 21,8
FSM-0-180803 1800 800 300 15 2,00 1 4,440 2412
FSM-0-180804 1800 800 400 15 2,00 1 4,960 262,6
FSM-0-181004 1800 1000 400 15 2,00 1 5,840 3134
FSM-0-200603 2000 600 300 1» 2,00 1 3,960 217
FSM-0-200604 2000 600 400 15 2,00 1 4,480 2332
FSM-0-200803 2000 800 300 15 2,00 1 4,880 265,8
FSM-0-200804 2000 800 400 13 2,00 1 5,440 288,9
FSM-0-200805 2000 800 500 15 2,00 1 6,000 312,0
FSM-0-201004 2000 1000 400 15 2,00 1 6,400 3446
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Potrebujete
feseni na miru?

Vyuzijte sluzeb naseho CONTEG modifikacniho centra.

> Z3akaznické Upravy realizujeme v CONTEG modifikacnim centru, které je soucasti moderniho v§-
robniho zavodu v Pelhfimové. Centrum mimo jiné obsahuje CNC frézku MODCentrum 29 CNC.

Jsme schopni pfipravit otvory pro ventilatory, chladici jednotky, ovladaci panely a tlacitka. To
v$e do ocelovych, nerezovych (AISI 304 a 316L) nebo hlinikovych venkovnich skfini. Virezy lze
realizovat do jednotliviych demontovatelngch dild plastd (dvere, kabelova dna, bocnice, stfechy
a montaZni desky), ale také do svarenych venkovnich skFfini.

| o Pro vice informaci nds kontaktujte na www.conteg.cz/kontakt
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WME-0 - KOMPAKTNI VENKOVNI

ROZVADECOVE SKRINE Z NEREZOVE OCEL]

> Kompaktni venkovni rozvadécové skfiné WME-0 z nerezoveé oceli s povrchovou Upravou odol-

nou vaci UV zafeni jsou idedlni pro venkovni instalace, (ze je kombinovat napf. se stfechou proti

desti. Konstrukeni feSeni této fady nabizi vysokou tuhost celé skfiné i montazni desky. Pfi vy-

@ robé je pouzita technologie laserového svafovani, kterd dodava skfinim €isty design. CONTEG
zhotovuje na vyzadanii vyrezy otvord a zavity pro potfebné instalace do rozvadécovych skfini.

HLAVNI VYHODY

» Jednodverfova rozvadecova skfifi. Dvere jsou opatfeny polyuretanovgm pénovgm
® tésnenim po celém obvodu a oto¢nym zdmkem, nebo tfibodovym uzaviracim systémem
od vysky 1000 mm
» Perforované montazni listy na dverich od vysky rozvadéce 500 mm a na bocnicich
od hloubky rozvadéce 250 mm

WME-0-060604

» Montdzni deska se znacengm rastrem 50 x 50 mm
» PrisluSenstvi pro montaz na sténu
» Stupen kryti IP66
» VUmeéna zavesl dveri levé/pravé
BARVA: RAL 7035
Material Barva Rozsah dodavky * Perforované montazni listy
 Rozvadétova skfifi: nerez ocel « RAL 7035 pro venkovni pouziti « Jednodverova rozvadétova na bocnicich od hloubky
14016 (AISI 403), na vyzadani Stupef kryti skfifi. Dvere jsou opatfeny rozvadécove skiiné 250 mm
nerez ocel 1.4301(AISI 304) . IPBB dl EN 60529 (stuper polyuretanovym pé&novym * MontaZni deska se znaengm
e Montazni deska: Zarové Kruti € noovrmg it t’S'l'JDen tésnénim po celém obvodu rastrem 50 x 50 mm
ozinkovany ocelovy plech Eg |se’ mqu Sn'vZ' PO |:non azl a oto€nym zdmkem nebo * PrisluSenstvi pro montaz na sténu
P Y up nékterého prislusenstvi) Y XL . <
Povrchova dprava tfibodovym uzaviracim systémem » Cistyg design, bez kabeloveho dna
L Mechanicka odolnost od vy3ky 1000 mm. * V(fezy otvord pro instalaci
* Polyesterova praskova barva o [KIO dle IEC 62262  Perforované montazni listy v CONTEG modifikacnim centru

s UV ochranou

na dvefich od vysky rozvadécové
skfiné 500 mm

WME-0 - KOMPAKTNI VENKOVNi ROZVADECOVE SKRINE Z NEREZOVE OCELI, JEDNODVEROVE, VYSKA 300-500 MM

V(mm
Rozva- {mm}

décova $ (mm)
skiif
Montazni | V1(mm)
deska

Tloustka
materialu | ! 15
(mm)

15 15

2 2 2 2 2 25 25

2 2 2 2 2 2 2
Otocné zamky 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4

13

6,1 77 6,9 76 95
m WME-0-030421 | WME-0-040315 | WME-0-040321 | WME-0-040421 | WME-0-050421

PRISLUSENSTVi

Hmotnost (kg)

Hrebenové dverni liSty - - - - - - ID-W-VD4
Strecha proti desti ID-W-R2015 ID-W-R3020 ID-W-R4020 ID-W-R3015 ID-W-R3020 ID-W-R4020 ID-W-R4020

Drzak pro montaz
na sloup

ID-W-MP2 ID-W-MP3 ID-W-MP4 ID-W-MP3 ID-W-MP3 ID-W-MP4 ID-W-MP4
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décova
skfifn

Montazni
deska

Tloustka
materialu
(mm)

2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4
137 15,5 18,8 20,3 22,8 25,9 292

| WME-0-050521 | WME-0-050503 | WME-0-060403 | WME-0-060621 | WME-0-060603 | WME-0-060604 | WME-0-080625

PRISLUSENSTVi

ID-W-H5 ID-W-HB = ID-W-HB ID-W-HB ID-W-H8
ID-W-VD5 ID-W-VD5 ID-W-VD4 ID-W-VD6 ID-W-VD6 ID-W-VD6 ID-W-VD6
= = = - ID-W-U12 ID-W-U12 ID-W-U17
= = = = ID-W-SPF60 ID-W-SPF60 =
= = = - ID-W-SPS30 ID-W-SPS40 =
Strecha proti desti ID-W-R5020 ID-W-R5030 ID-W-R4030 ID-W-R6020  ID-W-R6030 ID-W-R6040 ID-W-R6025
Drzak pro montaz na sloup ID-W-MP5 ID-W-MP5 ID-W-MP4 ID-W-MP6 ID-W-MP6 ID-W-MP6 ID-W-MP&

* 3 F - 3mm montazni deska s 2 ohranéngmi stranami.
** Podstavec nerezové provedeni, vyska 100 mm, RAL 7046.

WME-0 - KOMPAKTNI VENKOVNi ROZVADECOVE SKRINE Z NEREZOVE OCELI, JEDNODVEROVE, VYSKA 800-1200 MM

Rozvadé-
€ova skfin

Montazni
deska

Tloustka
materidlu
(mm)

Otocné zamky

3bodovy uzaviraci

. +
systém

+ + +

4 4 4 4 4 6 6

31,7 35,2 40,2 38,4 42,4 45 62
(6 i | WHE©000009| WAE:090804 | WNE-0:09080 | WHED:0060 | WHE-O-0BEGH | WHED120009 | WHE-O-2ae
PRISLUSENSTVi

Vhnitrni montazni liSty 1sada ID-W-H8 ID-W-H8 ID-W-H8 ID-W-H10 ID-W-H10 ID-W-H12 ID-W-H12
m ID-W-VD6 ID-W-VD6 ID-W-VD8 ID-W-VD6 ID-W-VD6 ID-W-VD6 ID-W-VD8
m ID-W-U17 ID-W-U17 ID-W-U17 ** ID-W-U21 ID-W-U21 ID-W-U25 ID-W-U25 **

celni
Podstavec | 3 zadnidil ID-W-SPF60 ID-W-SPF60 ID-W-SPF80 ID-W-SPF60 ID-W-SPF60 ID-W-SPF60 ID-W-SPF80
*kk

mm ID-W-SPS30 ID-W-SPS40 ID-W-SPS30 ID-W-SPS30 ID-W-SPS40 ID-W-SPS30 ID-W-SPS40

Strecha proti desti m ID-W-R6030 ID-W-R6040 ID-W-R8030 ID-W-R6030 ID-W-R6040 ID-W-R6030 ID-W-R8040

E;’:l:u"l:° ontcZ m ID-W-MP6 ID-W-MP6 = ID-W-MP& ID-W-MP& ID-W-MP6 =

* 3 F — 3mm montazni deska s 2 ohranéngmi stranami. 3 FF — 3mm montazni deska se 4 ohranéngmi stranami.
** Je nutné objednat konzoli ID-W-UB.
*** Podstavec nerezové provedeni, vgska 100 mm, RAL 7046.
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WME-QO - KOMPAKTNI ROZVADECOVE SKRINE Z NEREZOVE OCEL

PRISLUSENSTVI

VNITRNIi MONTAZNI LISTY

m Pro vij$ku rozvadé&ové skiiné (mm)

ID-W-H5 500 1sada
ID-W-H6 600 1sada
ID-W-H7 700 1sada
. Iylsterifévl: 2mm Zrové pozinkovany ocelovy plech s perforaci po 25 mm ID-W-H8 800 1sada
sSffkalist7smm g S ID-W-H10 1000 1sads
¢ Instalace: na vnitfni listy, které jsou soucasti rozvadeécoveé skriné
« Pouziti: pro rozvadé&oveé skfiné od hloubky 250 mm a vsky 400 mm ID-W-H12 1200 1sada
¢ Rozsah doddvky: 2 ks montaznich list véetné pfislusenstvi *1sada - 2 kusy.

19" PEVNE LISTY

H ]
L’ m Pro v$ku rozvadécové skriné (mm)

N o ] ) ID-W-U12 600 (12U) 1sada
o M’?[EFI?}: 2mm Z3aroveé pozinkovany ocelovy plech ID-W-U17 800 (17U) 1sada
e Sitka list: 56 mm
« Instalace: na vnitini listy, které jsou sougasti rozvadégové skiiné nebo ID-w-U21 1000(21U) fisada
na drZak ID-W-UB pro rozvadécové skfiné Sirky 800 mm ID-W-U25 1200 (25V) 1sada
e Pouziti: pro rozvadécové skfiné od *1sada - 2 kusy.
hloubky 250 mm a Sifky 600 a 800 mm Pro 3itku rozvadécové skiing 800 mm je potfeba objednat
¢ Rozsah dodavky: 19" pevné listy vEetné montdZniho prislusenstvi drzak ID-W-UB, baleni obsahuje 4 ks.

HREBENOVE DVERNI LISTY

m Pro $ifku rozvadégové skiiné (mm)

ID-W-VD4 400 1sada
. Mf‘terié}: 2mm 2érovvé p?zivnkovang ocelovy plech ID-W-VD5 500 1sada
 Sifka lSt: 61mm (vEetnéhebenu) e ID-W-VD6 600 1sada
¢ Instalace: na vnitfni listy, které jsou soucasti dvefi rozvadécové skfingé
* Pouziti: pro rozvadéZové skfing od vsky 500 mm ID-W-VD8 800 1sada
¢ Rozsah dodavky: 2 ks dvernich hfebenovych list véetné montadzniho pfislusenstvi *1sada - 2 kusy.
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ZAMKY/UZAVIRACI VLOZKY

Motylek Ctyrhran Trojhran

DRZAKY NA STENU

¢ Materidl: 3mm nerez ocel
* Nosnost: 100 kg

¢ Rozsah dodavky: 4 ks drzak( vEetné upeviiovaciho materidlu
k montaZzi na rozvadéc

PODSTAVEC

¢ V(3ka: 100 mm
¢ Material: 2 mm nerez ocel 1.4016 (AISI 430)
¢ Povrchova Uprava: polyesterovy praskovy lak

¢ Pro kompletni podstavec je tfeba objednat ID-W-SPSxx a ID-W-SPFxx

* Rozsah dodavky: podstavec vEetné pfisluSenstvi
(sestava ID-W-SPFxx/ID-W-SPSxx)

¢ Barva: RAL 7046, RAL 7035

¢ MoZnost intalace podstavcd na sebe (max. 4 ks)

Tuyp

ID-W-INLK Klika T se zémkem, kli¢ 5333

ID-W-INLK1  Zamek, klit 444

ID-W-INLK2  Zamek, unikatni klic

ID-W-INLK3  Klika se zdmkem, kli¢ 5333

ID-W-INLKE1 ~ Zamek VM1

ID-W-IND3 Vlozka do zamku, 3mm MOTYLEK, €erng zamak
ID-W-IND5S Vlozka do z&mku, 5 mm MOTYLEK, éerng zamak
ID-W-INS6 Vlozka do zémku, 6 mm CTYRHRAN, cerny zamak
ID-W-INS7 Vlozka do zamku, 7mm CTYRHRAN, gerny zamak
ID-W-INS8 Vlozka do zémku, 8 mm CTYRHRAN, cerny zamak
ID-W-INT7 Vlozka do zdmku, 7 mm TROJHRAN, €erng zamak
ID-W-INT8 Vlozka do zdmku, 8 mm TROJHRAN, €erng zamak
ID-W-INTS Vlozka do zdmku, 9 mm TROJHRAN, €erng zamak

* Kompletni sestava zadmku s klicem.

Baleni

1sada *
1sada *
1sada *
1sada *
1sada *
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks

ID-W-WB 4ks

PODSTAVEC NEREZOVY - BOCNi SADA

ID-W-SPS30 300
ID-W-SPS40 400
ID-W-SPS30G 300
ID-W-SPS40G 400

1sada obsahuje 2 ks bo¢nich dilt vEéetné montazniho prislusenstvi.

Pro hloubku rozvadécové
S Barva
skfiné (mm)

RAL 7046
RAL7046
RAL7035
RAL7035

1sada
1sada
1sada

1sada

PODSTAVEC NEREZOVY - CELNi A ZADNi SADA

Baleni

Pro Sifku rozvadécové

Barva

n skfiné (mm) Batenf
ID-W-SPF60 600 RAL 7046 1sada
ID-W-SPF80 800 RAL7046 1sada
ID-W-SPFB0G 600 RAL7035 1sada
ID-W-SPF80G 800 RAL7035 1sada

1sada obsahuje 1ks €elni a 1ks zadni dil véetné montazniho prisluenstvi.
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STRECHA PROTI DESTI [ kod | Proromméryvenkouniskiing$ xD (mm)

ID-W-R2015 200 x 155
ID-W-R3015 300x155
ID-W-R3020 300x210
ID-W-R4015 400 %155
’ ID-W-R4020 400x 210
ID-W-R4030 400 x 300
ID-W-R5020 500 x 210
B o ID-W-R5030 500 x 300
¢ Materidl: 2mm hlinikovy plech AlMg3
* Povrchova Gprava: polyesterovy pradkovy lak ID-W-RE020 600x210
* Barva:RAL7035 ID-W-R6025 600x 250
* Instalace: pfimo na stfechu venkovni skfing,
4x MB 3rouby, smér sklonu stiechy je volitelny D-W-R6030 600x300
* V/(fezy otvorl pro instalaci mozno objednat v CONTEG modifika€nim centru ID-W-R6040 600 x 400
¢ Rozsah doddavky: stfecha vEetné montdzniho pfislusenstvi ID-W-R8030 800 300
ID-W-R8040 800x400
e
Kéd Pro Sifku venkovni skfiné (mm)
ID-W-MP2 200
* Material: 2mm nerezovy plech ID-W-MP3 300
¢ |nstalace: na primeér sloupu do 250 mm
« Nosnost: 200 kg ID-W-MP4 400
* Rozsah dodavky: drzak pro montaz na sloup vEetné montazniho pfislusenstvi ID-W-MP5 500
(2 ks profilované listy, 2 ks stahovaciho pasku se sponou (=850 mm), 8 sad: P — .

$roubll M8x12, samajisticich matic a adheznich podloZek)

DVERNIi DORAZ
——

* Pouziti: pro venkovni skfiné od vysky SO0 mm a od hloubky 250 mm
. - o e - . ID-W-DS 1ks
¢ Rozsah doddavky: dvefni doraz v€etné montazniho pfislusenstvi

DVERNI SPINAC

¢ Materidl — drzaky: 2mm zarove pozinkovany ocelovy plech

Koncou spat P8, o OS INE PSS 25 Cat 70°C ke | e

* Pouziti: pro venkovni skfifi od vysky 500 mm a od hloubky 250 mm
. vy iy s - . ID-W-DC 1ks
¢ Rozsah dodavky: dverfni spinac véetné montazniho prislusenstvi
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KAPSA NA DOKUMENTY

¢ Materidl: ABS
¢ Barva: RAL7035

* |nstalace: pomoci samolepici pasky e 1k
¢ Rozsah doddvky: kapsa na dokumenty vEetné samolepici pasky A s

SVITIDLO

e Stupen kryti: IP20
* Montaz: na montazni desku, vnitfni bocni listy
* Technologie LED, 12 sviticich bod®
e Rozméry: 400 x 26 x 27 mm (S x V x H) m“
* Rozsah dodavky: vEetné pripojovaciho a propojovaciho kabelu, drzak
R P o . ID-W-L 3W, 230 W, 50 Hz 1ks
na montazni desku pro umisténi svitidla u stropu v rdzné hloubce

UZEMNEN! I N =

po - < ID-W-EK Uzemnovaci sada WME 1sada

Uzemfiovaci vodice M6, M8 (dvere,

e < IRtz venkovni skfif), prifez vodige 10 mm2 1ol
Uzemiiovaci vodi¢e M8, M8 (venkovni skfif,
O a2 ISR montazni deska), prafez vodice 10 mm?2 10ks
ID-W-EW8816 Uzemnoxac} vodite M?LMB (Vg?kovnl sk2r|n, 10ks
* Rozsah dodavky: montaZni deska), prifez vodice 16 mm
- ID-W-EK: kompletni uzemiovaci sada pro celou venkovni skfif Sada obsahuje: matice, podlozky, 3roub pro uzemnéni dvefi, venkovni skfiné
- ID-W-EW68/ EW88/ EW8816: kabel délka 300 mm s nalisovanygmi oky a montazni desky

SADA PRO RADOVE SPOJENI T B .
stény rozmeéry velikost

. - : Baleni
venkovni tésnéni otvoru
skfiné VxD(mm) | Vx D (mm)
i Vx D (mm)
B A1 ID-W-ROW4030 400 % 300 320x220 240 x 140 1sada

ID-W-ROW4040 400 x400 320x320 240x240 1sada
ID-W-ROWE025  600x 250 520x170 440x90 1sada

ID-W-ROWB030 600 % 300 520x 220 440 %140 1sada
* Materidl tésnéni: polyethylenova péna PNO1

ey . ID-W-ROWB040 600 x 400 520x 320 440 x 240 1sada
e Tésnéni: Sirka 15 mm a tloustka 10 mm

* Spliiuje stupen kryti IP55 ID-W-ROW7025 700x 250 620x170 540 x 90 1sada
 V(fezy pro instalaci v CONTEG modifika¢nim centru ID-W-ROW7030 700 x 300 620x220  540x140 1sada
* Rozsah dodavky: kompletni sada pro spojeni venkovnich skfini véetné spojovaciho

materialu ID-W-ROW7040 700 x 400 620x320 540x240 1sada
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KABELOVE VYVODKY A MATICE S PG/METRICKYM ZAVITEM

Kod Popis Zavit/velikost | @kabelu(mm) | Baleni
y ) ORO-PG7N Tésnici vgvodka Pg7 Pg7 25-65 10 ks
. ORO-PGSN Tésnici vgvodka Pg9 Pg9 3-8 S5ks
ORO-PG1IN Tésnici vgvodka Pg11 Pgl1 4-10 S5ks
ORO-PG13N Tésnici vgvodka Pg13 Pg13 55-12 S5ks
ORO-PG16N Tésnici vgvodka Pg16 Pg16 85-14 5ks
¢ Material: polyamid PAB, tésnéni CR (neopren) ORO-PG21N Tésnici vgvodka Pg21 Pg21 11-18 5ks
* Stupefi kryti: IP68 ORO-PG29N Tésnici v(vodka Pg29 Pg29 17-25 5ks
* Barva: RAL 7035
ORO-PG36N Tésnici vgvodka Pg36 Pg36 22-33 1ks
ORO-PG42N Tésnicivyvodka Pg42 Pg42 28-38 1ks
ORO-PG48N Tésnicivyvodka Pg48 Pg48 32-44 Tks
ORO-ZPG7N Plastova matice s obrubou Pg7 Pg7 - 10 ks
ORO-ZPGSN Plastova matice s obrubou Pg9 Pg9 - 5ks
ORO-ZPG1IN Plastova matice s obrubou Pg11 Pgn1 - S5ks
ORO-ZPG13N Plastova matice s obrubou Pg13 Pg13 - S5ks
ORO-ZPG16N Plastova matice s obrubou Pg16 Pg16 - S5ks
ORO-ZPG21N Plastova matice s obrubou Pg21 Pg21 - Sks
ORO-ZPG29N Plastova matice s obrubou Pg29 Pg29 = S5ks
ORO-ZPG36N Plastova matice s obrubou Pg36 Pg36 - 1ks
ORO-ZPG42N Plastova matice s obrubou Pg42 Pg42 = Tks
ORO-ZPG48N Plastova matice s obrubou Pg48 Pg48 - 1ks
ORO-M12N Tésnici vgvodka M12x1,5 M12x1,5 25-6,5 10ks
ORO-M16N Tésnici vgvodka M16x1,5 M16x1,5 45-10 5ks
ORO-M20N Tésnici vgvodka M20x1,5 M20x1,5 7-13 S5ks
ORO-M25N Tésnici vgvodka M25x1,5 M25x%1,5 10-17 5ks
ORO-M32N Tésnici vgvodka M32x1,5 M32x1,5 17-25 S5ks
ORO-ZM12N Plastova matice s obrubou M12x1,5 M12x1,5 - 10 ks
ORO-ZM16N Plastova matice s obrubou M16x1,5 M16x1,5 = 5ks
ORO-ZM20N Plastova matice s obrubou M20x1,5 M20x1,5 - 5ks
ORO-ZM25N Plastova matice s obrubou M25x1,5 M25x1,5 = 5ks
ORO-ZM32N Plastova matice s obrubou M32x1,5 M32x1,5 - 5ks

MEMBRANOVA PRUCHODKA
D
B

FRE 0000 ]
4 88y D' WG D
l D

) ¢
BRSO W6

¢ Materidl: polyamid/elastomer, UL-94 Vo, samozhasivy
* Stupen kryti: IP64

¢ |nstalace: do otvoru ve dné venkovni skfiné namisto plného . = B
kabelového dna Rozméry S x D (mm) Baleni

¢ Obsah baleni: 1ks membranové prichodky ID-W-ME24/19 142 x 44 12x max 06,5 mm; 7x @ 21 mm 1ks
* V{fezy otvor pro instalaci mozZné objednat ID-W-ME24/48 2w aa 8 065 T
e “W- % "
v CONTEG modifika¢nim centru max @ 6,5 mm S
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Potrebujete
feseni na miru?

VyuZijte sluzeb naseho CONTEG modifikacniho centra.

> Z3akaznické Upravy realizujeme v CONTEG modifikacnim centru, které je soucasti moderniho v{-
robniho zavodu v Pelhfimové. Centrum mimo jiné obsahuje CNC frézku MODCentrum 29 CNC.

Jsme schopni pfipravit otvory pro ventilatory, chladici jednotky, ovladaci panely a tlacitka. To
v$e do ocelovych, nerezovych (AISI 304 a 316L) nebo hlinikovych venkovnich skfini. Virezy lze
realizovat do jednotliviych demontovatelngch dild plastd (dvere, kabelova dna, bocnice, stfechy
a montaZni desky), ale také do svarenych venkovnich skFfini.

| o Pro vice informaci nds kontaktujte na www.conteg.cz/kontakt
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RIZENI VNITRNIHO PROSTREDI V ROZVADECOVYCH SKRINICH WME-O

VENTILATORY S FILTREM

POPIS

* Plastoveé ¢asti ze smési ABS/PC,

HLAVNI VYHODY

» Rychld montdZ bez $roubl a naradi do ctvercového virezu, jednoduché upevnéni pomoci
vysoce elastickgch klipd

V V V V V V V V V V

G4 dle EN 779 a UL 900 tfidy 2

Snadnd vgmena filtracni vlozky zvenku bez naradi

MoZnost zmény sméru proudéni vzduchu

Pratok vzduchu az 800 m3/h

Moznost montadZe do rozvadécové skfiné s tloustkou plechu 1-2,5 mm
IP 54 standardni kryti

Bocnii stfeSni umisténi ventilatord

Rozsah pracovniteploty -10 °C az +70 °C

Polyuretanové pénoveé tésnéni po celém obvodu

Odolnost proti UV zafeni

V(rezy otvorl pro instalaci v CONTEG modifikacnim centru

¢ Zapouzdrend kulitkova ¢ EMC provedeni dostupné

vSechny ¢3asti jsou samozhasivé samozhasivé ve tfidé F1dle loZiska ventilatoru na vyzadani
dle UL 94V-0 DIN53 438 ¢ |P54 standardni kryti dle
« Standardni barva RAL 7035 (jiné e Filtracni vlozky se €isti omyvanim, EN 60529 a NEMA 12 dle UL50
na vyzadani) tlakovym vzduchem nebo * IP55 volitelné (dle EN 60529)
* Filtra¢ni vlozky ze syntetickych vyklepanim  |P56 pri pouZiti ochranného krytu
vldken tfidy G3 dle EN 779 a tfidy proti stfikajici vodé
Ventilatory
Sl Rozméry VxS xH RUfukas Rozmér virezu
vzduchu mfizka
ID-EF-01-4 12/15m3/h 106,5 x 106,5 x 59,9 mm 230VAC 50/60 Hz ID-EF-01 92 x92mm IP54
ID-EF-01-1 15m3/h 108,5 x 106,5 x 59,9 mm 24VDC - ID-EF-01 92x92mm P54
ID-EF-04-4 45/50 m%/h 150 x 150 x 65,5 mm 230VAC 50/60 Hz ID-EF-03 125x125mm IP54
ID-EF-04-1 47 m3/h 150 x 150 x 65,5 mm 24VDC - ID-EF-03 125x125mm IP54
ID-EF-10-4 100/110 m3/h 203,9x203,9x87,5mm 230VAC 50/60 Hz ID-EF-05 177 x177 mm IP54
ID-EF-10-1 100m3/h 203,9x203,9x875mm 24VDC - ID-EF-05 177 x177 mm P54
ID-EF-23-4 230/270m3/h 250 x 250 x 115,3 mm 230VAC 50/60Hz ID-EF-07 223x223 mm IP54
ID-EF-22-1 225m3/h 250 x 250 % 115,3 mm 24VDC - ID-EF-07 223x223 mm IP54
ID-EF-52-4 520/580 m*/h 325x 325 x150,7 mm 230VAC 50/60 Hz ID-EF-09 291x291mm IP54
ID-EF-71-4 710/800 m3/h 325 x 325 x149 mm 230VAC 50/60Hz ID-EF-09 291x291mm IP54
ID-EFT-42-4*  420/490 m®/h 324 x 324 x 34 mm 230VAC 50/60Hz ID-EF-09 vent. 175 x 175 mm/mfizka 291x 291 mm IP54
ID-EO-TC Termostat pro 55x33x43mm 250VAC/10A - - - IP20

chlazeni

* Stresni provedeni
** Ostatni napdjeci napéti na dotaz
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TECHNICKE VYKRESY

WME-O - kompaktni venkovni rozvadecova skrin z nerezove oceli —
jednodverova, s jednobodovym uzamukanim
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— e Zadni panel s montaznimi otvory.
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Vigska (mm) mm MontéZni deska (mm) Tlou3tka materialu (mm)

Venkovni Dvere Montazni
sk deska

WME-0-030215 125

WME-0-030321 300 300 210 180 270 250 225 225 1,25 1,5 2,0
WME-0-030421 300 400 210 190 270 350 225 325 125 15 2,0
WME-0-040315 400 300 155 IS5 370 250 825 225 1,25 15 2,0
WME-0-040321 400 300 210 190 370 250 325 225 1,25 15 20
WME-0-040421 400 400 210 190 370 350 325 325 125 15 25
WME-0-050421 500 400 210 190 470 350 425 825 125 15 25
WME-0-050521 500 500 210 180 470 450 425 425 1,25 15 25
WME-0-050503 500 500 300 280 470 450 425 425 125 15 25
WME-0-060403 600 400 300 280 570 350 525 825 150 2,0 2,5
WME-0-060621 600 600 210 190 570 550 525 525 150 2,0 25
WME-0-060603 600 600 300 280 570 550 525 525 150 2,0 25
WME-0-060604 600 600 400 380 570 550 525 525 150 2,0 25

* T uvadi hloubku mezi montaZni deskou a vnitfni stranou dvefi, lem dvefi sniZuje tuto hodnotu o 17 mm a zamek o 31 mm.

WME-O - kompaktni venkovni rozvadecova skrin z nerezove oceli —
jednodverova, se dvema jednobodovymi zamky

o —— ) Je° e,
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Zadni panel s montaznimi otvory.
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F2

Vuska (mm) | Sifka (mm) Hloubka (mm) MontéZni deska (mm) Tlou3tka materialu (mm)

Venkov Montazni
ek
ENEEENEEE RN

WME-0-080625 SF=
WME-0-080603 800 600 300 280 770 550 725 525 2,0 2,0 SlF
WME-0-080604 800 600 400 380 770 550 725 525 2,0 2,0 SF
WME-0-080803 800 800 300 280 770 750 725 725 2,0 2,0 S[FF

* 3 F - 3mm montadzni deska s 2 ohranéngmi stranami.
** 3 FF — 3mm montazni deska se 4 ohranénymi stranami.
*** T yvadi hloubku mezi montdzni deskou a vnitfni stranou dveri, lem dvefi sniZuje tuto hodnotu 0 17 mm a zdmek o 31 mm.
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WME-O - kompaktni venkovni rozvadecova skrin z nerezove oceli -
jednodverova, s tfibodovym uzamukacim systemem
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Zadni panel s montaznimi otvory.
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F2

“ Vgska (mm) mm MontaZni deska (mm) Tloustka materialu (mm)

Venkovni Montazni
skfin deska
WME-0-100603 1000 600 300 280 970 550 925 525 2,0 2,0 S5
WME-0-100604 1000 600 400 380 970 550 925 525 2,0 20 3F*
WME-0-120603 1200 600 300 280 1170 550 1125 525 2,0 2,0 3F*
WME-0-120804 1200 800 400 380 1170 750 1125 725 2,0 2,0 3 FF **

* 3 F = 3mm montdzni deska s 2 ohrané&ngmi stranami.
** 3 FF — 3mm montaZni deska se 4 chranénygmi stranami.
*** T uvadi hloubku mezi montadZni deskou a vnitini stranou dveri, lem dvefi sniZuje tuto hodnotu 0 17 mm a zdmek o 31 mm.
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ROZPTYL TEPELNYCH ZTRAT

WME-O - kompaktni venkovni rozvadecova skfin z nerezove oceli —
meéreni uvnitr skring, AT =15 K

Tlouztka materlély (mm) Celkova plocha venkovni UL Celkem ztratovy

M > H g bez zadniho -
(mm) (mm) (mm) m skiing (m2) o vikon (W)
WME-0-030215 300 200 155 1,25 1,50 0,275 0,215 14,0
WME-0-030321 300 300 210 125 1,50 0,432 0,342 21,8
WME-0-030421 300 400 210 1,25 1,50 0,534 0,414 27,3
WME-0-040315 400 300 155 125 1,50 0,457 0,337 24,
WME-0-040321 400 300 210 1,25 1,50 0,534 0,414 273
WME-0-040421 400 400 210 1,25 1,50 0,656 0,496 341
WME-0-050421 500 400 210 1,25 1,50 0,778 0,578 40,8
WME-0-050521 500 500 210 1,25 1,50 0,920 0,670 48,8
WME-0-050503 500 500 300 1,25 1,50 1,100 0,850 56,4
WME-0-060403 600 400 300 150 1,50 1,080 0,840 54,5
WME-0-060621 600 600 210 1,50 1,50 1,224 0,864 65,4
WME-0-060603 600 600 300 1,50 1,50 1,440 1,080 74,3
WME-0-060604 600 600 400 150 1,50 1,680 1,320 84,2
WME-0-080625 800 600 250 1,50 2,00 1,660 1180 87,8
WME-0-080603 800 600 300 1,50 2,00 1,800 1,320 93,6
WME-0-080604 800 600 400 1,50 2,00 2,080 1,600 105,2
WME-0-080803 800 800 300 1,50 2,00 2,240 1,600 18,2
WME-0-100603 1000 600 300 1,50 2,00 2,160 1,560 13,3
WME-0-100604 1000 600 400 150 2,00 2,480 1,880 126,5
WME-0-120603 1200 600 300 1,50 2,00 2,520 1,800 133,0
WME-0-120804 1200 800 400 1,50 2,00 3,520 2,560 183,9
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