
Die Formel 1 unter den Schränken
PREMIUM Serverschrank RF1

NEU

FLEXIBEL 

ANWENDERFREUNDLICH

…IHRE BESTE WAHL



Außerordentlich variabler 
Innenraum
• Pulverbeschichtete Profile mit markierten  

U-Positionen und Tiefenversatz
• Maximale Ausnutzung der Schranktiefe
• Einfaches verstellen von 19 Zoll  

auf 21 oder 23 Zoll

Unschlagbare 
Türperforation 
von 86 Prozent
• Einzelne oder vertikal geteilte Türen
• Schloss mit Drehgriff und auswechselbarem 

Schließzylinder
• Werkzeuglose Türinstallation und Türausrichtung

Tragfähigkeit 
2.000 kg

Seitenwände
• Horizontal geteilt zur besseren Handhabung
• Höhere Sicherheit gegen unbefugten Zugang

190°

Dachblech
• Zahlreiche Varianten und Auswahlmöglichkeiten je nach Anwendung
• Möglichkeit zum Anbringen von Ringschrauben für den Transport

STANDARD OPTIONAL

SCHWARZ
RAL 9005

BLAU 
RAL 5010

GRÜN 
RAL 6033

LICHTGRAU
RAL 7035

ROT 
RAL 3020

GELB
RAL 1018

ORANGE 
RAL 2004

* Andere Farben auf Anfrage

Lieferbar in folgenden Farben:

PREMIUM Server RF1
ist ein neuer Schrank der PREMIUM-Reihe für anspruchsvollste Bedingungen und Anwendungen. Sein Eckpfeiler ist 
ein hochsteifer, lasergeschweißter Rahmen aus patentiertem Profilstahl, der für maximale Steifigkeit und eine Tragfähigkeit 
von bis zu 2.000 kg sorgt. Der Schrank wird in den Höhen 27, 42, 47, 52U geliefert. Mit diesem Schrank müssen Sie keine 
Kompromisse mehr eingehen.



+420 261 219 182
info@conteg.de 
www.conteg.de

Der Schrank RF1 ist voll 
kompatibel mit allen Systemen 
und Zubehörausstattungen wie:
• Kühlung und Belüftung
• Optimiertes Luftstromleitsystem
• Kabelmanagement
• Überwachungs und Zugangskontrollen
• Power Distribution Units – PDU
• Brandschutzsystemen
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Beim Verbinden mehrerer Schränke in einer Reihe werden die Seitenwände durch schmälere und leichtere Einschubbleche ersetzt. Die 
Einschubbleche werden von vorne eingebaut und sind in zwei Versionen verfügbar: eine bedeckt die volle Tiefe des Schranks, die andere 
ist nur 300 mm tief, um die Tiefe der kalten Zone für jeden Schrank abzutrennen oder unabhängig einzustellen. Einfache zugängliche Ver-
bindung mehrere Schränke in einer Reihe. Die verbesserte Verpackung erleichtert das Abheben des Schranks von der Palette und erlaubt 
das Anbringen von Ringschrauben zum leichteren Transport. Auf Wunsch auch mit Transportrollen oder Standfüße lieferbar.

Einteiliges Dachblech mit Kabeldurchlässen und Kunststoff-
buchsen auf beiden Seiten zur flexiblen Installation der Ver-
kabelung. Die Öffnung für die Belüftungseinheit ist mit einem 
Blindblech abgedeckt. Die Seitenwände sind zur leichteren 
Handhabung horizontal unterteilt und sind durch ein Schloss 
gegen unbefugten Zugriff geschützt.

Zwei neuartige vertikale Profile mit U-Positionsmarkie-
rungen sind einfach zu befestigen. Das bringt eine außerge-
wöhnliche Variabilität der Inneneinteilung für die Installation 
von IT-Ausrüstung mit sich.  Profile des Typs  A, die in der 
Standardkonfiguration enthalten sind, bieten zusätzliche 
12/24 U-Positionen für 800 mm breite Schränke.  Profile des  
Typs V für die Schrankbreite 800 mm erlauben ein einfaches 
verstellen von 19 Zoll auf 21 oder sogar 23 Zoll.

Spezielle Scharniere ermöglichen das Öffnen der Türen 
in einem Winkel von bis zu 190  Grad. Die Türen können 
ohne Werkzeug eingebaut, ausgebaut oder gedreht werden. 
Belüftete Türen haben eine Perforation mit einer beispiel-
losen Perforierung von 86  Prozent, welche die Luftzirku-
lation verbessert und somit kosten spart. Die Türen haben 
ein Schwenkhebelschloss mit auswechselbarem Schließ-
zylinder und  Ein- oder Mehrpunktverriegelung. Elektro-
nische Griffe und Griffe mit integriertem Kartenleser sind  
ebenfalls lieferbar.



www.conteg.de

CONTEG, spol. s r.o.

Stetkova 1638/18
140 00 Prague 4

Tschechische Republik

Tel.: +420 261 219 182

info@conteg.de


