
DESIGN A UŽIVATELSKÁ PŘÍVĚTIVOST

PŘEHLED VYLEPŠENÍ
PREMIUM Server RF1
Nový a bezkonkurenční rozvaděč určený pro nejnáročnější podmínky a použití. 

Základem konstrukce je vysoce pevný, laserem svařovaný rám z patentovaného 

profilu, zajišťující maximální tuhost a nosnost až 2 000 kg.

Hranaté provedení  
bez šikmých částí

Kabelový vstup ve víku, 
snadna instalace kabelů –  
zhlédnout video

Snadný posun značených lišt – 
zhlédnout video

Vertikální  
linie dveří

https://youtu.be/uTzOZ7bywOI?t=27
https://www.youtube.com/watch?v=RmWz1ral-yQ


MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ  
UŽIVATELSKÉHO PROSTORU

SNADNÁ INSTALACE

Snadné spojování rozvaděčů do řady –  
zhlédnout video

Snadná instalace vertikálně dělených  
zásuvných panelů – zhlédnout video

Univerzální panel pro instalaci i několika PDU  
a/nebo kabelový management

Flexibilní univerzální držáky na rám rozvaděče 
pro PDU s beznástrojovou instalací PDU

Flexibilní univerzální držáky na 19" lišty 
pro PDU s beznástrojovou instalací PDU

https://youtu.be/RmWz1ral-yQ?t=38
https://youtu.be/RmWz1ral-yQ?t=50


MOŽNOST ŠKÁLOVÁNÍ

Konstrukce rozvaděče RF1 umožňuje zákazníkovi vyrůst více, než by se dalo očekávat.  
Rozvaděč RF1 lze umístit na jiný rozvaděč RF1 a získat tak více místa.

Dostupné kombinace:

Rozvaděč RF1 Šířka 
(mm)

Celková  
výška RF1

Celkový 
prostor USpodní Horní

42U 27U 600 69U 69U

42U 27U 800 69U 89U

47U 27U 600 74U 74U

47U 27U 800 74U 94U

52U 27U 600 79U 79U

52U 27U 800 79U 99U

42U 42U 600 84U 84U

42U 42U 800 84U 108U




